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Profil RS 70 je zasuvny modularni systém pro montazni
liStu, ktery lze flexibilné prodlouzit na pozadovanou délku.
Sklada se z mezilehlych profila rliznych délek. Volitelné

s nebo bez zacvakavaci patky, stejné jako s koncovymi
deskami s moznosti integrovaného znaceni. Deska plos-
nych spoju se vklada z boku. Trvale integrované zapad-
kové patky umoznuji stabilni upevnéni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nasazovaci podstavce, RS 70 Qraniové, Koncovéa
deska nosné listy DIN vpravo, Sitka: 13.7 mm

Cislo objednavky 0119560000

Typ RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

GTIN (EAN) 4008190087111

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 17.12.2025 03:50:08 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 29.2 mm Hloubka (v palcich) 1.1496 inch
Vyska 70 mm Vyska (v palcich) 2.7559 inch
Nejvyssi nebo nejnizsi verze 32 mm Sitka 13.7 mm
Sitka (v palcich) 0.5394 inch Cistd hmotnost 6.15g
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Izolaéni material PA 66
Provedeni povrchu neoSetiené Zakladni material PA 66
Komparativni index sledovani (CTI) 600 < CTI

Obecné udaje

Barevny Oranzova Stupen kryti IPOO
Barevny graf (podobné) RAL 2000 Encapsulation option Ne
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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