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Vorsicht

SpannUng

Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi bez-
pecnost pro ¢lovéka a stroj. Pouzivaji se tam, kde musi byt
v aplikaci oznaceno vnéjsi napéti.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Viko svorky, Zluta, PVC, Vy3ka: 26 mm, Sitka: 28
mm, Hloubka: 1 mm, HB

Cislo objednavky 0178500000

Typ AD 3 SAK10

GTIN (EAN) 4008190007591

Mnozstvi 50 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2026-06-30T00:00:00+02:00

Datum vytvoreni 17.12.2025 06:26:06 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/0178500000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka T mm Hloubka (v palcich) 0.0394 inch
Vyska 26 mm Vyska (v palcich) 1.0236 inch
Sitka 28 mm Sitka (v palcich) 1.1024 inch
Cista hmotnost 091g¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Koncovéa a mezilehla deska

Udaje materialu

Zakladni material PVC Barevny Zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Dalsi technicka data

Prichytka Ne Navod k instalaci Pfima montaz
Vseobecné

Navod k instalaci

P¥ima montaz

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Datum vytvoreni 17.12.2025 06:26:06 MEZ
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Montazni podpéra

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfisluSnymi
normami a ochrannymi predpisy.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BFSC M3X22 PA/RT Verze
Cislo 0128900000 Montazni Sroub (svorka), 3.00 mm, Polyamid 66, Hloubka: 4.8 mm,
objednavky Sitka: 4.8 mm, Vyska: 22 mm

GTIN (EAN) 4008190084158
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 17.12.2025 06:26:06 MEZ
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