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Podobné ilustraci

Rozhrani s diodami na ochranu proti prepéti, testovani
kontrolek nebo ochranu proti prepdlovani.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RSD, Volna dioda, Sroubové pfipojeni
Cislo objednavky 0181461001

Typ RSD 12 LP/LP

GTIN (EAN) 4032248047406

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 01.12.2025 07:07:02 MEZ
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ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 42 mm Hloubka (v palcich) 1.6535 inch
Vyska 70 mm Vyska (v palcich) 2.7559 inch
Sitka 65 mm Sitka (v palcich) 2.5591 inch
Cist4 hmotnost 71.48¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota 0..55°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c81824f0-4ab4-46d2-8ea1-dOfb42 1fd3a2

Jmenovité udaje UL

Jmenovity proud IN TA Provozni teplota UL, min. -25°C
Provozni teplota UL, max. 50°C Jmenovity proud Imax. TA
Jmenovité napéti UN 142V

Data pFipojeni

Typ soucasti Dioda TN4007 Konfigurace Skrz diodu
Data hodnoceni

Jmenovité napéti 230V Jmenovity proud na pfipojeni TA
Komponenty Dioda Hodnota 1N4007
Max. opakujici §pickové napéti 1000V

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace 230V
Kategorie prepéti Il Zavaznost Urovné znecisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 2 kV Zkusebni napéti izolace AC 0.35 kV
P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ pripojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manZetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
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Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm? Rozsah upnuti, min. 0.5 mm?2
Max. prufez vodice, AWG AWG 12

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002780 ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-62 ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52 ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejniz8i ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 32X15 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0122800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190066307
Mnozstvi 20M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vy$ka: 33 mm, Hloubka: 156 mm

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,

také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ EWK 2 Verze
Cislo 0199360000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023546
MnoZzstvi 50 ST

Boénice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 156 mm, 100 °C

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Datum vytvoreni 01.12.2025 07:07:02 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/0122800000
https://eshop.weidmueller.com/p/0199360000

Weidmiiller 3t

RSD 12 LP/LP

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 36X7.5 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0383400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190088026
Mnozstvi 40 M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyéka: 35 mm, Hloubka: 7.6 mm

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,

také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314
MnozZstvi 50 ST

Bog&nice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN listami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0498000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190042493
MnozZstvi 20M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm
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