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Obrazek vyrobku

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci pakou
muze byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen nebo
odstranén ze svorkovnice a pfislusné aplikace a nabizi fle-
xibilni alternativni feSeni k nasim standardnim odpojova-
¢am.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Propojka (svorka), Pfigroubovano, Seda, 41 A,
Pocet pola: 3, Rozte¢ v mm (P): 7.90, Izolované:
Ne, Sitka: 21.8 mm

Cislo objednavky 0194400000
Typ QL 3 SAK6N
GTIN (EAN) 4008190063351
MnozZstvi 50 items
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Technické udaje

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka T mm Hloubka (v palcich) 0.0394 inch
Vyska 6 mm Vyska (v palcich) 0.2362 inch
Sitka 21.8 mm Sitka (v palcich) 0.8583 inch
Cista hmotnost 081g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..5b5°C Okolni teplota -5°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze pro pfi¢nou propojku

Udaje materialu

Zakladni material Meéd' Barevny Seda

Dalsi technicka data

Typ upevnéni PfiSroubovano Navod k instalaci Pfima montaz

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne

Data hodnoceni

Jmenovity proud 41 A

Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 7.90 mm

Vseobecné

Pocet pola 3 Navod k instalaci Pfima montaz
Klasifikace

ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a

nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasSim standardnim
odpojovaciim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KISC M3X20.5/10 EK4 Verze
Cislo 0303000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190163686
Mnozstvi 100 ST

Upinaci tfmen, Upeviiovaci Sroub, Ocel

Rezaci a vrubovaci nastroje pro propojky

¢ pro propojky spole¢nosti Wedimiiller fady Z
e pro propojky od WQV 2,5 do WQV 35
* pro okno na propojeni svorky WSI 6

Vseobecné objednaci udaje

Typ WAW 2 Verze
Cislo 9004510000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190111182
MnoZzstvi 1ST

Miscellaneous tools
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