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Obrazek vyrobku

Odpojovaci svorka zemniciho vodi¢e pomaha zjistovat
zemni zkrat a umoznuje odpojit uzemnéni pomocného
obvodu. Odlisny typ provozniho stavu je indikovan ¢erve-

nym a zelenym indikatorem LED.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zkusebni odpojovaci svorka, Sroubové pfipojeni,
Stredné Zlutad, 6 mm?2, 27 A, 230 V, Pocet pfipo-

jeni: 2, Pocet urovni: 1

Cislo objednavky 0198120000

Typ SAKT E/35 2GL 230VAC
GTIN (EAN) 4008190002916
MnozZstvi 5 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 52.5 mm Hloubka (v palcich) 2.0669 inch
Vyska 65 mm Vyska (v palcich) 2.5591 inch
Sitka 16 mm Sitka (v palcich) 0.6299 inch
Cista hmotnost 63.82 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojent, Nutna koncova deska Ano
Specialni podlouhly
izolator svorky, S
doutnavkou, na Sroubovaci
propojku
Pocet potenciall 1 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 4 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material KrG Barevny Stiedné zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0, 5 VA
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Navod k instalaci Pfima montaz
Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 6 mm?2 Jmenovité napéti 230V
Jmenovité DC napéti ov Jmenovity proud 27 A
Proud pfi maximu vodicu 27 A Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.31W Zavaznost znecisténi 3

60947-7-x
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Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 Ab Prafez propojeni AWG, max. AWG 8
Smeér pfipojeni na strané Délka odizolovani 12 mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 10 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2 Svérny Sroub M 3,5
Velikost noze 4,0x 0,8 mm Prarez propojeni AWG, min. AWG 22
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm2
max. min.

Prirez pfipojeni vodica, splétané, max. 6 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 10 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.5 mm?2
max. min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné splétané, 0.5 mm?2

min.

Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 8 Navod k instalaci Pfima montaz
Prifez propojeni AWG, min. AWG 22 Nosna lista TS 36
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ EW 35 Verze

Cislo 0383560000 Bog&nice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314

Mnozstvi 50 ST

Typ EWK 1 Verze

Cislo 0206160000 Bognice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 9 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190080020

MnozZstvi 50 ST

Drzak stitku znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a lze je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze

Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231

Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze

Cislo 1805520000 Prislusenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248

MnozZstvi 100 ST
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