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Pasivni rozhrani pro pfenos signald s plochym kabelovym

konektorem vybavenym upinacim tfrmenem v souladu s

IEC 603-1 /DIN 41651.

Hlavni vlastnosti zahrnuji nasledujici:

¢ Svazek s 10- az 64-podlovymi konektory

¢ Individualni elektrické pfipojeni mezi fidici stranou a
perifériemi.

* VVysoce kompaktni moduly Ize instalovat na béZnou liStu
TS35 nebo TS32.

* DelSi pripojovaci hacky

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rozhrani, RSF, Zasuvny konektor v sotjladu s
IEC60603-13 / DIN41651, 40 polu, Sroubové pfi-
pojeni

Cislo objednavky 0224461001

Typ RS F40 LP2N 5/40

GTIN (EAN) 4032248047048

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:59:17 MEZ
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Osvédcéeni

o ( € “

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvéd&eni (UR) E141197

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 70 mm Hloubka (v palcich) 2.7559 inch

Vyska 87 mm Vyska (v palcich) 3.4252 inch

Sitka 115 mm Sitka (v palcich) 45275 inch

Cistd hmotnost 195.36 g

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota 0..55°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité udaje UL

Jmenovity proud IN TA Provozni teplota UL, min. 0°C

Provozni teplota UL, max. 25°C Jmenovity proud Imax. TA

Jmenovité napéti UN <60VAC/75VDC

Udaje o p¥ipojeni

Pocet pdlu (fidici strana) 40 polu Pfipojeni (strana periferie) LL2N 5,08 mm

Uzemnéni Ne Pfipojeni k fidici strané Zasuvny konektor
v souladu s

IEC60603-13 / DIN41651

Jmenovité udaje

Jmenovité napéti 60VAC/75VDC Jmenovity proud na pfipojeni TA
Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace 100V
Kategorie prepéti Il Zavaznost Urovné znedisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 0.8 kV

P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ pripojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manZetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
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Rozsah upnuti, max. 6 mm?2 Rozsah upnuti, min. 0.5 mm?2
Max. prafez vodice, AWG AWG 12

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:59:17 MEZ
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Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejniz8i ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 32X15 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0122800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190066307
Mnozstvi 20M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vy$ka: 33 mm, Hloubka: 156 mm

Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizk4 vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 32X15 2M/AL/BK Verze
Cislo 0169300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190105167
MnoZzstvi 20M

Svorkovnicova lista, Pislusenstvi, Hlinik, neosetiené, Sitka: 2000 mm,
Vyska: 33 mm, Hloubka: 15 mm

Koncova podpéra

/-/

Nabidka produktd Weidmdiiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici
a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,

také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastréky.

,
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Vseobecné objednaci udaje

Typ EWK 2 Verze
Cislo 0199360000 Bodnice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 15 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023546
MnozZstvi 50 ST

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN listami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X15 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0236400000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190114558
MnozZstvi 20M

Typ TS 35X15/LL 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0236500000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190183967
MnozZstvi 20M

Typ TS 35X15/LL 1TM/ST/ZN Verze
Cislo 0236510000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190017699
MnozZstvi 10M

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drZzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:59:17 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ EW 35/SCHA/M3 Verze
Cislo 0258660000 Bog&nice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 16.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190033477
MnozZstvi 20 ST

Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizka vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/AL/BK Verze
Cislo 0330800000 Svorkovnicova lidta, Pfisludenstvi, Hlinik, neo3etfené, Sitka: 2000 mm,
objednavky Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190100650
MnozZstvi 40 M

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN listami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0383400000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190088026
MnozZstvi 40 M

Typ TS 35X7.5 1TM/ST/ZN Verze
Cislo 0383410000 Svorkovnicova lita, PfisluSenstvi, Ocel, galvanizované, pochromované,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vy3ka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190115623
Mnozstvi 20M
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Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ EW 35 GR 7032
Cislo 0383530000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190027322
MnozZstvi 50 ST

Verze
Bognice, Seda, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 9 mm, 120 °C

Typ EW 35
Cislo 0383560000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314
MnozZstvi 50 ST

Verze
Bodnice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C

Ocel

Vseobecné objednaci udaje

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozSifenéjsi. Mezi

kovovymi DIN listami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN
Cislo 0498000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190042493
Mnozstvi 20M

Verze
Svorkovnicova lita, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

Typ TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
Cislo 0514400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086152
MnozZstvi 20M

Verze
Svorkovnicova lista, Prislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyéka: 33 mm, Hloubka: 156 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Cislo 0514500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190046019
MnozZstvi 40 M

Verze
Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm
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Typ TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN Verze
Cislo 0514510000 Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 1000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190116620
MnozZstvi 20M

Koncova podpéra

Nabidka produktd Weidmdiiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni

zastréky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ WEW 35/1 Verze
Cislo 1059000000 Bodnice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 12 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4008190172282
MnozZstvi 50 ST
Typ WEW 35/2 Verze
Cislo 1061200000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190030230
MnozZstvi 50 ST

Nerezova ocel

Nerezova ocel je kolektivni termin pro vS§echny typy oceli
(slitin) s vysokym stupném distoty a odolnosti vici korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Verze
Cislo 1747350000 Svorkovnicova lista, Prislusenstvi, Nerezavéjici ocel 1.4301,
objednavky neosetiené, Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4032248003372
MnozZstvi 40 M

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:59:17 MEZ
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Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,

také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZEW 35 Verze
Cislo 9540000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956264
MnozZstvi 20 ST

Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 6 mm, 100 °C

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN listami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ Verze
Cislo 7915060000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248296279
MnoZzstvi 40 M

Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Nerezova ocel

Nerezova ocel je kolektivni termin pro vSechny typy oceli
(slitin) s vysokym stupném cistoty a odolnosti vici korozi.

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:59:17 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 32X15 2M/CRN Verze
Cislo 0293220000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248014026
Mnozstvi 20M

Svorkovnicova lidta, Pisludenstvi, Nerezavéjici ocel, neoSetiené, Sitka:
2000 mm, Vyska: 33 mm, Hloubka: 15 mm

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
4 kovovymi DIN listami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 356X 15/LL 2M/ST/SZ Verze
Cislo 7907490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248296262
MnozZstvi 20M

Svorkovnicova lista, Pfislusenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 156 mm

Plast

Plastové DIN liSty maiji izolaéni vlastnosti a jsou velmi
lehké. Lze je pouzit tam, kde nelze se standardnimi DIN

lisStami dosdahnout povrchové vzdalenosti a odstupy od
podpéry.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TSK 35X 15 2M PVC/GR Verze
Cislo 0514300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190052263
Mnozstvi 2M

Svorkovnicova lista, Pislusenstvi, PVC, neo3etfeng, Sitka: 2000 mm,
Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:59:17 MEZ
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Ocel
Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
A

kovovymi DIN liStami maji nejniz8i ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/SZ Verze
Cislo 9300090000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248387564
Mnozstvi 40 M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyséka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,

také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ZEW 35/2 Verze
Cislo 8630740000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248348916
MnoZzstvi 20 ST

Boénice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C

Datum vytvoreni 09.12.2025 07:59:17 MEZ
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