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Obrazek vyrobku

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich dopliiovani. Od rdz-
nych nastrojl po izola¢ni objimky a rlizné Srouby se nase
komponenty navzajem doplniuji az do posledniho detailu,
¢imz usnadnuji montaz v souladu s pfisluSnymi normami
a ochrannymi predpisy.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Odlehcéeni tahu (svorka), Polyamid 66, BéZova
Cislo objednavky 0240600000

Typ ZU 1

GTIN (EAN) 4008190014940

Mnozstvi 2 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 02:33:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/0240600000
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 28 mm Hloubka (v palcich) 1.1024 inch
Vyska 102 mm Vyska (v palcich) 4.0157 inch
Sitka 90 mm Sitka (v palcich) 3.5433 inch
Cista hmotnost 75.42 g

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Udaje materialu

Zakladni material Polyamid 66 Barevny Bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi technicka data

Typ upevnéni

PfiSroubovano

Navod k instalaci

Pfima montaz

Typ montaze

Zapojeno

VSeobecné

Navod k instalaci

P¥ima montaz

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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