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Obrazek vyrobku

Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Propojka (svorka), Zapojeno, BéZova, 44 A, Podet
Bém: 2, Rozte¢ v mm (P): 8.00, Izolované: Ano,
Sitka: 12 mm

Cislo objednavky 0270960000

Typ QS 2/8/4

GTIN (EAN) 4008190077006

MnozZstvi 20 items

Datum vytvoreni 01.12.2025 09:05:39 MEZ
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Technické udaje

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 34.5 mm Hloubka (v palcich) 1.3583 inch
Vyska 16 mm Vyska (v palcich) 0.6299 inch
Sitka 12 mm Sitka (v palcich) 0.4724 inch
Cista hmotnost 6.19g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..5b5°C Okolni teplota -5°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Udaje materialu

Barevny Bézova

Dalsi technicka data

Typ upevnéni Zapojeno Navod k instalaci Pfiméa montaz

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Data hodnoceni

Jmenovity proud 44 A

Rozméry

Rozte¢ v mm (P) 8.00 mm

Vseobecné

Pocet pola 2 Navod k instalaci Pfima montaz
Klasifikace

ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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