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Diky nasim sbérnicim v rliznych materidlech a souvise-
jicimu pfisluSenstvi muzete kabely pfipojit v nejmensim
prostoru instalace. V zavislosti na aplikaci Ize potencialy
sdruzovat, distribuovat nebo rozptylovat.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 12 mm,
Hloubka: 2 mm, Ocel

Cislo objednavky 0280300000

Typ ESCH 1M

GTIN (EAN) 4008190143053

Mnozstvi 10M

Datum vytvoreni 01.04.2026 07:01:17 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 2 mm Hloubka (v palcich) 0.0787 inch
Vyska 12 mm Vyska (v palcich) 0.4724 inch
Sitka 1000 mm Sitka (v palcich) 39.37 inch
Cista hmotnost 133.76 ¢

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje materialu

Zakladni material

Ocel

Provedeni povrchu

galvanizované

Barevny

Stiibrna

Dalsi technicka data

Navod k instalaci

Pfima montaz

Data hodnoceni

Jmenovity proud

24 A

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Typ pfipojeni

Sroubové pfipojeni

VsSeobecné

Navod k instalaci

Pfima montaz

Provedeni povrchu

galvanizované

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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Montazni podpéra

|

Vseobecné objednaci udaje

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfisluSnymi
normami a ochrannymi predpisy.

Typ BFSC M5X8 SCHLITZ Verze
Cislo 0296700000 Montazni droub (svorka), 5.00 mm, Ocel, Hloubka: 8.5 mm, Sitka: 8.5
objednavky mm, Vyska: 8.5 mm

GTIN (EAN) 4008190881764
MnozZstvi 100 ST

Typ DKSUE NSCH/ESCH Verze
Cislo 0280100000 Upeviiovaci prvek (svorka), Stiibrna, Vyska: 12.5 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Ocel, 180 °C
GTIN (EAN) 4008190036348
Mnozstvi 100 ST
Prislusenstvi
B Komplexni pfislusenstvi portfolia Klippon® Connect
& dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
> \,L montaz pii dodrzovani pozadovanych norem.
N | 4
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i
[\
Vseobecné objednaci udaje
Typ SH 1 Verze
Cislo 0299860000 Podpora pfipojnice, Bézova, 100 °C, Sitka: 26 mm, V-2, Polyamid 66,
objednavky PfiSroubovano

GTIN (EAN) 4008190135133
Mnozstvi 20 ST
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