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Obrazek vyrobku

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim zafi-
zenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvofrit v
propojeném stavu a méfeni Ize provést snadno.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfi-
pojeni: 10 mm, Hloubka: 31.7 mm

Cislo objednavky 0341200000

Typ STB 30.5 IH/BL

GTIN (EAN) 4008190044077

Mnozstvi 50 items

Creation date 08.01.2026 03:23:55 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/0341200000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

STB 30.5 IH/BL

www.weidmueller.com

Technical data

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 31.7 mm Hloubka (v palcich) 1.248 inch
Sitka 7.2 mm Sitka (v palcich) 0.2835 inch
Praimér 7.2 mm Cista hmotnost 25¢g
Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55°C Okolni teplota -50 °C...65°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Specifikace systému

Verze Pro montazni listy

Udaje materialu

Zakladni material PA 66 Barevny Modra

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi technicka data

Typ upevnéni
Typ montaze

PfiSroubovano
PfiSroubovano

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Rozméry

Pramér 7.2 mm Délka zavitu 7 mm
Hloubka zasuvného pfipojeni 10 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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