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Obrazek vyrobku

Jsou aplikace, kde je vyhodné pfipojit k priichozi svorce
pro ucely testovani a zabezpeceni zkusebni bod nebo
odpojovaci prvek. Se zkusebnimi rozpojovacimi svorkami
meéfite elektrické obvody bez napéti. Neposuzuje se jen
vzdu$na a povrchova vzdalenost pfi rozpojeni, ale je nutné
prokazat i stanovenou jmenovitou rdzovou elektrickou pev-
nost.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zkusebni odpojovaci svorka, Sroubové pfipojeni,
Tmavé bézova, 4 mmz2, 25 A, 400 V, Pocet pfipo-
jeni: 2, Pocet urovni: 1

Cislo objednavky 0357560000
Typ SAKC 4/35 DB
GTIN (EAN) 4008190348359
MnozZstvi 100 items

b’

RoHS

\/cumpum
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 59.5 mm Hloubka (v palcich) 2.3425 inch
Vyska 6.5 mm Vyska (v palcich) 0.2559 inch
Sitka 6.5 mm Sitka (v palcich) 0.2559 inch
Cista hmotnost 19.13 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-47 1e-4085-8dba-1342fcea86de
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, Nutna koncova deska Ano
Rozpérka, Jeden konec bez
konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material KrG Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0, 5 VA
CSA data hodnoceni
Priifez vodi¢e max. (CSA) 10 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 25 A C. osvédé&eni (CSA) 12400-190
Priifez vodice min. (CSA) 22 AWG
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Navod k instalaci Pfima montaz
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Prichytka
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Jmenovity prirez 4 mm?2 Jmenovité napéti 400V
Jmenovité DC napéti 400V Jmenovity proud 25 A

Proud pfi maximu vodi¢t 25 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC ~ 1.02 W Zavaznost znecisténi 3

60947-7x

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Prlrez vodicCe, pruzny plus plastova
manzeta DIN 46228/1, dalsi pfipojeni,

max.

4 mm?

Typ ptipojeni, dalsi pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 10
Smér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. T Nm
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 12 mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 6 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.33 mm?2 Svérny Sroub M 3

Velikost noze 0,6 x 3,6 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.33 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.33 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.33 mm2
max. min.

Priifez pfipojeni vodicQ, splétané, max. 4 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.33 mm?2
Urovei krouticiho momentu s 2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 6 mm?2
elektrickym Sroubovakem DMS max.

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 0.33 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné splétané, 0.33 mm?2
min. min.

Vseobecné

Prafez propojeni AWG, max. AWG 10 Navod k instalaci Pfima montaz
Prafez propojeni AWG, min. AWG 22 Standardy IEC 60947-7-1
Nosna lista TS 35

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Propojky

|
|

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ QB 2 WIRAG IS Verze
Cislo 0482700000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190166021
Mnozstvi 50 ST

Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Podet polt: 2, Rozted v

mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

Typ QB 3 WIRAG IS Verze
Cislo 0482800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190145217
MnozZstvi 50 ST

Propojka (svorka), Pfiroubovano, Seda, 27 A, Poget polt: 3, Rozteé v

mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

Typ QB 4 WI RA6 IS Verze
Cislo 0482900000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086169
Mnozstvi 50 ST

Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Podet polt: 4, Rozted v

mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfislusenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ AP SAK4-10 Verze
Cislo 0117960000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190081485
MnozZstvi 20 ST

mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

Koncova desti¢ka pro svorkovnice, Bézova, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5

Typ AP SAK4-101 Verze
Cislo 0117910000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190183707
MnozZstvi 20 ST

mm, V-2, PA 66, Prichytka: Ano

Koncova destitka pro svorkovnice, erna, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
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Typ AP SAK4-10 DB Verze

Cislo 0105100000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 40 mm,
objednavky Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190394875

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 RT Verze

Cislo 0117900000 Koncova destitka pro svorkovnice, Cervena, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190125059

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 KRG Verze

Cislo 0117920000 Koncova destigka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 40
objednavky mm, Sitka: 1.5 mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190135904

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 KRG/BL Verze

Cislo 0117970000 Koncova desti¢ka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190049607

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 BL Verze

Cislo 0117980000 Koncova destitka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190171087

MnozZstvi 20 ST

Typ TW SAK4-10 KRG Verze

Cislo 0130120000 Predélova deska (svorka), Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 50 mm, Sitka:
objednavky 2.25 mm, V-0, KrG

GTIN (EAN) 4008190139117

MnozZstvi 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 Verze

Cislo 0130160000 Predélova deska (svorka), Bézova, Vyska: 50 mm, Sitka: 1.5 mm, V-2,
objednavky PA 66

GTIN (EAN) 4008190096335

MnozZstvi 20 ST

Typ TW SAK4-10 KRG/BL Verze

Cislo 0130170000 Predélova deska (svorka), Modra, Vy3ka: 50 mm, Sitka: 2.25 mm, V-0,
objednavky KrG

GTIN (EAN) 4008190063757

MnozZstvi 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 BL Verze

Cislo 0130180000 Predé&lova deska (svorka), Modra, Vyska: 50 mm, Sitka: 1.5 mm, V-2,
objednavky PA 66

GTIN (EAN) 4008190114138

MnozZstvi 20 ST

Typ TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 Verze

Cislo 0197100000 Predélova deska (svorka), Hnéda, Tmaveé bézova, Vyska: 40 mm, Sitka:
objednavky 0.5 mm, V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190146627

MnozZstvi 20 ST
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Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
o

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ PS 2.3 RT Verze
Cislo 0180400000 Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060121
MnozZstvi 20 ST

Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6.5 MC SDR Verze
Cislo 1609850000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zadkaznika

GTIN (EAN) 4008190456610
Mnozstvi 180 ST

Datum vytvoreni 05.12.2025 09:46:22 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/0180400000
https://eshop.weidmueller.com/p/1609850000

Weidmiiller 3£

SAKC 4/35 DB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
i — Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
: . zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
A EEEEE Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
; =] Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
AT dispozici v rliznych sirkach.
e | « Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti
I e ¢ Pasky pro rychlou instalaci
L * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS Verze
Cislo 1609840000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203429
MnozZstvi 900 ST

SchT skupinovy drzak znacek

Skupinové drzaky na znacky SchT 5 S se pfipinaji pfimo
na listu TS 32 (G-lista) nebo na listu TS 35 (cylindrova
lista). Je tudiz mozné oznacit svorkovnici paskovym
oznacenim bez ohledu na jeji typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannymi pasky ESO
5, STR b.

SchT 7 je oto¢ny skupinovy nosi¢ znacek na zasouvaci
Stitky, ktery umoznuje snadny pfistup k upinacimu Sroubu.
SchT 7 se pouziva s ochrannymi pasky ESO 7, STR 7
nebo DEK 5.

Zasouvaci Stitky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
LPrislusenstvi”.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCHT 7 Verze
Cislo 0517960000 SCHT, Oznadeni svorek, 39.3 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190001742
Mnozstvi 20 ST
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovacum.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TST 4 SAKC4 Verze
Cislo 2082450000 Odpojovaci konektor (svorka), BéZova
objednavky

GTIN (EAN) 4008190222604
Mnozstvi 400 ST
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