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Obrazek vyrobku

Bocnice se pfipevnuji na otevienou stranu posledni modu-
larni svorkovnice pred zakonéenim. Pouziti boc¢nice zajis-
tuje funkci modularni svorkovnice a dané jmenovité
napéti. Zarucuje ochranu proti kontaktu s Zivymi ¢astmi a
deéla posledni svorkovnici bezpec¢nou na dotyk.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Malé predélova deska (svorka), PA 66, Bézova,
Trvala provozni teplota, max.: 100 °C

Cislo objednavky 0363360000

Typ TSCH 4 AKZ4

GTIN (EAN) 4008190136680

Mnozstvi 100 items
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Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 15 mm Hloubka (v palcich) 0.5906 inch
Vyska 16 mm Vyska (v palcich) 0.6299 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 0.18¢

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Koncovéa a mezilehla deska

Udaje materialu

Zakladni material PA 66 Barevny Bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi technicka data

Prichytka Ano Navod k instalaci Pfima montaz
Vseobecné

Navod k instalaci

P¥ima montaz

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000886 ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC0O00886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC0O00886 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-33 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-01 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01

Datum vytvoreni 06.11.2025 07:02:46 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



