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Obrazek vyrobku

Vt:oupum

Podobné ilustraci
Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim zafi-
zenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvofrit v
propojeném stavu a méfeni Ize provést snadno.

Vseobecné objednaci udaje

Verze SAK fada, Patice

Cislo objednavky 0379400000

Typ STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR
GTIN (EAN) 4008190023478
Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 09.12.2025 02:47:05 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/0379400000

Datovy list

STB 6/D3.7/2.3/M3 SAKR

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 0b5g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...55°C Okolni teplota -5°C...40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP dce63e23-eeal-4eaa-907 1-1c98fc8fa2ea

Specifikace systému

Verze Pro svorky

Udaje materialu

Zakladni material Méd' - zinek Provedeni povrchu

Barevny Seda

galvanizované

Dalsi technicka data

Typ upevnéni PfiSroubovano Navod k instalaci

Pfima montaz

Verze testovand ve vybusném prostfedi Ne

Rozméry

Vnéjsi pramér 3.9 mm Hloubka zasuvného pfipojeni 5.4 mm
Vieobecné

Navod k instalaci Pfim& montaz Provedeni povrchu galvanizované
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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