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Obrazek vyrobku

Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vyssi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Komponentova svorkovnice, Sroubové piipojent,
bézova / zluta, 4 mm?, 380V, 380 V, Pocet pfipo-
jeni: 4, Pocet trovni: 2, TS 35

Cislo objednavky 0396860000

Typ DK 4/35 2D GET.SCH. A2
GTIN (EAN) 4008190027100
MnozZstvi 25 items

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 54 mm Hloubka (v palcich) 2.126 inch
Vyska 50 mm Vyska (v palcich) 1.9685 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 10.72 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojenti, s Nutna koncova deska Ano
diodou
Pocet potencialt 1 Pocet Urovni 2
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ano PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material PA 66 Barevny bézova / zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 4 mm?2 Jmenovité napéti 380V
Jmenovité DC napéti 380V Jmenovity proud 10 A
Proud pfi maximu vodict 10 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x T mQ Ztrata vykonu v souladu s normou IEC ~ 1.02 W
60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Technické udaje
Rozméry
TS 35 offset 27 mm
Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.8 Nm
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 9 mm
Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 4 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.33 mm?2 Svérny Sroub M 3
Velikost noze 0,6 x 3,5 mm Pratez propojeni AWG, min. AWG 22
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.33 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.33 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.33 mm2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm?
min.
Prirez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.33 mm?2 Uroveri krouticiho momentu s 2
elektrickym Sroubovakem DMS

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.33 mm?2
max. min.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné splétané, 0.33 mm2
min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000903 ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903 ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
| 1 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
N T97 preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ Q 2 AKzZ4 Verze
Cislo 0336400000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 24 A, Podet pold: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 11.1 mm

GTIN (EAN) 4008190037680
MnozZstvi 50 ST

Odpojovaci zastréky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muze byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovacim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ Q 3 AKZ4 Verze
Cislo 0336500000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Poget péli: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 17.2 mm
GTIN (EAN) 4008190121730
MnozZstvi 50 ST
Typ Q4 AKZ4 Verze
Cislo 0336600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Poget polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 23.3 mm

GTIN (EAN) 4008190096656
Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Propojky
r—— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
I svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
|1 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
N LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

Vseobecné objednaci udaje

zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ Q 10 AKZ4 Verze

Cislo 0368600000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 24 A, Poget pélt: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 59.9 mm

GTIN (EAN) 4008190056766

MnozZstvi 20 ST

Typ QB 2 WIRAG IS Verze

Cislo 0482700000 Propojka (svorka), Pfiroubovano, Seda, 27 A, Poget pold: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

GTIN (EAN) 4008190166021

MnozZstvi 50 ST

Typ QB 3 WIRAG IS Verze

Cislo 0482800000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Podet polt: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

GTIN (EAN) 4008190145217

MnozZstvi 50 ST

Typ QB 4 WI RA6 IS Verze

Cislo 0482900000 Propojka (svorka), PFisroubovéano, Sed4, 27 A, Poget poli: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

GTIN (EAN) 4008190086169

MnozZstvi 50 ST

Odpojovaci zastréky

Vseobecné objednaci udaje

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muize byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovacum.

QB 75/6.2/9/WiI
0526400000

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

4008190099923
10 ST

Verze

Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Poget polt: 75, Rozted v

mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 0.8 mm
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Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

E— optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
e M ; i funkénich skupin, ¢imz zvysuji bezpecénost a zajistuji
\ o e prehlednou strukturu uvnitf rozvadéde. Koncové

v 00 desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s

pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k

bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ AP DK4 Verze
Cislo 0359260000 Koncova destika pro svorkovnice, Bézova, Vyska: 50 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190012991
MnozZstvi 20 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni

zastréky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000 Bodnice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4008190181314
Mnozstvi 50 ST
Typ EWK 1 Verze
Cislo 0206160000 Bog&nice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 9 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190080020
MnoZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ TSCH 4 AKZ4 Verze
Cislo 0363360000 Mala predélova deska (svorka), PA 66, BéZova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190136680
MnozZstvi 100 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
o

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ PS 2.3 RT Verze
Cislo 0180400000 Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060121
Mnozstvi 20 ST

Typ STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ Verze
Cislo 0215700000 Prislusenstvi, Patice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190184872
MnoZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Montazni podpéra

P Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou

, manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfisluSnymi
normami a ochrannymi predpisy.

b |

Vseobecné objednaci udaje

Typ BFSC M2.5X14 SAKD2.5N Verze
Cislo 0266800000 Montazni Sroub (svorka), 2.60 mm, Hloubka: 3.8 mm, Sitka: 4.6 mm,
objednavky Vyska: 14 mm

GTIN (EAN) 4008190084899
MnozZstvi 100 ST

Typ BFSC M2.5X18 PA/RT Verze
Cislo 0303300000 Montazni Sroub (svorka), 2.50 mm, Polyamid 66, Hloubka: 3.8 mm,
objednavky Sitka: 4.6 mm, Vyska: 18 mm

GTIN (EAN) 4008190040673
MnozZstvi 100 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyZ jsou pély

tEi TF¥ preruSeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. Nase portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné

— systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VL 2 AKZ4/DK4 Verze
Cislo 0446700000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 32 A, Poget polt: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 5 mm

GTIN (EAN) 4008190055486
Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovaciim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ VH 10/4/2.8 AKZ4 Verze
Cislo 0446600000 Spojovaci objimka (svorka), Pfisroubovano, Sitka: 4 mm, Vyska: 4 mm,
objednavky Hloubka: 10, Pocet pdéla: 1, Cu Zn

GTIN (EAN) 4008190176211
MnozZstvi 50 ST

Typ ISPF QB75 SW Verze
Cislo 0526700000 I1zolaéni profil, Plast, cerna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190093723
MnozZstvi 10 ST

Vystrazny kryt
Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi
bezpecnost pro ¢lovéka a stroj. PouZivaji se tam, kde musi
byt v aplikaci ozna¢eno vnéjsi napéti.
M
e Do
S
o

Vseobecné objednaci udaje

Typ AD 4 AKZ4 Verze
Cislo 0303400000 Viko svorky, ZIuta, PVC, Vy3ka: 24.2 mm, Sitka: 20 mm, Hloubka: 1
objednavky mm, V-2

GTIN (EAN) 4008190068158
Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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Prazdné
Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

1 vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
: 1 Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
| zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
‘ Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
| Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
[CCCCCEEEER) dispozici v riznych sitkach.
A | « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
******* B ¢ Pasky pro rychlou instalaci
o [T * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436
MnozZstvi 1000 ST

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusSném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnoZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 09.12.2025 11:45:35 MEZ
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