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Obrazek vyrobku

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuiji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Boénice, Seda, TS 32, None, Ocel, Sitka: 10.56 mm,
100°C

Cislo objednavky 0445600000

Typ MEW 1/32

GTIN (EAN) 4008190178093

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 01.12.2025 10:42:29 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/0445600000
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 29 mm Hloubka (v palcich) 1.1417 inch
Vyska 30 mm Vyska (v palcich) 1.1811 inch
Sitka 10.5 mm Sitka (v palcich) 0.4134 inch
Cista hmotnost 17.75¢g

Teploty

Okolni teplota -5°C..40°C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Pro svorky Nosna lista TS 32
Udaje materialu

Zakladni material Ocel Barevny Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 None

Dalsi technicka data

Navod k instalaci

P¥ima montaz

Typ montaze

Pfisroubovano

Aretace

k upevnéni Sroubem

Vseobecné

Navod k instalaci P¥ima montaz Nosna lista TS 32
Klasifikace

ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9.1 27-14-11-35 ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35 ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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ZGB pantové skupinové drzaky

Vseobecné objednaci udaje

ZGB 15 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muZe pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 15.

ZGB 30 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muze pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 7.

Zasouvaci $titky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
LPrislusenstvi”.

Typ ZGB 15
Cislo 1636530000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190297053
MnozZstvi 20 ST

Verze
Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 15 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Typ ZGB 30
Cislo 1611930000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190002251
MnozZstvi 20 ST

Verze
Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 32 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila
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