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Konektor komponentu slouZi k integraci elektrického
komponentu do odpojené svorkovnice. Po péjeni elektro-
nického komponentu Ize zastréku integrovat do oblasti
odpojovani nasich svorkovnic a tim zménit odpojovaci
svorkovnici na modularni svorkovnici s integrovanym elek-
tronickym komponentem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Konektor samec (§vorka), 6 mm?2, Pocet pfipojeni:
1, Pocet pola: 2, Sitka: 6 mm

Cislo objednavky 0471660000

Typ DQS 2 PS2.3 O.BATE

GTIN (EAN) 4008190051327

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 06.11.2025 12:10:46 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 40.5 mm Hloubka (v palcich) 1.5945 inch
Vyska 12 mm Vyska (v palcich) 0.4724 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 3.17¢
Teploty
Okolni teplota -5°C..40°C Trvala provozni teplota, min. -50 °C
Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4
Specifikace systému
Verze Diodovy modul
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny BézZzova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Typ upevnéni Zapojeno Navod k instalaci Pfima montaz
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Zapojeno
Data hodnoceni
Jmenovity prirez 6 mm?2
Rozméry
Rozte¢ v mm (P) 12.00 mm
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Pocet pfipojeni 1
Vseobecné
Pocet pola 2 Navod k instalaci Pfiméa montaz
Rozsah provozni teploty, max. 120°C
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Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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