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Nase systémy pro ochranu proti doteku zajistuji vétsi bez-
pecnost ve vasi skfifice. Poskytuji ochranu proti zasazeni
proudem zplsobenému ndhodnym kontaktem s Zivymi
¢astmi v dusledku provozu nebo zavad.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Koncové a Eiélici deska pro svorky, Bézova, Vyska:
59.5 mm, Sitka: 3 mm, V-2, PA 66

Cislo objednavky 0485660000

Typ HP 2 ADP2

GTIN (EAN) 4008190181697

Mnoizstvi 20 items

Vt:oupum

Datum vytvoreni 03.12.2025 04:11:04 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 70.2 mm Hloubka (v palcich) 2.7638 inch
Vyska 59.56 mm Vyska (v palcich) 2.3425 inch
Sitka 3 mm Sitka (v palcich) 0.1181 inch
Cista hmotnost 4.65¢g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Verze Koncova a mezilehla deska

Udaje materialu

Zakladni material PA 66 Barevny Bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Dalsi technicka data

Prichytka Ano Navod k instalaci Pfima montaz
Rozmeéry

Offset montaze 12.5 mm

Vseobecné

Navod k instalaci Pfima montaz

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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