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Diky své kompaktni konstrukci jsou svorkovnice na listu
Mini idealni pro praci ve stisnénych prostorech, jako jsou
mala pouzdra a svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Praichozi svorkovnice, Sroubové piipojeni, bézova /
zluta, 4 mm?, 32 A, 690 V, Pocet pfipojeni: 2

Cislo objednavky 0489560000

Typ AK 4/0.ZA

GTIN (EAN) 4008190049737

Mnozstvi 100 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2026-06-30T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek AKZ 4

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:32:18 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaéleni UK
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 33 mm Hloubka (v palcich) 1.2992 inch
Vyska 36.5 mm Vyska (v palcich) 1.437 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 6.39¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -50 °C...55°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, na Nutna koncova deska Ano
Sroubovaci propojku,
Jeden konec bez
konektoru
Pocet potencialt 1 Pocet drovni 1
Pocet svérnych bodd na Uroven 1 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 15 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material PA 66 Barevny bézova / zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 10
Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 4 mm?2 Jmenovité napéti 690V
Jmenovité DC napéti 690V Jmenovity proud 32 A
Proud pfi maximu vodicu 41 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1T mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou [IEC 1.02 W Zavaznost znecisténi 3

60947-7x
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Rozméry

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

TS 15 offset

16 mm

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalSi pripojeni

Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.8 Nm
Utahovaci moment, min. 0.6 Nm Délka odizolovani 8 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 6 mm? Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2
Svérny Sroub M 3 Velikost noZe 0,6 x 3,6 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 24 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prifez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, 0.13 mm2 Prufez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm?2
min.
Prirez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2 Dvojdutinka, max. 1.5 mm?2
Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2 Uroveri krouticiho momentu s 2
elektrickym Sroubovakem DMS
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 6 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2
max. min.
Prafez pfipojeni vodict, jemné splétané, 0.13 mm2
min.
Vseobecné
Pocet polu 1 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Prafez propojeni AWG, min. AWG 24 Standardy IEC 60947-7-1
Nosna lista TS 15
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:32:18 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

AK 4/0.ZA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Odpojovaci zastrcky

Vseobecné objednaci udaje

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovaciim.

Typ Q2 AKZ15
Cislo 0368200000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190149987
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 24 A, Podet pold: 2, Rozted v

mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Sitka: 9.1 mm

Typ Q2 AKZ4
Cislo 0336400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190037680
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Pfiroubovano, Seda, 24 A, Poget pold: 2, Rozteé v

mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 11.1 mm

Propojky
S Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
1 svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu
‘ | usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyZ jsou pély
N THY preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

Vseobecné objednaci udaje

zajiSténa. Nase portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ Q 2 AKZ4SS
Cislo 0369000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190143589
Mnozstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 32 A, Poget polt: 2, Rozteé v

mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Sitka: 11.1 mm

Typ Q3 AKZ15
Cislo 0368300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190074913
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Pisroubovano, Seda, 24 A, Poget pold: 3, Rozteé v

mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Sitka: 14.2 mm
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovaciim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ Q 3 AKz4 Verze
Cislo 0336500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190121730
MnozZstvi 50 ST

Propojka (svorka), Piiroubovano, Seda, 24 A, Podet polt: 3, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 17.2 mm

Propojky
rem— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
“‘ ‘ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl AR pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
e systémy propojek pro modularni svorkovnice.
Vseobecné objednaci udaje
Typ Q4 AKZ1.5 Verze
Cislo 0368400000

Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Poget péli: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Sitka: 19.3 mm
GTIN (EAN) 4008190153892

MnozZstvi 50 ST

Odpojovaci zastréky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muize byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k naSim standardnim
odpojovacum.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ Q4 AKz4 Verze
Cislo 0336600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Podet polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 23.3 mm

GTIN (EAN) 4008190096656
MnozZstvi 50 ST

Propojky
— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
i 7YY preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

N w

Vseobecné objednaci udaje

Typ Q 10 AKZ1.5 Verze
Cislo 0368500000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 24 A, Poget polt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Sitka: 49.9 mm

GTIN (EAN) 4008190159481
MnozZstvi 20 ST

Typ Q 10 AKZ4 Verze
Cislo 0368600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Poget pold: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 59.9 mm

GTIN (EAN) 4008190056766
MnozZstvi 20 ST

Typ Q 10 AKZ4SS Verze
Cislo 0369300000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 32 A, Poget polt: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 5.10, Izolované: Ne, Sitka: 59.9 mm

GTIN (EAN) 4008190065744
MnozZstvi 20 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
LI

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PS 2.3 RT Verze
Cislo 0180400000 Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060121
MnozZstvi 20 ST

Typ STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ Verze
Cislo 0215700000 Prislusenstvi, Patice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190184872
MnozZstvi 50 ST

Montazni podpéra

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
o ’ manipulaci s nasimi produkty a jejich doplnovani. Od

4 rdznych nastroju po izola¢ni objimky a réizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplnuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadruji montaz v souladu s pfisluSnymi
normami a ochrannymi predpisy.

|

Vseobecné objednaci udaje

Typ BFSC M2.5X18 PA/RT Verze
Cislo 0303300000 Montazni Sroub (svorka), 2.50 mm, Polyamid 66, Hloubka: 3.8 mm,
objednavky Sitka: 4.6 mm, Vyska: 18 mm

GTIN (EAN) 4008190040673
MnozZstvi 100 ST

Vystrazny kryt
Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi
bezpedénost pro ¢lovéka a stroj. Pouzivaji se tam, kde musi
byt v aplikaci ozna¢eno vnéjsi napéti.
‘V\
‘\'\\;} -
N
N

Vseobecné objednaci udaje

Typ AD 4 AKZ4 Verze
Cislo 0303400000 Viko svorky, Zluta, PVC, Vy3ka: 24.2 mm, Sitka: 20 mm, Hloubka: 1
objednavky mm, V-2

GTIN (EAN) 4008190068158
Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:32:18 MEZ
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Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodatecné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanal modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 Prislusenstvi, Drzak stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 01.04.2026 10:32:18 MEZ
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