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Kryty fady TBF jsou vyrobeny z extrémné odolného poly- Vgeobecné objednaci udaje
esteru vyztuzeného skelnymi viakny. Tyto kryty jsou ide-
alni pro aplikace vyzadujici nizkou hmotnost spolu s Verze TBF (prazdna polyesterova skfif), Prazdny plast,
vysokou odolnosti proti otfestim. Kryty TBF odolné proti Vyska: 302 mm, Sifka: 186 mm, Hloubka: 175
o , e . . .. . i mm, Zakladni material: Polyester vyztuzeny skel-
povétrnostnim vlivim jsou navrzeny pro Sirokou fadu apli- nym vidknem, neo3etiené, Svétle Seda, Transpa-
kaci. Spolu s rozsahlou $kalou pfislusenstvi poskytuji uni- rentni
verzalni Fe$eni pro umisté&ni vestavénych &lend, jako jsou Cislo objednavky 0500600000
4t ‘stroi ey ity & iiné wh , Typ TBF 30/19/18 TRSP
reguld ory'/, nastroje méreni, ventily a jiné vybaveni. GTIN (EAN) 4032248008742
Vlastnosti: Mnozstvi 1items

* 9 velikosti ve 2 verzich, s Sedym a prahlednym vikem

¢ Kryt s nylonovymi Srouby

¢ Upevnovaci otvory mimo utésnénou oblast

e ZAavit pro pripevnéni ke svorkovnicové listé a k montaz-
nim deskam

* Rozsahlé prislusenstvi

¢ Spolec¢nost Weidmiiller miizZe tento kryt vyrobit a dodat
podle specifikaci zakaznika vybaveny vS§emi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 175 mm Hloubka (v palcich) 6.8898 inch
Vyska 302 mm Vyska (v palcich) 11.8897 inch
Sitka 186 mm Sitka (v palcich) 7.3228 inch
Cista hmotnost 1520 g

Teploty

Provozni teplota -50°C...130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové priuchodky, nahofe/dole

M20 11 M12 28
M63 1 M40 3
M32 3 M25 6
M50 1 M16 14

Kabelové prichodky, prava strana

M25 10 M63 2

M16 30 M40 3

M50 3 M32 5

M20 22 M12 53

Svisla montaz

WDU 10 / ZDU 10 1x22 WDU 16 / ZDU 16 1x16

WDU 2,5 /zZDU 2,5 /1DU 2,5 1x44 WDU 35 / ZDU 35 1x14

WDU 4 / ZDU 4 1x37 WDU 6 / ZDU 6 1x28

Svisla montaz

WDU 10 / ZDU 10 2x11 WDU 16 / ZDU 16 2x8

WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /IDU 2,5 2x22 WDU 35 / ZDU 35 2x7

WDU 4 / ZDU 4 2x18 WDU 6 / ZDU 6 2x14

Vseobecné informace

Jedovatost Neobsahuje halogeny Provozni teplota, max. 130°C

Provozni teplota, min. -50°C Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Pfipojeni vika Srouby s nylonovou Navod k instalaci Sroubova montaz
k¥izovou hlavou

Standardy IEC 60529, EN 60529, EN Provedeni povrchu neosSetifené

62208, EN/IEC 61439-2
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Odolnost proti narazu IKO8 v souladu s IEC Stupen kryti IP66
62208, IK10 v souladu
s |IEC 62262

Zakladni material Polyester vyztuzeny Material tésnéni Polyuretan

skelnym vlaknem

Utahovaci moment Sroub( vika

Pfipojeni krytu

1.5 Nm

6,5 mm otvor v zakladné

Integralni upevnéni

Stupen kryti (UL)

4 nebo 6 Sroubl M6
vnitfni zavit (samice)
Type 3, Type 4, Type 4X,

krytu Type 12
Viko - pocet Sroubt 4 Pristupové otevirani: Sirka 162 mm
Pfirubovéa deska Ne Viko Ano
Pristupové otevirani: vyska 278 mm Mista vyuziti Stavebni systémy a
technologie, Doprava,
Balici pramysl, Vyroba
stroju
Cisla certifikata, kryt
Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224
002ISS01
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Externi montazni oka

Vseobecné objednaci udaje

Kryty fady TBF jsou vyrobeny z extrémné odolného

polyesteru vyztuzeného skelnymi vliakny. Tyto kryty jsou

idealni pro aplikace vyZadujici nizkou hmotnost spolu s

vysokou odolnosti proti otfestim. Kryty TBF odolné proti

povétrnostnim vlivim jsou navrzeny pro Sirokou fadu

aplikaci. Spolu s rozsahlou Skalou pfislusenstvi poskytuji

univerzalni feSeni pro umisténi vestavénych ¢len, jako

jsou regulatory, nastroje méreni, ventily a jiné vybaveni.

Vlastnosti:

* 9 velikosti ve 2 verzich, s Sedym a prihlednym vikem

* Kryt s nylonovymi Srouby

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast

e ZAavit pro pripevnéni ke svorkovnicové listé a k
montaznim deskam

* Rozsahlé prislusenstvi

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUizZe tento kryt vyrobit a dodat
podle specifikaci zakaznika vybaveny vSemi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ MF TBF
Cislo 0360800000 TBF (prazdna polyesterova skfiti), Montazni patka, Upeviiovaci oka,
objednavky

GTIN (EAN) 4008190108595
MnozZstvi 1ST

Vyska: 72.5 mm, Sitka: 24 mm, Hloubka: 12 mm, Zakladni material:
Polyamid, Polyamid 66, Uhlové ¢erna

Zemnici kolik

Vseobecné objednaci udaje

Zemnici Srouby k vyméné jako kompletni komponent, ve
dvou verzich - mosaz a nerezova ocel.

Typ PEBZ M10 BR SET
Cislo 1277220000 Klippon POK (prazdné polyesterova skfit), Uzemnovaci kolik, RGzné,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118067019
MnozZstvi 18T

Vyska: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
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Zemnici kolik

Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ PEBZ M10 S4 SET Verze

Cislo 1283440000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfifi), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 21 mm, Sitka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073362 Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

MnozZstvi 1ST

Typ PEBZ M6 BR SET Verze

Cislo 1277250000 Klippon POK (prazdné polyesterova skfif), Uzemnovaci kolik, Ruzné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118067149 Mosaz

MnozZstvi 18T

Zemnici kolik

Zemnici Srouby k vyméné jako kompletni komponent, ve

dvou verzich - mosaz

Vseobecné objednaci udaje

a nerezova ocel.

Typ PEBZ M6 S4 SET Verze

Cislo 1283430000 Klippon POK (prazdna polyesterova skfif), Uzemnovaci kolik, Rizné,
objednavky Vyska: 12.3 mm, Sitka: 12.3 mm, Hloubka: 42 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4050118073607 Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

Mnozstvi 1ST
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Montazni deska

Vseobecné objednaci udaje

Kryty fady TBF jsou vyrobeny z extrémné odolného

polyesteru vyztuzeného skelnymi vliakny. Tyto kryty jsou

idealni pro aplikace vyZadujici nizkou hmotnost spolu s

vysokou odolnosti proti otfestim. Kryty TBF odolné proti

povétrnostnim vliviim jsou navrzeny pro Sirokou fadu

aplikaci. Spolu s rozsahlou Skalou pfislusenstvi poskytuji

univerzalni feSeni pro umisténi vestavénych ¢len, jako

jsou regulatory, nastroje méreni, ventily a jiné vybaveni.

Vlastnosti:

* 9 velikosti ve 2 verzich, s Sedym a prihlednym vikem

* Kryt s nylonovymi Srouby

¢ Upevinovaci otvory mimo utésnénou oblast

e ZAavit pro pripevnéni ke svorkovnicové listé a k
montaznim deskam

* Rozsahlé prislusenstvi

¢ Spolec¢nost Weidmiiller mUizZe tento kryt vyrobit a dodat
podle specifikaci zakaznika vybaveny vSemi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ MP TBF 30/19
Cislo 3018950000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248008759
MnozZstvi 1ST

Verze
TBF (prazdna polyesterova skiifi), Montazni deska, Montazni deska,
Vyska: 249 mm, Sitka: 134 mm, Hloubka: 2 mm, Zakladni material:

Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stfibrna

Ventila¢ni zatky - DAE

Vseobecné objednaci udaje

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Typ DAE M12 PA LONG
Cislo 1868570000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248440429
MnozZstvi 10 ST

Verze
DAE (ventilaéni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6

Typ DAEM12 SS
Cislo 1868550000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248440405
Mnozstvi 10 ST

Verze
DAE (ventilaéni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
IP66, IP68, IP69K, Nerezavéjici ocel 1.4305 (303)
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