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Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vyssi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka pojistky, Sroubové pfipojeni, Tmavé bézova,
10 mm2, 10 A, 500V, Pocet pfipojeni: 2, Pocet
arovni: 1, TS 35

Cislo objednavky 0501500000

Typ SAKS 1/35/G25 DB
GTIN (EAN) 4008190200367
MnozZstvi 20 items

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 53 mm Hloubka (v palcich) 2.0866 inch
Vyska 54 mm Vyska (v palcich) 2.126 inch
Sitka 13 mm Sitka (v palcich) 0.5118 inch
Cista hmotnost 38.8g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -60 °C...85 °C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, Nutna koncova deska Ano
Pojistkovéa kazeta, Jeden
konec bez konektoru
Pocet potencialt 1 Pocet Urovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material KrG Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0, 5 VA
CSA data hodnoceni
Priifez vodi¢e max. (CSA) 10 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V
Velikost proudu C (CSA) 10 A C. osvéd&eni (CSA) 12400-198
Priifez vodic¢e min. (CSA) 26 AWG
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1
Navod k instalaci P¥ima montaz Verze testovana ve vybusném prostfedi Ne
Typ montaze Prichytka
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Data hodnoceni

Jmenovity prirez 10 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 10 A
Proud pfi maximu vodi¢t 10 A Standardy IEC 60947-7-3
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.56 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.82 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x
Pojistkové svorkovnice
Kazetova pojistka G-Si. 5 x 25 Drzak pojistky (drzak kazety) k upevnéni Sroubem
Typ napéti ukazatele AC/DC Displej Neonova trubice
Provozni napéti, max. 500V
UL data hodnoceni
Prifez vodiCe propojeni z vyroby max. 8 AWG Velikost proudu C (UR) 6.3A
(UR)
Velikost napéti C (UR) 600V Prafez vodice propojeni z vyroby min. 26 AWG
(UR)
C. osvédéeni (UR) E60693 Prafez vodice propojeni v terénu min. 22 AWG
(UR)
Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 10 AWG

(UR)

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Prarez vodice, pruzny plus plastova
manzeta DIN 46228/ 1, dalsi pfipojeni,
max.

10 mm?2

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Méfidlo podle IEC 60947-1 B6 Prafez propojeni AWG, max. AWG 10
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 2.4 Nm
Utahovaci moment, min. 1.2 Nm Délka odizolovani 12 mm
Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 16 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Svérny Sroub M 4
Velikost noze 1,0x 5,5 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prlrez pripojeni vodiCe, jemné splétany 0.13 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 10 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 0.13 mm2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 10 mm?2
min.
Prirez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.13 mm?2 Uroveri krouticiho momentu s 4

elektrickym Sroubovakem DMS
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 16 mm2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2
max. min.
Prifez pfipojeni vodiéa, jemné splétané, 0.13 mmz2
min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 10 Navod k instalaci Pfima montaz
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Standardy IEC 60947-7-3
Nosné lista TS 35
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Dulezita poznamka

Informace o produktu

Napéti zavisi na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Klasifikace

ETIM 8.0 EC0O00899 ETIM 9.0 ECO00899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Odpojovaci zastrcky

Vseobecné objednaci udaje

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovaciim.

Typ QL 2 SAKS1
Cislo 0191400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190123130
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 47 A, Podet polt: 2, Rozted v
mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Sitka: 18.9 mm

Typ QL 3 SAKS1
Cislo 0191500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190036881
MnozZstvi 50 ST

Verze
Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 47 A, Poget polt: 3, Rozteé v

mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Sitka: 31.9 mm

Propojky
S Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
1 svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyZ jsou pély
i vy preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

=l
E

Vseobecné objednaci udaje

zajiSténa. Nase portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ QL 4 SAKS1
Cislo 0191600000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190105518
Mnozstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 47 A, Poget polt: 4, Rozteé v
mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Sitka: 44.7 mm

Typ QL 10 SAKS1
Cislo 0338800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190127039
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 36 A, Poget poll: 10, Rozted v
mm (P): 13.00, Izolované: Ne, Sitka: 122.1 mm
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ AP SAKS1+3 KRG Verze
Cislo 0191320000 Koncova destika pro svorkovnice, Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 54
objednavky mm, Sitka: 3 mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190031688
MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAKS1+3 KRG/DB Verze
Cislo 0191300000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 54 mm,
objednavky Sitka: 3 mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190099763
MnozZstvi 20 ST

Typ TW SAK16 KRG Verze
Cislo 0281120000 Predélova deska (svorka), Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 60 mm, Sitka:
objednavky 3 mm, V-0, KrG

GTIN (EAN) 4008190072360
MnozZstvi 20 ST

Montazni podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rGizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplnuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadruji montaZ v souladu s pfislusnymi
normami a ochrannymi predpisy.

Typ KISC M3X6 SAKS1 Verze
Cislo 0346200000 Upinaci tfrmen, Upevnovaci Sroub, Ocel
objednavky

GTIN (EAN) 4008190175658
MnozZstvi 100 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Jako pfisluSenstvi pro nase Siroké portfolio produktd

se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)
pro ochranu zafizeni (56x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
vlozky E 14 az E 18, jakoz i automobilové pojistky a
automatické jistice. Méfici krouzky pro drzaky pojistky
doplnuji celkové portfolio.

Typ G 25/0.25A/M GE Verze

Cislo 0546900000 Miniaturni pojistka, stfedni ¢asové zpozdéni, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
objednavky

GTIN (EAN) 4008190097370

MnozZstvi 10 ST

Typ G 25/0.50A/M WS Verze

Cislo 0510300000 Miniaturni pojistka, stfedni ¢asové zpozdéni, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
objednavky

GTIN (EAN) 4008190018368

MnozZstvi 10 ST

Typ G 25/0.80A/M GR Verze

Cislo 0646400000 Miniaturni pojistka, stfedni casové zpozdéni, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060794

MnozZstvi 10 ST

Typ G 25/1.00A/M RT Verze

Cislo 0265800000 Miniaturni pojistka, stfedni Casové zpozdéni, 1 A, G-Si. 5 x 25
objednavky

GTIN (EAN) 4008190141660

MnozZstvi 10 ST

Typ G 25/2.00A/F BL Verze

Cislo 0192700000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 2 A, G-Si. 5 x 25

objednavky

GTIN (EAN) 4008190176402

MnozZstvi 10 ST

Typ G 25/4.00A/F BR Verze

Cislo 0192800000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 4 A, G-Si. 5 x 25

objednavky

GTIN (EAN) 4008190115319

MnozZstvi 10 ST

Typ G 25/6.30A/F GN Verze

Cislo 0192900000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 6.3 A, G-Si. 5 x 25

objednavky

GTIN (EAN) 4008190135461

MnozZstvi 10 ST

Typ G 25/10.0A/M RT Verze

Cislo 0193100000 Miniaturni pojistka, stfedni asové zpozdéni, 10 A, G-Si. 5 x 25
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023799

Mnozstvi 10 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

DEK 5/5 MC NE WS

1609801044

4008190397111
1000 ST

Verze

Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmuiller zahrnuje koncové drzéky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pftipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubl. Koncovy drzak nabizi vice mozZnosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastréky.

Typ EW 35 Verze

Cislo 0383560000 Bodnice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190181314

Mnozstvi 50 ST

Typ EWK 1 Verze

Cislo 0206160000 Bog&nice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 9 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190080020

MnoZstvi 50 ST
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Vseobecné objednaci udaje

LA

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ Q 2 SAK10 Verze

Cislo 0457100000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 57 A, Podet polt: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Sitka: 16.9 mm

GTIN (EAN) 4008190103545

MnozZstvi 50 ST

Typ Q 3 SAK10 Verze

Cislo 0457200000 Propojka (svorka), Pfiroubovano, Seda, 57 A, Poget polt: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Sitka: 26.8 mm

GTIN (EAN) 4008190135379

MnozZstvi 50 ST

Typ Q4 SAK10 Verze

Cislo 0457300000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 57 A, Podet polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Sitka: 36.7 mm

GTIN (EAN) 4008190129750

MnozZstvi 50 ST

Typ Q 10 SAK10 Verze

Cislo 0457400000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 57 A, Poget péld: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 9.90, Izolované: Ne, Sitka: 96.1 mm

GTIN (EAN) 4008190016166

MnozZstvi 20 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnoZstvi

AP SAK4-10 DB

0105100000

4008190394875

20 ST

Verze

Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 40 mm,
Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Typ AP SAK4-10 RT Verze

Cislo 0117900000 Koncova desti¢ka pro svorkovnice, Cervena, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190125059

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 | Verze

Cislo 0117910000 Koncova destitka pro svorkovnice, erna, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190183707

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 KRG Verze

Cislo 0117920000 Koncova destigka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 40
objednavky mm, Sitka: 1.5 mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190135904

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 Verze

Cislo 0117960000 Koncova desticka pro svorkovnice, Bézova, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190081485

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 KRG/BL Verze

Cislo 0117970000 Koncova destitka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-0, KrG, Prichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190049607

MnozZstvi 20 ST

Typ AP SAK4-10 BL Verze

Cislo 0117980000 Koncova destigka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 40 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190171087

MnozZstvi 20 ST

Typ TW SAK4-10 KRG Verze

Cislo 0130120000 Predélova deska (svorka), Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 50 mm, Sitka:
objednavky 2.25 mm, V-0, KrG

GTIN (EAN) 4008190139117

MnozZstvi 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 Verze

Cislo 0130160000 Predélova deska (svorka), Bézova, Vyska: 50 mm, Sitka: 1.5 mm, V-2,
objednavky PA 66

GTIN (EAN) 4008190096335

MnozZstvi 20 ST

Typ TW SAK4-10 KRG/BL Verze

Cislo 0130170000 Predé&lova deska (svorka), Modra, Vyska: 50 mm, Sitka: 2.25 mm, V-0,
objednavky KrG

GTIN (EAN) 4008190063757

MnozZstvi 20 ST

Typ TW 4 SAK4-10 BL Verze

Cislo 0130180000 Predélova deska (svorka), Modra, Vy3ka: 50 mm, Sitka: 1.5 mm, V-2,
objednavky PA 66

GTIN (EAN) 4008190114138

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Typ TW SAK4-10 HP/DBR/0.5 Verze

Cislo 0197100000 Predé&lova deska (svorka), Hnéda, Tmavé bézova, Vyska: 40 mm, Sitka:
objednavky 0.5 mm, V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190146627

MnozZstvi 20 ST

Typ TSCH 1 Verze

Cislo 0319160000 Malé pfedélova deska (svorka), PA 66, Bézova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190097219

Mnozstvi 100 ST

Typ TSCH 2 Verze

Cislo 0353660000 Malé predélova deska (svorka), PA 66, BéZova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190128432

MnozZstvi 100 ST

Typ TSCH 3 SAKD2.5 N Verze

Cislo 0366860000 Mala predélova deska (svorka), PA 66, BéZova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190010928

MnozZstvi 100 ST

Typ TSCH 4 AKZ4 Verze

Cislo 0363360000 Mala predélova deska (svorka), PA 66, BéZzova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190136680

Mnozstvi 100 ST

Typ TSCH 6 DKI S4 Verze

Cislo 0190260000 Mala predélova deska (svorka), PA 66, BéZova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190051075

MnozZstvi 100 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'Y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

PS4 FSTB 4
0299600000

4008190074043
20 ST

Verze

Testovaci adaptér (svorka), 230 V

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Montazni podpéra

T Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou

| ’ manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfisluSnymi
normami a ochrannymi predpisy.

e |

Vseobecné objednaci udaje

Typ BFSC M3X22 PA/RT Verze
Cislo 0128900000 Montazni Sroub (svorka), 3.00 mm, Polyamid 66, Hloubka: 4.8 mm,
objednavky Sitka: 4.8 mm, Vyska: 22 mm

GTIN (EAN) 4008190084158
MnozZstvi 100 ST

Typ BFSC M3X25 Verze
Cislo 0292500000 Montazni §roub (svorka), 3.00 mm, Ocel, Hloubka: 4.8 mm, Sitka: 4.8
objednavky mm, Vyska: 26 mm

GTIN (EAN) 4008190177027
MnozZstvi 100 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu

11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyZ jsou pély
i LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. Nase portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VH 19/5/3.4 Verze
Cislo 0285100000 Spojovaci objimka (svorka), Pfisroubovano, Sitka: 5 mm, Vyska: 5 mm,
objednavky Hloubka: 17.5, Pocet pdl: 1, Cu Zn

GTIN (EAN) 4008190189297
Mnozstvi 50 ST

Typ VL 2 SAK6/10/SAKB Verze
Cislo 0135900000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 32 A, Podet pol: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.50, Izolované: Ne, Sitka: 1.5 mm

GTIN (EAN) 4008190036409
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Vystrazny kryt
Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi
bezpecnost pro ¢lovéka a stroj. PouZivaji se tam, kde musi
byt v aplikaci oznaceno vnéjsi napéti.
‘\\
‘\\\;: i

L

Vseobecné objednaci udaje

Typ AD 4 SAK10 Verze
Cislo 0178600000 Viko svorky, Zluta, PVC, Vy3ka: 39.6 mm, Sitka: 25 mm, Hloubka: 1
objednavky mm, HB

GTIN (EAN) 4008190068288
MnozZstvi 50 ST

Vlastni tisk

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/5 MC SDR Verze
Cislo 1609810000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zadkaznika

GTIN (EAN) 4008190456597
Mnozstvi 200 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Propojky
r——— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
Fi LARI prerudeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

- zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
— systémy propojek pro modularni svorkovnice.

I

Vseobecné objednaci udaje

Typ QL 2 SAKB10 Verze
Cislo 0114100000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 36 A, Podet pol: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Sitka: 17 mm

GTIN (EAN) 4008190056605
MnozZstvi 100 ST

Odpojovaci zastréky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muze byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovacim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 10 SAKB10 Verze
Cislo 0338400000 Propojka (svorka), Pfidroubovano, Seda, 36 A, Poget pélt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 97 mm

GTIN (EAN) 4008190139452
MnozZstvi 20 ST

Koncové a pfedélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfislusenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

B optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
\*‘—\ M /h"\“ funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
\ 3E | prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

Y ) desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Typ AP SAKB/C/T KRG Verze

Cislo 0146720000 Koncova destitka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 65

objednavky mm, Sitka: 3 mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190027995

MnozZstvi 20 ST

Typ TW SAKB/C/T Verze

Cislo 0242920000 Predélova deska (svorka), Bézova, Vyska: 76 mm, Sitka: 3 mm, V-2,

objednavky KrG

GTIN (EAN) 4008190069933

Mnozstvi 20 ST

Montazni podpéra
Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasimi produkty a jejich doplnovani. Od
rdznych nastroju po izola¢ni objimky a réizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplnuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadruji montaz v souladu s pfisluSnymi

! normami a ochrannymi predpisy.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SSM4 D 128-A4 Verze

Cislo 0136400000 Pojistna podlozka, M&d

objednavky

GTIN (EAN) 4008190118143

Mnozstvi 100 ST

Typ BFSC M4X9T Verze

Cislo 0103300000 Montazni Sroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Sitka: 7

objednavky mm, Vyska: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190023348

Mnozstvi 100 ST

SchT skupinovy drzak znacéek

Skupinové drzaky na znacky SchT 5 S se pfipinaji pfimo
na lisStu TS 32 (G-lista) nebo na listu TS 35 (cylindrova
lista). Je tudiz mozné oznadit svorkovnici paskovym
oznacenim bez ohledu na jeji typ.

SchT b a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannymi pasky ESO
5, STR 5.

SchT 7 je oto¢ny skupinovy nosi¢ znacek na zasouvaci
Stitky, ktery umoznuje snadny pfistup k upinacimu Sroubu.
SchT 7 se pouziva s ochrannymi pasky ESO 7, STR 7
nebo DEK 5.

Zasouvaci Stitky a ochranné pasky neleznete pod zaloZkou
LPrisluSenstvi”.

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SCHT 7 Verze
Cislo 0517960000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190001742
Mnozstvi 20 ST

SCHT, Oznaceni svorek, 39.3 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.00
Weidmueller, Bila

Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovaéim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ QL 2 SAKH10 Verze
Cislo 0131400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190114237
MnozZstvi 50 ST

Propojka (svorka), Pfiroubovano, Sed4, 36 A, Podet pold: 2, Rozte& v
mm (P): 14.00, Izolované: Ne, Sitka: 16.9 mm

Propojky
prem—— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdy_i jsou_ poly
F i LARL pferuseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
— systémy propojek pro modularni svorkovnice.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 3 SAKH10 Verze
Cislo 0131500000

Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 36 A, Poget poli: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 14.00, Izolované: Ne, Sitka: 26.8 mm
GTIN (EAN) 4008190056490

MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovaciim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 10 SAKH10 Verze
Cislo 0338700000 Propojka (svorka), Pkisroubovano, Seda, 57 A, Poget pélt: 10, Rozte& v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 96.1 mm

GTIN (EAN) 4008190039424
MnozZstvi 20 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
“ | usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
R LARI pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VH 12/4.9/3.3 Verze
Cislo 0249000000 Spojovaci objimka (svorka), Pfisroubovano, Sitka: 4.9 mm, Vyska: 4.9
objednavky mm, Hloubka: 12 mm, Pocet polG: 1, Méd'

GTIN (EAN) 4008190129507
MnozZstvi 100 ST

Montazni podpéra

— Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
-1 , manipulaci s nasimi produkty a jejich doplnovani. Od
4 raznych nastroju po izola¢ni objimky a réizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplnuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadnuji montaZ v souladu s prislusnymi
! normami a ochrannymi predpisy.

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ KISC M3X20 SAK10 CU5 Verze
Cislo 0377100000 SAK fada, Upeviiovaci Sroub, Méd’
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060350
MnozZstvi 100 ST

Propojky
— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
“ | usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
Pl LA R preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
s systémy propojek pro modularni svorkovnice.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 2 SAKA10 Verze
Cislo 0135500000 Propojka (svorka), Pfiroubovano, Sed4, 32 A, Podet pold: 2, Rozte& v
objednavky mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Sitka: 19.9 mm
GTIN (EAN) 4008190099404
Mnozstvi 50 ST
Typ QL 3 SAKA10 Verze
Cislo 0135600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 36 A, Poget polt: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Sitka: 31.8 mm

GTIN (EAN) 4008190032081
MnozZstvi 50 ST

Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muze byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasSim standardnim

odpojovacum.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 4 SAKA10 Verze
Cislo 0135700000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 36 A, Podet polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Sitka: 43.7 mm

GTIN (EAN) 4008190118822
Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Typ QL 10 SAKA10 Verze
Cislo 0338500000

Propojka (svorka), Pfidroubovano, Seda, 57 A, Po&et pélt: 10, Rozted v

objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 115.1 mm

GTIN (EAN) 4008190063313
MnozZstvi 20 ST

Koncové a pfedélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajiStuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou pfesné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ AP SAKA KRG Verze
Cislo 0134220000

Koncova destitka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Zluta, Vyska: 82

objednavky mm, Sitka: 3 mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190167943
MnoZstvi 20 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10  Verze
Cislo 0135200000 SAK fada, Patice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190172862
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Montazni podpéra

T Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
-l , manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfisluSnymi
normami a ochrannymi predpisy.

e |

Vseobecné objednaci udaje

Typ BFSC M4X30 Verze
Cislo 0267100000 Montazni droub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Sitka: 7
objednavky mm, Vyska: 30 mm

GTIN (EAN) 4008190187897
MnozZstvi 50 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

]
cm]
cm]

L

Vseobecné objednaci udaje

—

Typ VL 2 SAK16/SAKA Verze
Cislo 0135800000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 57 A, Poget péli: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 12.00, Izolované: Ne, Sitka: 8 mm

GTIN (EAN) 4008190132088
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky
i I

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ

Testovaci adaptéry a testovaci zastrCky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofrit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PS 2.3 RT Verze
Cislo 0180400000 Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060121
MnozZstvi 20 ST

Montazni podpéra

manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rGzné Srouby se
nase komponenty navzajem doplfiuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadriuji montaz v souladu s pfislusnymi
normami a ochrannymi predpisy.

- .}’ Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou

e |

Vseobecné objednaci udaje

Typ BFSC M4X20 Verze
Cislo 0362800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190114053
MnozZstvi 100 ST

Montazni Sroub (svorka), 4.00 mm, Ocel, Hloubka: 7 mm, Sitka: 7
mm, Vyska: 20 mm

Propojky
prem—— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
|1 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
F i LARI pferuseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
— systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VH 13.6/6.3/4.3 Verze
Cislo 0299700000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190018313
MnozZstvi 50 ST

Spojovaci objimka (svorka), Pfisroubovano, Sitka: 7 mm, Vyska: 7 mm,
Hloubka: 13.6 mm, Poget pélu: 1, Cu Zn

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

""""" vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

,,,,,,,,, Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

-------- dispozici v rliznych sirkach.

: « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6.5 MC SDR Verze
Cislo 1609850000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456610
MnozZstvi 180 ST

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
vodice a zdsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
| zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
| Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
| Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
| dispozici v rliznych Sirkach.
T | « Siroka fada potisSténych znacek pro okamzité pouziti
[ 8 * Pasky pro rychlou instalaci
| ¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS Verze
Cislo 1609840000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203429
MnozZstvi 900 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovaciim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 2 RSF1+2 Verze
Cislo 0267400000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 57 A, Podet polt: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Sitka: 18 mm

GTIN (EAN) 4008190139988
MnozZstvi 50 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich

svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
R LARI pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ QL 3 RSF1+2 Verze
Cislo 0267500000 Propojka (svorka), Pisroubovano, Seda, 57 A, Poget péli: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Sitka: 29 mm

GTIN (EAN) 4008190116835
MnozZstvi 50 ST

Typ QL 4 RSF1+2 Verze
Cislo 0267600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 41 A, Poget polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 11.00, Izolované: Ne, Sitka: 40 mm

GTIN (EAN) 4008190174859
Mnozstvi 50 ST

Typ QL 10 RSF1+2 Verze
Cislo 0341700000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 20 A, Poget polt: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 106 mm

GTIN (EAN) 4008190003173
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

, optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
g M A funkénich skupin, ¢imz zvysuji bezpecénost a zajistuji
\ ¥ F pfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncoveé
e desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s

pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k

bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ AP RSF1 KRG Verze
Cislo 0270420000 Koncova destika pro svorkovnice, Stiedné Zluta, Vyska: 50 mm, Sitka:
objednavky 3 mm, V-0, KrG, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190099107
MnozZstvi 10 ST

Typ TW AST1/PA HP/DBR/0.5 Verze
Cislo 0474700000 Predélova deska (svorka), Tmavé hnéda, Vyska: 65 mm, Sitka: 0.5
objednavky mm, V-2

GTIN (EAN) 4008190078508
MnozZstvi 20 ST

Typ TW DK4 HP/DBR/2 Verze
Cislo 3833500000 Predélova deska (svorka), Tmavé hnéda, Vyska: 65 mm, Sitka: 2 mm,
objednavky V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190009052
MnozZstvi 20 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.

Typ STB 18/RSF1 Verze
Cislo 0286500000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 15 mm,
objednavky Hloubka: 23 mm

GTIN (EAN) 4008190515591
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Propojky
r——— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
N LA pferudeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
ﬁ systémy propojek pro modularni svorkovnice.
Vseobecné objednaci udaje
Typ SSM3D 128-A3 Verze
Cislo 0164400000 Pojistna podiozka, M&d’
objednavky
GTIN (EAN) 4008190035914
Mnozstvi 50 ST
Typ VH 17.5/5/3.4 Verze
Cislo 0285200000 Spojovaci objimka (svorka), Pfisroubovano, Sitka: 5 mm, Vy3ka: 5 mm,
objednavky Hloubka: 17.5 mm, Pocet pola: 1, Méd'

GTIN (EAN) 4008190054717
MnozZstvi 50 ST

Ochrana proti kontaktu

Nase systémy pro ochranu proti doteku zajistuji vétsi
bezpecnost ve vasi skfifce. Poskytuji ochranu proti
zasazeni proudem zpuisobenému ndhodnym kontaktem s

Zivymi ¢astmi v dusledku provozu nebo zavad.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ADP 2/HP2 1M Verze
Cislo 0485300000 SAK fada, Profil krytu, Transparentni, 1000 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4008190051716
Mnozstvi 20M

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovaciim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 2 SAKS2 Verze
Cislo 0207800000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 36 A, Podet pol: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 27.60, Izolované: Ne, Sitka: 40.6 mm

GTIN (EAN) 4008190144364
MnozZstvi 20 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
“ | usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
R LARI pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ QL 4 SAKS2 Verze
Cislo 0208000000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 36 A, Poget péli: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 27.60, Izolované: Ne, Sitka: 95.8 mm

GTIN (EAN) 4008190069100
MnozZstvi 20 ST

Typ QL 10 SAKS2 Verze
Cislo 0338900000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 36 A, Pocet polt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Sitka: 261.4 mm

GTIN (EAN) 4008190105723
Mnozstvi 20 ST

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym

pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a

funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji

\ | pfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncoveé

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

: pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AP SAK35/TW SAK16 Verze
Cislo 0303660000 Koncova destika pro svorkovnice, Bézova, Vyska: 58 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190110765
MnozZstvi 10 ST

Typ AP SAK35/TW SAK16 BL Verze
Cislo 0303680000 Koncova destitka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 58 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Prichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190025199
MnozZstvi 10 ST

Typ TW SAKS2 HP/DBR/2 Verze
Cislo 0607000000 Predélova deska (svorka), Tmavé hnéda, Vyska: 80 mm, Sitka: 2 mm,
objednavky V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190002732
MnozZstvi 20 ST

Typ WTW EN Verze
Cislo 1058800000 Predélova deska (svorka), Tmavé béZova, Vyska: 86 mm, Sitka: 3 mm,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190140175
MnozZstvi 20 ST

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 1.0X5.5X150 Verze
Cislo 9008350000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056316
Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Pojistka

Ty Siopey

=

P
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Vseobecné objednaci udaje

Jako pfisluSenstvi pro nase Siroké portfolio produktd
se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)

pro ochranu zafizeni (56x20 mm az 10x38 mm, pojistkové

vlozky E 14 az E 18, jakoz i automobilové pojistky a
automatické jistice. Méfici krouzky pro drzaky pojistky

doplnuji celkové portfolio.

Typ E 16/10A RT TNDZ Verze
Cislo 0208500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190067120
Mnozstvi 25 ST

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Typ E 16/16A GR TNDZ Verze
Cislo 0208600000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190015121
MnozZstvi 25 ST

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Typ E 16/20A BL TNDZ Verze
Cislo 0208700000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190044886
Mnozstvi 25 ST

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Typ E 16/25A GE TNDZ Verze
Cislo 0208800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190037314
Mnozstvi 25 ST

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Drzak pojistky

Y

Vseobecné objednaci udaje

Drzak pojistek SIHA rychle proméni rozpojovaci svorku na
svorku pojistkovou. Jednodus$e vyjméte rozpojovaci n(iz a

znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Typ SK E14 SAKS4 Verze
Cislo 0339410000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190032104
MnozZstvi 20 ST

Sroubovaci viko (svorka)

Datum vytvoreni 09.03.2026 02:05:22 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovaciim.

Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 2 SAKS4 Verze
Cislo 0328000000

Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 47 A, Podet polt: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 24.00, Izolované: Ne, Sitka: 34 mm

GTIN (EAN) 4008190071165

MnozZstvi 20 ST

Propojky
rem— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
“‘ ‘ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl AR pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
e systémy propojek pro modularni svorkovnice.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QL 3 SAKS4 Verze
Cislo 0328100000

Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 47 A, Poget péli: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 24.00, Izolované: Ne, Sitka: 58 mm

GTIN (EAN) 4008190097639

MnozZstvi 20 ST

Odpojovaci zastréky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muize byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k naSim standardnim
odpojovacum.
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Vseobecné objednaci udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ QL 10 SAKS4 Verze

Cislo 0339000000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 47 A, Poget polt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 10.00, Izolované: Ne, Sitka: 226 mm

GTIN (EAN) 4008190025335

MnozZstvi 20 ST

Pojistka

Jako pfisluSenstvi pro nase Siroké portfolio produktd

se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)
pro ochranu zafizeni (56x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
= viozky E 14 az E 18, jakoz i automobilové pojistky a

Q.% automatickeé jistice. MéFici krouzky pro drzaky pojistky
doplnuji celkové portfolio.

Ty Sopey

Vseobecné objednaci udaje

Typ E 14/2A RS Verze
Cislo 0137400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190069094
Mnozstvi 10 ST

Typ E 14/4A BR Verze
Cislo 0137500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190142629
MnozZstvi 10 ST

Typ E 14/6A GN Verze
Cislo 0328300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190002190
Mnozstvi 10 ST

Typ E 14/10ART Verze
Cislo 0328400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190000288
MnoZzstvi 10 ST

Typ E 14/16A GR Verze
Cislo 0328500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190152161
MnozZstvi 10 ST

Typ P 14/2 DO1 RS SAKS4 Verze
Cislo 0138000000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190114664
Mnozstvi 50 ST

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Aktivni komponenty, Kazetova pojistka

Vlozny krouzek pojistky (svorka), Vyska: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
Hlinik, RGzova
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Typ P 14/6 DO1 GN SAKS4 Verze
Cislo 0328600000 Vlozny krouzek pojistky (svorka), Vyska: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
objednavky Hlinik, Zelena

GTIN (EAN) 4008190004248
MnozZstvi 50 ST

Typ P 14/10 DO1 RT SAKS4 Verze
Cislo 0328700000 Vlozny krouZek pojistky (svorka), Vyska: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm,
objednavky Hlinik, Cervena

GTIN (EAN) 4008190010294
Mnozstvi 50 ST

Koncova podpéra

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktd Weidmdiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaéeni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkusebni
zastrcky.

Typ EWK 1 ALT Verze
Cislo 0495160000 Bog&nice, Bézova, TS 32, V-2, Polyamid 66, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190160777
MnozZstvi 50 ST

Typ EWK 2 Verze
Cislo 0199360000 Boénice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 156 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023546
MnozZstvi 50 ST

Typ WEW 32/1 Verze
Cislo 1067600000 Bocnice, Tmavé bézova, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Sitka: 12 mm, 100
objednavky °C

GTIN (EAN) 4008190099657
Mnozstvi 50 ST

Pojistka

Ty Som=y

D02.20A ¢
v~ 2502
&

=

Jako pfislusenstvi pro nase Siroké portfolio produktt

se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)
pro ochranu zafizeni (5x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
vlozky E 14 aZ E 18, jakoZ i automobilové pojistky a
automatické jistice. Méfici krouzky pro drzaky pojistky
doplnuji celkové portfolio.
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Vseobecné objednaci udaje
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Typ G 20/0.10A/F Verze

Cislo 0430300000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190077174

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.20A/F Verze

Cislo 0430400000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190152383

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.25A/F Verze

Cislo 0430500000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190153991

Mnozstvi 10 ST

Typ G 20/0.50A/F Verze

Cislo 0430600000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190046835

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/0.63A/F Verze

Cislo 0439000000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190131210

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/1.00A/F Verze

Cislo 0430700000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 1 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190093877

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/1.60A/F Verze

Cislo 0430800000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190031503

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/2.00A/F Verze

Cislo 0430900000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 2 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190123567

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/2.50A/F Verze

Cislo 0431000000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190085513

MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/3.15A/F Verze

Cislo 0431100000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190012977

MnozZstvi 10 ST
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SAKS 1/35/625 DB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Typ G 20/4.00A/F Verze
Cislo 0431200000 Miniaturni pojistka, mzikovy, 4 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190022983
MnozZstvi 10 ST

Typ G 20/5.00A/F Verze
Cislo 0431300000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 5 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190185381
Mnozstvi 10 ST

Typ G 20/6.30A/F Verze
Cislo 0431400000 Miniaturni pojistka, mZikovy, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086053
MnozZstvi 10 ST

Podpéra montazni listy

Vseobecné objednaci udaje

Typ SH 2 Verze
Cislo 0494920000 Podpora pfipojnice, Stiedné Zluta, 130 °C, Sitka: 40 mm, V-0, KrG,
objednavky PfiSroubovano

GTIN (EAN) 4008190007584
MnozZstvi 10 ST

Propojky
[—— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou poly
N LARI preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zasuvné a Sroubovatelné
— systémy propojek pro modularni svorkovnice.
-
Vseobecné objednaci udaje
Typ VL 2 SAK6N/SAKT Verze
Cislo 0194700000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 32 A, Poget pold: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190148027
MnozZstvi 50 ST
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ HP NT6/10 BL Verze

Cislo 0352880000 Koncova a délici deska pro svorky, Modra, Vyska: 40 mm, Sitka: 2

objednavky mm, V-2, PA 66

GTIN (EAN) 4008190135126

MnozZstvi 20 ST

P¥ipojnice
Diky nasim sbérnicim v rliznych materialech a
souvisejicimu pfislusenstvi mazete kabely pfipojit v
nejmensim prostoru instalace. V zavislosti na aplikaci Ize
potencidly sdruZovat, distribuovat nebo rozptylovat.

~

Vseobecné objednaci udaje

Typ ESCH1M Verze

Cislo 0280300000 PFipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 12 mm, Hloubka: 2 mm, Ocel

objednavky

GTIN (EAN) 4008190143053

MnozZstvi 10M

Typ NSCH 1M Verze

Cislo 0280200000 Pfipojnice (svorka), Pfirodni, Vyska: 15 mm, Hloubka: 2 mm, Méd’

objednavky

GTIN (EAN) 4008190012953

MnoZstvi 10M

Typ SSCH 6X6X1000 CU/SN Verze

Cislo 0571300000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 6 mm, Méd'

objednavky

GTIN (EAN) 4008190015039

MnozZstvi ™

Typ SSCH 7.3X1.2X1000 Verze

Cislo 1071200000 PFipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 1.2 mm,

objednavky Meéd

GTIN (EAN) 4008190279172
MnoZstvi ™
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Typ SSCH 10X3X1000 CU/SN Verze
Cislo 0348900000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190024802
MnozZstvi 25M

Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Méd'

Typ SA 3.00X10.00X1000 CUZN... Verze
Cislo 0259800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190049300
Mnozstvi ™

PFipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska: 1000 mm, Hloubka: 3 mm, Mosaz

Typ SSCH 15X6X1000 CU/SN Verze

Cislo 0357400000 Pfipojnice (svorka), Stfibrna, Vyska:
objednavky

GTIN (EAN) 4008190169572

MnozZstvi ™

1000 mm, Hloubka: 6 mm, Méd'

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro

elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim

zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit

Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ PS 2.0 OR Verze
Cislo 0293800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190042356
MnoZzstvi 20 ST

Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA

Sbérnicova pFipojeni

Vseobecné objednaci udaje

Weidmuller nabizi odbocovaci svorky pro riizné typy
sbérnicovych systému. V zavislosti na aplikaci Ize
rozliSovat mezi izolovanymi a neizolovanymi svorkami.

Typ ZB 4 Verze
Cislo 0316500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190061999
MnozZstvi 50 ST

Svorka (pfipojeni pfipojnice)
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Typ ZB 4K BL Verze

Cislo 0475380000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190010942

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4K GE/GN Verze

Cislo 0475360000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188047

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4K GG HENSEL Verze

Cislo 1824560000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4032248330973

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4K SW Verze

Cislo 0475310000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190008406

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4G BL Verze

Cislo 0322180000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190050504

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4G GN/GE Verze

Cislo 0322160000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190014278

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4G SW Verze

Cislo 0322110000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190189310

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4/6 Verze

Cislo 0556700000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188412

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4/6K BL Verze

Cislo 0565480000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190086831

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 4/6K GE/GN Verze

Cislo 0565460000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190032609

MnozZstvi 50 ST
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Typ ZB 16K BL Verze

Cislo 0502880000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190014186

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 16K GE/GN Verze

Cislo 0502860000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190188795

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 16K SW Verze

Cislo 0502810000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332563

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 16 ZKSC Verze

Cislo 0316600000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190145989

MnozZstvi 50 ST

Typ ZB 35/M6X16 Verze

Cislo 0266500000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190102814

MnozZstvi 20 ST

Typ ZB 35K BL M6X16 Verze

Cislo 0502680000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190004385

MnozZstvi 20 ST

Typ ZB 35K GE/GN M6X16 Verze

Cislo 0502660000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190052294

MnozZstvi 20 ST

Typ ZB 35K SW M6X16 Verze

Cislo 0502610000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190332587

MnozZstvi 20 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
LI

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zpUlsobem lze elektricky kontakt vytvorit
v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.
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Vseobecné objednaci udaje
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Germany

www.weidmueller.com

Typ 7S 2.3/4 Verze

Cislo 0249600000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 4 mm?2, Pocet
objednavky pfipojeni: 1, Podet poli: 4, Sitka: 6.5 mm

GTIN (EAN) 4008190022785

Mnozstvi 20 ST

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze

Cislo 1276300000 Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, Pocet
objednavky ptipojeni: 2, Poget pold: 1, Sitka: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080

MnozZstvi 20 ST

Sbérnicova pFipojeni

M M

E %-‘
a L

Vseobecné objednaci udaje

i

Weidmiuiller nabizi odbocovaci svorky pro riizné typy
sbérnicovych systému. V zavislosti na aplikaci Ize
rozliSovat mezi izolovanymi a neizolovanymi svorkami.

Typ ZBE 6 Verze

Cislo 0459500000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190032692

MnozZstvi 50 ST

Typ ZBE 6K BL Verze

Cislo 0525980000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060886

MnozZstvi 50 ST

Typ ZBE 6K GE/GN Verze

Cislo 0525960000 Svorka (pfipojent pFipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190145026

MnozZstvi 50 ST

Typ ZBE 6K SW Verze

Cislo 0525910000 Svorka (pfipojeni pfipojnice)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190977054

Mnozstvi 50 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Nase systémy pro ochranu proti doteku zajistuji vétsi
bezpecnost ve vasi skfince. Poskytuji ochranu proti
zasazeni proudem zpuisobenému ndhodnym kontaktem s
Zivymi ¢astmi v dusledku provozu nebo zavad.

Typ IK 4 BL ZB4 Verze

Cislo 0475480000 Viko svorky, Stfibrna, Vyska: 19 mm, Sitka: 6 mm, Hloubka: 14.5 mm,
objednavky V-2

GTIN (EAN) 4008190145668

MnozZstvi 50 ST

Typ IK 4 GG ZB4 Verze

Cislo 0475460000 Kryt vika (svorka), Polyamid 66
objednavky

GTIN (EAN) 4008190065348

MnozZstvi 50 ST

Typ IK 6 GG ZBE6K Verze

Cislo 0526060000 Kryt vika (svorka), Ocel
objednavky

GTIN (EAN) 4008190128647

MnozZstvi 50 ST

Typ IK 16/ZB16 BL Verze

Cislo 0502980000 Kryt vika (svorka)

objednavky

GTIN (EAN) 4008190159696

MnozZstvi 50 ST

Typ IK 16/ZB16 GG Verze

Cislo 0502960000 Kryt vika (svorka), Polyamid 66
objednavky

GTIN (EAN) 4008190113438

Mnozstvi 50 ST

Typ IK 35/ZB35 BL Verze

Cislo 0502780000 Kryt vika (svorka)

objednavky

GTIN (EAN) 4008190141455

MnozZstvi 50 ST
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

""""" vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

,,,,,,,,, Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

-------- dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MC SDR Verze
Cislo 1609830000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456603
MnozZstvi 200 ST

Prazdné
o= Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
,::;””‘ufl vodic¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
— Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
R zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
0T Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
[CCCCLLEEEDE] Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

] dispozici v rliznych Sirkach.
FEERREHE ) « Sirokéa fada potisSténych znacek pro okamzité pouziti
| * Pasky pro rychlou instalaci
| ¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436
MnozZstvi 1000 ST
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Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi

e

podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 32X15/LL 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0514400000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 33 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190086152
MnozZstvi 20M

Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
— optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
g M 5 funkénich skupin, ¢imz zvy$uji bezpecénost a zajistuji
£ | prehlednou strukturu uvnitf rozvadécée. Koncové
v e desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani
‘ pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a
stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ AP KSKM Verze
Cislo 9509630000 SAK fada, Bo¢nice, 1.5 mm, BéZov4, Pfima montaz
objednavky

GTIN (EAN) 4008190456771
Mnozstvi 20 ST

Pojistka

Jako pfislusenstvi pro nase Siroké portfolio produktt
:ﬁ » 3 :‘[Fggo,m—% se svorkami pojistek nabizime také vhodné pojistkové
= o vlozky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturni pojistky)
pro ochranu zafizeni (5x20 mm az 10x38 mm, pojistkové
vlozky E 14 aZ E 18, jakoZ i automobilové pojistky a
automatické jistice. Méfici krouzky pro drzaky pojistky
doplnuji celkové portfolio.

#

S

u
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Vseobecné objednaci udaje

Typ VH 25.4/6.3/4.3 Verze
Cislo 0446200000 Dummy fuse
objednavky

GTIN (EAN) 4008190519759
MnozZstvi 10 ST

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny
Ny vodice a zé,suyné.: ko,ne!dory i glelftrvgnicktlé sub-sestavy.
FEriesy Tento gys:cgm je |<vzlealn| pro .kvravtkcla cnselnve sekvence a
R zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
e Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
i o o o | Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
- dispozici v rliznych Sitkach.
T « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
[ e e e * Pasky pro rychlou instalaci
T | * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8 MC NE WS Verze
Cislo 1856740000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248400850
MnozZstvi 800 ST

Vlastni tisk
‘ x Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
= Y e vodic¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Jfﬁ%ﬁtﬁ Tento s_ystém je idealni pro _krétké Ciselné sekvence a
FITTTTTL zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
T Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
0 o o o o e o Potisk je dobre citelny, ma perfektni kontrast a je k
B dispozici v riznych Sitkach.
T | * Siroka fada potisténych znacek pro okamzité pouziti
I
I

L » Pasky pro rychlou instalaci
L | ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8 MC SDR Verze
Cislo 1856750000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248400867
MnozZstvi 160 ST

Plus

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny
| vodi¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
! Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
- zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
i Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
‘J
|
I
|

Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
dispozici v rliznych Sitkach.
= « Sirokéa fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
= ¢ Pasky pro rychlou instalaci
[l * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndm soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1046350000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248782055
MnozZstvi 800 ST

L » Pasky pro rychlou instalaci
L | ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vlastni tisk
‘ x Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
= Y e vodic¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Jfﬁ%ﬁtﬁ Tento s_ystém je idealni pro _krétké Ciselné sekvence a
FITTTTTL zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
T Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
0 o o o o e o Potisk je dobre citelny, ma perfektni kontrast a je k
B dispozici v riznych Sitkach.
T | * Siroka fada potisténych znacek pro okamzité pouziti
I
I
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8 PLUS MC SDR Verze
Cislo 1046370000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248782079
MnozZstvi 160 ST

DEK 5/8

WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
» : znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
f povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
< nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
/ tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno gitelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmiiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8 MM WS Verze
Cislo 2007130000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392012
MnozZstvi 500 ST

Drzak stitku znacéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢cné montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanaltd modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfislusSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PFisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

DEK 5/6

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno ¢itelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

* Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller

¢ Pevné drzici a odolny tisk

¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

* Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni &itelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/6 MM WS Verze
Cislo 2007120000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392104
MnozZstvi 600 ST
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