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Obrazek vyrobku

Vt:oupum

Nase systémy pro ochranu proti doteku zajistuji vétsi bez-
pecnost ve vasi skfifice. Poskytuji ochranu proti zasazeni
proudem zplsobenému ndhodnym kontaktem s Zivymi
¢astmi v dusledku provozu nebo zavad.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kryt vika (svorka)
Cislo objednavky 0502780000
Typ IK 35/ZB35 BL
GTIN (EAN) 4008190141455
Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 16.12.2025 05:04:14 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/0502780000

Datovy list
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 8.6 mm Hloubka (v palcich) 0.3386 inch
Vyska 32 mm Vyska (v palcich) 1.2598 inch
Sitka 14 mm Sitka (v palcich) 0.5512 inch
Cista hmotnost 1.34¢g

Teploty

Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje materialu

Barevny Stiibrna Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pFipojeni)

Pocet pfipojeni 1

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

Datum vytvoreni 16.12.2025 05:04:14 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



