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Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodiCe a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a zahr-

nuje Sirokou fadu predtisténych znacek. Pasky pro rych-

lou instalaci v jednom pracovnim kroku. Potisk je dobre

Citelny, mé perfektni kontrast a je k dispozici v péti Sif-

kach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako Cisté Stitky, MultiCard nebo se standard-
nim potiskem

Vseobecné objednaci udaje

Verze Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm
(P): 6.00 Weidmueller, Bila

Cislo objednavky 0518960051

Typ DEK 6 FWZ 51-60

GTIN (EAN) 4008190155476

Mnoizstvi 500 items

Creation date 08.01.2026 02:56:50 MEZ

Catalogue status / Drawings 1
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DEK 6 FWZ 51-60

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 5 mm Vyska (v palcich) 0.1968 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 0.05g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.001 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 9

Orientace tisku vodorovny

Metoda tisku MC Laser

Sitka 6 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Bila

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Barva tisku cerna

Tidténé znaky Cisla

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni Karta

Pocet znacek na kombinaci 1 Card = Terminal marker

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Aplikace/vyrobce Weidmueller

Oznaceni konektori

Rozte¢ v mm (P) 6.00 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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