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Podobné ilustraci

Komponenty usmérnovace EGD lze instalovat na listy.
Mstkovy obvod se sklada ze étyf jednotlivych diod s

Sirokym rozsahem vstupniho napéti od 5 do 240 V AC.

Usmérnovace primyslového standardu jsou chranény
pred prepétim
pomoci varistor( u vstupu i vystupu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Rectifier circuit

Cislo objednavky 0546160000

Typ EGD1 EG2 4D 5-250VAC/1A
GTIN (EAN) 4008190098162

Mnozstvi 10 items

Datum vytvoreni 02.12.2025 10:20:08 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 58 mm Vyska (v palcich) 2.2835 inch
Sitka 20 mm Sitka (v palcich) 0.7874 inch
Cista hmotnost 34.76 g

Teploty

Skladovaci teplota -45 °C...100 °C Provozni teplota -30°C..40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7cl
pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Segment Méreni a regulace Verze Ochrana proti rdzovému
napéti k méreni a kontrole

Design Kryt komponenty Tolerance Sitky + montaze 20,2 mm

Vyska s TS 35 63 mm Vyskas TS 32 67.5 mm

Vystup

Vystupni napéti, pozn. Ud=0.9 x Ua

Koordinace izolace

Kategorie radzového napéti 1] Zavaznost znedisténi 2

Vstup

Jmenovité fidici napéti 230V AC Jmenovity proud AC 15A

Obecné udaje

Design Kryt komponenty Verze Ochrana proti rdzovému
napéti k méreni a kontrole

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti ] Zavaznost znecisténi 2

Data pripojeni

Divize 2.5 mm?2 Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni

Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
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Rozsah sevieni, jmenovité pripojeni 4 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Upinaci rozsah, max. 4 mm?2 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Prafez pfipojeni vodici, jemné stacené, 0.5 mm?2 Priifez pfipojeni vodica, jemné stacené, 4 mm?2

min. max.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.5 mm? Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 2.5 mm?
46228-1), min. 46228-1), max.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002540 ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-03-90 ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-03-90 ECLASS 12.0 27-04-03-90
ECLASS 13.0 27-04-03-90 ECLASS 14.0 27-04-03-90
ECLASS 15.0 27-04-03-90
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