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Rada produkt(i na zna&eni vodiét a kabelt CableLine
poskytuje uZivatelim feseni pro nejriznéjsi pouziti. Roz-
sah pouziti saha od Uzkych vodi¢li po kabely s velkym
vnéjSim prdmérem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze CableLine, Montazni Sablona
Cislo objednavky 0559900000

Typ CLIRO2F.CLIC02-3

GTIN (EAN) 4008190081645

Mnozstvi 20 items

Datum vytvoreni 18.03.2026 09:35:10 MEZ
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Hloubka 1.5 mm Hloubka (v palcich) 0.0591 inch
Vyska 150 mm Vyska (v palcich) 5.9055 inch
Sitka 2 mm Sitka (v palcich) 0.0787 inch
Cista hmotnost 0479

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 2 Typ tisku Standardné
Verze MultiPack Sitka 2 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 100 °C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Barevny Cervena
Halogen Ano Zakladni material POM
Tisténé znaky Cisla Doporuc¢ené odvétvi Proces, Stroje
Pocet na jadro 25 Rozsah provozni teploty -40...100 °C
Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ano Prafez vodice, max. 1.5 mm?2
Prarez vodice, min. 0.2 mm? Vnéjsi pram. vodice, max. 3 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 1.3 mm Vnéjsi pram. vodice 1.3-3 mm
Prarez pfipojeného vodice 0.2-1.5mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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