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Podobné ilustraci

Rada produkt(i na zna&eni vodiét a kabelt CableLine
poskytuje uZivatelim feseni pro nejriznéjsi pouziti. Roz-
sah pouziti saha od Uzkych vodi¢li po kabely s velkym
vnéjSim prdmérem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze CableLine, Montazni Sablona
Cislo objednavky 0560001507

Typ CLIR 02-3 GE/SW 2

GTIN (EAN) 4008190083137

Mnozstvi 10 items

Creation date 08.01.2026 02:22:50 MEZ

Catalogue status / Drawings 1
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Technical data

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 4 mm Hloubka (v palcich) 0.1575 inch
Vyska 3 mm Vyska (v palcich) 0.1181 inch
Sitka 3.4 mm Sitka (v palcich) 0.1339 inch
Cista hmotnost 1.36¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 4 Orientace tisku vodorovny
Typ tisku Standardné Metoda tisku horka razba
Verze MultiPack Sitka 3.4 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 80 °C
Rozsah provozni teploty, min. -30°C Barevny Zluta
Halogen Ano Zakladni material PVC, mékké, bez kadmia
Barva tisku cerna Tisténé znaky Cisla
Doporucené odvétvi Proces, Stroje Pocet na jadro 25

Rozsah provozni teploty -30..80°C Vytisk 2
Oznaéeni vodiéu a kabeld

Halogen Ano Prafez vodice, max. 1.5 mm?2
Prafez vodice, min. 0.2 mm? Vnéjsi pram. vodice, max. 3 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 1.3 mm Vnéjsi pram. vodice 1.3-3 mm
Prifez pfipojeného vodice 0.2-1.5 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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