CLI RH 20-10CLIR 10

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rada produkt(i na zna&eni vodiét a kabelt CableLine
poskytuje uZivatelim feseni pro nejriznéjsi pouziti. Roz-
sah pouziti saha od Uzkych vodi¢li po kabely s velkym
vnéjSim prdmérem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze CableLine, Drzdk montazni Sablony
Cislo objednavky 0563600000

Typ CLIRH 20-10 CLIR 10

GTIN (EAN) 4008190018436

Mnozstvi 1 items
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 28 mm Hloubka (v palcich) 1.1024 inch
Vyska 55 mm Vyska (v palcich) 2.1654 inch
Sitka 55 mm Sitka (v palcich) 2.1654 inch
Cista hmotnost 425¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 6 Sitka 55 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 100 °C
Rozsah provozni teploty, min. -40 °C Barevny Modra
Halogen Ano Zakladni material Polyamid
Doporucena odvétvi Proces, Stroje Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Oznaceni vodi¢u a kabela

Halogen Ano

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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