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Hlinikové kryty Klippon® K jsou vhodné pro pouziti v ¢ Standardizované rozvadéce se zavitovymi otvory a fadou

extrémné Siroké Skale riznych oblasti. Do kryt( Ize instalo- konfiguraci svorek

vat rizné komponenty, které budou tézZit zejména z odol-

nosti proti vysoké teploté, vynikajici ochrany IP a dobré

odolnosti proti narazu.

Spole¢nost Weidmiiller poskytuje Sirokou fadu hliniko-

vych krytd pfesné odpovidajicich pozadavkim zakaznika

nezavisle na planované aplikaci.

Kryty Klippon® K pro nebezpeéné oblasti jsou k dispozici

na vyzadani.

Nase rozsahla produktova fada nabizi nasledujici vlast-

nosti:

¢ K dispozici ve dvou povrchovych Upravach: pfirodni a
praskové lakované (RAL 7001)

¢ Standardné s lisovanym tésnénim chloroprenu (volitelné
k dispozici silikonové lisované tésnéni)

¢ Standardizovany uzaviraci systém s jednotnym Torx
Sroubem pro 19 rGznych velikosti krytu

¢ Montazni otvory mino utésnény prostor

* Vysoké tfidy ochrany IP: IP66, IP67 a IP68 podle DIN

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon K (prézdné hlinikova skfin), Prazdny plast,
EN 60529 o . Hlinikovy kryt, Vyska: 80 mm, Sitka: 175 mm,
¢ Odolnost proti narazu az 7 (10) J Hloubka: 57 mm, Zakladni material: Hlinik AISi12,
¢ Kryty maji certifikaci ATEX, IECEx, cULus a DNV GL a _ neosetfené, Stfibrna
Cislo objednavky 0573500000

rovnéz splnuji standard prazdného krytu.
. Seer x . Typ KLIPPON K31
* Vhodné pro pouZziti na zeleznici podle EN GTIN (EAN) 2008190471385
45545-2:2013 MnoZstvi 5 items
* Slitina je odolna proti slané vodé
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Osvédcéeni
Schvaleni e,
€ ¢ @ Us | =
h, &
LISTED -
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E197061
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 57 mm Hloubka (v palcich) 2.2441 inch
Vyska 80 mm Vyska (v palcich) 3.1496 inch
Sitka 175 mm Sitka (v palcich) 6.8898 inch
Rozmér pfi montazi - vyska 52 mm Rozmér pfi montazi - Sirka 163 mm
Cista hmotnost 569.6 g
Teploty
Provozni teplota -40°C..80°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Kabelové pruchodky, leva strana
M12 2 M16 2
M20 1
Kabelové priuchodky, nahofe/dole
M20 4 M12 9
M25 3 M16 6
Kabelové prichodky, prava strana
M16 2 M20 1
M12 2
Svisla montaz
WDU 2,5 /2ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x23 WDU 4 / ZDU 4 1x19
Svisla montaz
WDU 2,5 /zDU 2,5 /IDU 2,5 * WDU 4 / ZDU 4 *
Vseobecné informace
Tloustka materialu krytu 2.5 mm Tloustka materialu sk¥iné 4 mm
Provozni teplota, max. 80 °C Provozni teplota, min. -40 °C

Pfipojeni vika

Srouby M4 torx z nerezové
oceli s drazkou

Standardy EN 45545-2:2013

Provedeni povrchu

neoSetiené

Odolnost proti nadrazu Standardni verze 10 J
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IP66, IP67, IP68

Zakladni material

Hlinik AISi12

Material tésnéni

Chloropren

Utahovaci moment Sroubt vika 2.5 Nm

Integralni upevnéni

Zavitové otvory M4

Pfipojeni krytu

Otvory 4 mm

Poznamka: tfida ochrany

IP68 (t=72 h, h=1 m)

Stupen kryti (UL)

Type 4, Type 4X

Viko - pocet Sroubu 4 Pristupové otevirani: Sirka 167 mm
Nesmontovano na listu TS15 164 KLIPPON K31 Pfirubova deska Ne
CSS
Max. uzite¢né zatizeni 1.4 kg Viko Ano
Pristupové otevirani: vyska 72 mm Mista vyuZiti Zpracovatelsky pramysl,
Doprava, Lodni
strojirenstvi, Balici pramysl,
Pristavni zafizeni, Vyroba
stroju
Cisla certifikata, kryt
Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD) DE PS2410 160412 C. osvédéeni (DNV) TAEOO002SM
001ISS03
DEF | Podminky osvédéeni cULus, RMRS, DNV C. osvédéeni (cULus) E197061
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Rozmérovy vykres

XK ru fir 9626890000
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Klippon® K - Pant

Systémoveé prislusenstvi pro konstrukéni fadu krytd
\ Klippon® K umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro
A » splnéni specifickych poZadavku jakéhokoliv pouZiti.
} * DIN listy TS 35aTS156
* Montazni desky

» Y
‘ S of ¢ Drzak na montaz na zed'

\\d’)/ Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfin dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potirebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ HG K+POK Verze
Cislo 1580360000 Klippon POK (prazdnéa polyesterova skfin), Externi spoj, Zavés,
objednavky Zakladni materidl: Hlinik AISi12, Stfibrna

GTIN (EAN) 4008190203542
MnozZstvi 18T

Klippon® K - Montazni desky

Systémové pfislusenstvi pro konstrukéni radu kryt(
Klippon® K umoziuje snadné pfizplsobeni krytu pro
splnéni specifickych poZadavk( jakéhokoliv pouZiti.

* DIN listy TS 35aTS15

* Montazni desky

e Zavésy

* Drzadk na montaz na zed'

Spole¢nost Weidmiiller mize tuto skfiii dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potiebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MOPL K31 STAHL Verze

Cislo 3073040000 Klippon K (prazdna hlinikova skfin), Montazni deska, Montazni deska,
objednavky Vyska: 67 mm, Sitka: 164 mm, Hloubka: 2 mm, Zakladni material:
GTIN (EAN) 4008190857974 Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stfibrna

MnozZstvi 18T

Rozpérka

Nerezové ocelové rozpérky ve trech délkach pro zvétseni
vzdéalenosti montaznimi listami nebo listami DIN a zadni
sténou krytu.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SP M6 15 MSZN Verze
Cislo 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 15 mm, Zakladni material: Ocel, Stfibrna

GTIN (EAN) 4008190857851
MnozZstvi 2ST

Typ SP M6 20 MSZN Verze
Cislo 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 20 mm, Zakladni materiél: Ocel, Stfibrna

GTIN (EAN) 4008190850234
MnozZstvi 2ST

Typ SP M6 30 MSZN Verze
Cislo 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Rozpérka, Vyska: 11.2 mm, Sitka: 10 mm,
objednavky Hloubka: 30 mm, Zakladni materiél: Ocel, Stfibrna

GTIN (EAN) 4008190850241
Mnozstvi 28T

TS 15

Systémové pfislusenstvi pro konstrukéni fadu kryt(
Klippon® K umoziiuje snadné prizplsobeni krytu pro
splnéni specifickych pozadavki jakéhokoliv pouZziti.

* DIN listy TS 35aTS15

¢ Montazni desky

e Zavésy

* Drzak na montaz na zed'

Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfinn dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS15 164 KLIPPON K31 CSS  Verze
Cislo 1910040000 Nosna lidta, TS 15, Sitka: 164 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované,
objednavky pochromované

GTIN (EAN) 4032248536955
MnozZstvi 18T

Montazni podpéra

— Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
- , manipulaci s nasimi produkty a jejich doplfiovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a rizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplnuji az do posledniho
detailu, ¢imz usnadnuji montaZ v souladu s pfislusnymi
normami a ochrannymi predpisy.

I

Datum vytvoreni 09.12.2025 05:14:12 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 6


https://eshop.weidmueller.com/p/3896100000
https://eshop.weidmueller.com/p/3896200000
https://eshop.weidmueller.com/p/3896300000
https://eshop.weidmueller.com/p/1910040000

Weidmiiller 3£

KLIPPON K31 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ FKSC M4X6 D8/SW2 Verze
Cislo 1567480000 SAK fada, Sroub s vnitinim 3estihranem, Srouby, Poget pold: 1
objednavky

GTIN (EAN) 4008190033491
MnozZstvi 100 ST

TS 15

Systémové pfislusenstvi pro konstrukéni fadu krytd
) Klippon® K umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro
7 splnéni specifickych poZadavku jakéhokoliv pouZiti.
* DIN listy TS 35aTS156
* Montazni desky
o Zavésy
* Drzadk na montaz na zed'
Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfinn dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potirebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS15X5 ST K31 Verze
Cislo 8000003887 Nosna lidta, TS 15, Sitka: 164 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovany a
objednavky pasivovany

GTIN (EAN) 4050118652529
MnozZstvi 20 ST

Hloubka 7,5 mm

Systémové pfislusenstvi pro konstrukéni radu kryt(
Klippon® K umoziiuje snadné pfizplsobeni krytu pro
splnéni specifickych poZadavki jakéhokoliv pouZiti.
* DIN listy TS 35aTS15

: * Montazni desky

e Zavésy
* Drzak na montaz na zed'
Spole¢nost Weidmiiller mize tuto skfiii dodat podle
specifikaci zdkaznika - vybavenou vSemi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS35X7.5 ST K31 Verze
Cislo 8000003898 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7,5, Sitka: 164 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4050118652604
MnoZstvi 20 ST
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Hloubka 15 mm

Systémoveé prislusenstvi pro konstrukéni fadu krytd
Klippon® K umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro
splnéni specifickych poZadavku jakéhokoliv pouZiti.

* DIN listy TS 35aTS156

* Montazni desky

e Zavésy

* Drzak na montaz na zed'

Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfin dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potirebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS35X15 ST K31 Verze
Cislo 8000073089 Nosné lista, TS 35, TS 35 x 15, Sitka: 164 mm, se slotem, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4064675337003
MnozZstvi 20 ST
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