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Zasuvné drzaky karet se pouzivaji k pfizplisobeni karet Vgeobecné objednaci udaje
Euro forméatu (19") konektoriim v souladu s IEC 603 /
DIN 41612 aDIN41617. Verze Rozhrani, Zasuvny konektor podle DIN 41612,
Zasuvné drzaky karet se skladaji z nasledujicich kompo- . samice, 32F
o Cislo objednavky 0586861001
nenta:
Typ SKH F32 (Z&B) LP RH2

* Deska ploSnych spoji se standardnimi konektory a vloz-  ory (EAN) 2032248046263

kami s pfipojenim upinacim tfrmenem. MnoZstvi 1 items

* Prirubovy kryt a drzak / uvolfiovaci mechanismus pro
obvodovou kartu.

e Zasuvna karta a montazni podstavec pro pripojovani k
nosné listé nebo pfimo na panel.
Zasuvné drzaky karet se normalné pouzivaji v téchto pfi-
padech:

¢ V primyslovych aplikacich pro rychlé pfizptisobeni rliz-
nych 19" modult a k predejiti vydaji za 19" stojan.

* V pfipadé, Ze je potfeba instalovat a pfipojit jen nékolik
karet.

¢ Deska plosnych spoji se nachazi ve vzdalené pozici,
kde neni manipulace s kabely snadna.

* Je tfeba aktualizovat starsi systém pomoci dalSich elek-
tronickych moduld.

* Pro testovaci zafizeni, vyrobni procesy a laboratore, kde
je tfeba rychle vyménovat obvodové desky a pfipojeni
musi byt jednoduse ovladatelna.
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 144 mm Hloubka (v palcich) 5.6693 inch
Vyska 51 mm Vyska (v palcich) 2.0079 inch
Sitka 131 mm Sitka (v palcich) 5.1575 inch
Cista hmotnost 176 g

Teploty

Skladovaci teplota -40...60 °C Provozni teplota 0..55°C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o p¥ipojeni

Pocet polu (fidici strana) 32 poli, samice Typ (Fidici strana) 32F
Pfipojeni (strana periferie) LP 5,08 mm Sestaveni kontaktu z&Db

Design zasuvné desky

100 x 160 mm Euro
format pro 19" ramy

Pfipojeni k fidici strané

Zasuvny konektor podle
DIN 41612, samice

Jmenovité adaje

Jmenovité napéti 250V UC Jmenovity proud na pfipojeni 4 A
Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178 Jmenovité napéti izolace 250V
Kategorie prepéti Il Zavaznost urovné znecisténi 2

Test pulzniho napéti (1,2/50us) 2.1kV Zkusebni napéti izolace AC 1.2 kV
P¥ipojovaci pole

Min. prifez vodice, AWG AWG 26 Typ pripojeni Sroubové pfipojeni
Objimka s plastovou manZetou, max. 2.5 mm?2 Pruzné s objimkou, min. 0.5 mm?2
Pruzné s objimkou, max. 2.5 mm?2 Pruzné, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Pevné, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Délka odizolovani 6 mm
Utahovaci moment, max. 0.6 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Rozsah upnuti, max. 6 mm? Rozsah upnuti, min. 0.5 mm?2
Max. prufez vodice, AWG AWG 12

Standard features

Design IEC603 F32
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-62
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Accessories

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejniz8i ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0383400000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

GTIN (EAN) 4008190088026
MnozZstvi 40 M

Typ TS 356X15/2.3 2M/ST/ZN Verze
Cislo 0498000000 Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
objednavky Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 15 mm

GTIN (EAN) 4008190042493
MnozZstvi 20M

Prislusenstvi

Komplexni pfislusenstvi portfolia Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pii dodrzovani pozadovanych norem.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FM 4/TS35 Verze
Cislo 0687900000 Montazni podstavec na nosné lité, Stfibrna, Ocel, leskly povrch, M 4,
objednavky Sitka: 14 mm

GTIN (EAN) 4008190086459
Mnozstvi 40 ST
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