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Obrazek vyrobku

\/noupum

Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izola¢ni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vicevrstva modularni svorka, Sroubové pfipojeni,
bézova / zlutd, 4 mm?, 500 V, Pocet pfipojeni: 4,
Pocet Urovni: 2, TS 35, V-2

Cislo objednavky 0590160000
Typ DK 4Q/35

GTIN (EAN) 4008190103521
MnozZstvi 25 items
Alternativni vyrobek WDK 4N
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Osvédcéeni
Schvaleni

C € @ IECEX

EE ﬂp

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédgeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 60.5 mm Hloubka (v palcich) 2.3819 inch
Vyska 54 mm Vyska (v palcich) 2.126 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 32g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C...565 °C Okolni teplota -50 °C...6b5 °C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, na Nutna koncova deska Ano

Sroubovaci propojku,

Jeden konec bez

konektoru
Pocet potenciall 2 Pocet arovni 2
Pocet svérnych bod( na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovn& propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) TUEV18ATEX8210U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR18.0020U
Max. napéti (ATEX) 275V Proud (ATEX) 28 A
Priifez vodi¢e max. (ATEX) 4 mm?2 Max. napéti (IECEX) 275V
Proud (IECEX) 28 A Priifez vodi¢e max. (IECEX) 4 mm?2
Znaceni EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU znacka 12GD
Udaje materialu
Zakladni material PA 66 Barevny bézova / Zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
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CSA data hodnoceni

Priifez vodi¢e max. (CSA) 12 AWG Velikost napéti C (CSA) 300V
Velikost proudu C (CSA) 15 A C. osvédé&eni (CSA) 12400-130
Priifez vodice min. (CSA) 22 AWG

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni

Jmenovity prifez 4 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 32 A

Proud pfi maximu vodic 41 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1T mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou [IEC  1.02 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x

UL data hodnoceni

Prafez vodice propojeni z vyroby max. 10 AWG Velikost proudu C (UR) 27 A

(UR)

Velikost napéti C (UR) 300V Prarez vodiCe propojeni z vyroby min. 26 AWG
(UR)

C. osvédéeni (UR) E60693 Prafez vodice propojeni v terénu min. 22 AWG
(UR)

Prifez vodiGe propojeni v terénu max. 10 AWG

(UR)

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ ptipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12

Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.1 Nm

Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Délka odizolovani 8 mm

Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni

Pocet pfipojeni 4 Upinaci rozsah, max. 6 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Svérny Sroub M 3

Velikost noze 0.6 x 3,56 mm Prafez propojeni AWG, min. AWG 26

Prifez pfipojeni vodiGe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prlrez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.13 mm2

max. min.

Prafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.13 mm?2
Dvojdutinka, max. 1.5 mm? Dvojdutinka, max. 0.5 mm?
Urovei krouticiho momentu s 2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 6 mm?2
elektrickym Sroubovakem DMS max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 0.13 mm?2
min. min.
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Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 12 Pratez propojeni AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 356
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovaciim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ Q 2 AKzZ4 Verze
Cislo 0336400000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 24 A, Podet pold: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 11.1 mm
GTIN (EAN) 4008190037680
MnozZstvi 50 ST
Typ Q 3 AKZ4 Verze
Cislo 0336500000 Propojka (svorka), Pfiroubovano, Seda, 24 A, Poget pold: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 17.2 mm
GTIN (EAN) 4008190121730
MnozZstvi 50 ST
Typ Q4 AKZ4 Verze
Cislo 0336600000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 24 A, Podet polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 23.3 mm

GTIN (EAN) 4008190096656
MnozZstvi 50 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
| svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
“ | usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyZ jsou pély
N LA pferudeny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ Q 10 AKZ4 Verze
Cislo 0368600000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 24 A, Poget polt: 10, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ne, Sitka: 59.9 mm

GTIN (EAN) 4008190056766
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovaciim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ QB 2 WIRAG IS Verze
Cislo 0482700000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Podet polt: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

GTIN (EAN) 4008190166021
MnozZstvi 50 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich

svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
| usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl AR pFeruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ QB 3 WIRAG IS Verze
Cislo 0482800000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Poget péla: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

GTIN (EAN) 4008190145217
MnozZstvi 50 ST

Typ QB 4 WIRAG IS Verze
Cislo 0482900000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Poget polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ano, Sitka: 3 mm

GTIN (EAN) 4008190086169
Mnozstvi 50 ST

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové
desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani
pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ AP DK4Q Verze

Cislo 1397160000 Koncova destika pro svorkovnice, Bézova, Vyska: 54 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190125899

MnozZstvi 20 ST

Typ AP DK4Q BL Verze

Cislo 1397180000 Koncova destitka pro svorkovnice, Modra, Vyska: 54 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-2, PA 66, Prichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190171728

MnozZstvi 20 ST

Typ WTW EN Verze

Cislo 1058800000 Predélova deska (svorka), Tmavé bézova, Vyska: 86 mm, Sitka: 3 mm,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190140175

MnozZstvi 20 ST

Typ TSCH 6 DKI S4 Verze

Cislo 0190260000 Malé pfedélova deska (svorka), PA 66, BéZzova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190051075

MnozZstvi 100 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofit
Vv propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
MnoZstvi

PS 2.3RT
0180400000

4008190060121

20 ST

Verze
Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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Typ STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ Verze
Cislo 0215700000 Pfisludenstvi, Patice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190184872
MnozZstvi 50 ST

Vlastni tisk

"""""" Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro véechny
""""" vodice a zdsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

""""""" zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

________ Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v riznych Sitkach.

« Siroka fada potisténych znacek pro okamzité pouZziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory

¢ K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MC SDR Verze
Cislo 1609830000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456603
MnoZstvi 200 ST

Prazdné
< Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny
:T‘EW‘ vodice a zésuyné konektory i elektronické sub-sestavy.
,,,;;;%’m Tento gyst{am je idealni pro !«étké ¢iselné sekvence a
T zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
e ARl Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

| Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
I dispozici v rliznych Sirkach.
o « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
LIl el alalalal] ¢ Pasky pro rychlou instalaci
t * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze
Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436
MnozZstvi 1000 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ EW 35 Verze
Cislo 0383560000 Bog&nice, Bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8.5 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4008190181314
MnozZstvi 50 ST
Typ EWK 1 Verze
Cislo 0206160000 Bodnice, Bézova, TS 32, V-0, Wemid, Sitka: 9 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190080020
MnozZstvi 50 ST

Montazni podpéra

Nabizime Siroké portfolio montazni podpory pro snadnou
manipulaci s nasSimi produkty a jejich doplhovani. Od
raznych nastroju po izola¢ni objimky a réizné Srouby se
nase komponenty navzajem doplnuji az do posledniho
detailu, ¢imZ usnadnuji montaz v souladu s pfislusnymi
normami a ochrannymi predpisy.

|

Vseobecné objednaci udaje

Typ BFSC M2.5X18 PA/RT Verze
Cislo 0303300000 Montazni $roub (svorka), 2.50 mm, Polyamid 66, Hloubka: 3.8 mm,
objednavky Sitka: 4.5 mm, Vyska: 18 mm

GTIN (EAN) 4008190040673
Mnozstvi 100 ST

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6 MC NE BL Verze

Cislo 1238290000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Modra

GTIN (EAN) 4050118267327

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE BR Verze

Cislo 1454900000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Hnéda

GTIN (EAN) 4050118323313

Mnozstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GE Verze

Cislo 1238280000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Zluta

GTIN (EAN) 4050118038750

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GN Verze

Cislo 1238310000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Zelena

GTIN (EAN) 4050118271812

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GR Verze

Cislo 1238330000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Seda

GTIN (EAN) 4050118323306

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE OR Verze

Cislo 1912090000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, OranZovéa

GTIN (EAN) 4032248540525

MnozZstvi 1000 ST

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
, ; - W‘ vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
,,,,, v\ﬂ Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
T zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
e Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

ey Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
[CECEEEEERE] dispozici v riznych sitkach.
| « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
| ¢ Pasky pro rychlou instalaci
[SIama| * Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1011320000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248717644
MnozZstvi 1000 ST

Vlastni tisk

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zdsuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.

________ Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

........ Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

‘‘‘‘‘‘‘‘‘ dispozici v rliznych Sirkach.

s « Sirokéa fada potisSténych znacek pro okamzité pouziti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 PLUS MC SDR Verze
Cislo 1038650000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248767908
MnozZstvi 200 ST

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1011320000
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Datovy list

DK 40/35

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

DEK 5/6

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/6 MM WS Verze

Cislo 2007120000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392104

Mnozstvi 600 ST

Drzak stitku znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znaéek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznadovacich kanalt modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfisluSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze

Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231

Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze

Cislo 1805520000 PfisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248

MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 04.03.2026 09:21:27 MEZ
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