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Podobné ilustraci

Znacky na vodice CLI O se pfipinaji k pfipojenym vodi¢im

a jsou tudiz vhodné na aktualizace stavajicich systému.

Lze pouzit tfi rizné velikosti na oznaceni vodic¢l o pra-

méru od 0,4 mm?2 do max. 4,0 mm?2. Tvar a design zajis-

tuji bezpecné a trvalé pripojeni jednotlivé kombinovatel-

nych znacek. Vyhody:

¢ Oteviené znacky na zapojené vodice

* Verze znacky s ochranou proti otaéeni umoznuje kombi-
novat znacky

* Dokonalé pro jakékoliv doplnujici znaceni

¢ Extrémné nizké naroky na prostor

¢ Rychlé pripnuti Setfi Cas

Vseobecné objednaci udaje

Verze CabIeLing, Oznaceni vodica a kabel(, 4 -5 mm, 3
x 6 mm, Zluta

Cislo objednavky 0648201681

Typ CLI O 30-3 GE/SW V MP
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Technical data

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 6 mm Hloubka (v palcich) 0.2362 inch
Vyska 3 mm Vyska (v palcich) 0.1181 inch
Sitka 6 mm Sitka (v palcich) 0.2362 inch
Cista hmotnost 0.05g

Teploty

Rozsah provozni teploty -30...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 4 Orientace tisku vodorovny
Typ tisku Standardné Metoda tisku horka razba
Verze MultiPack Sitka 6 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. 80 °C
Rozsah provozni teploty, min. -30°C Barevny Zluta
Halogen Ano Zakladni material PVC, mékké, bez kadmia
Barva tisku cerna Tisténé znaky Velka pismena
Doporucené odvétvi Proces, Stroje Rozsah provozni teploty -30..80°C
Vytisk \%

Oznaéeni vodiéu a kabeld

Halogen Ano Prifez vodice, max. 4 mm?
Prafez vodice, min. 3 mm? Vnéjsi pram. vodice, max. 5 mm

Vnéjsi pram. vodice, min. 4 mm Vnéjsi pram. vodice 4 -5 mm
Prifez pfipojeného vodice 3-4 mm?2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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