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Obrazek vyrobku

Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izolaéni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Prachozi svorkovnice, Pfipojeni s plochym bfitem,
bézova / zluta, 2.5 mm?, 20 A, 500 V, Pocet pfipo-
jeni: 4

Cislo objednavky 0699660000

Typ AST 1/356.3/2.8

GTIN (EAN) 4008190041861

MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 15.11.2025 05:17:16 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni o UK
C € @ cA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvéd&eni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 46 mm Hloubka (v palcich) 1.811 inch
Vyska 40 mm Vyska (v palcich) 1.5748 inch
Sitka 6.5 mm Sitka (v palcich) 0.2559 inch
Cista hmotnost 1052¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 100°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze S pfipojenim kabelovymi Nutna koncova deska Ano
oky F2,8, S pfipojenim
kabelovymi oky F6,3,
na Sroubovaci propojku,
Jeden konec bez
konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet arovni 1
Pocet svérnych bod( na uroven 4 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosn4 lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material PA 66 Barevny bézova / Zluta
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2
CSA data hodnoceni
Velikost napéti C (CSA) 300V Velikost proudu C (CSA) 16 A
C. osvédgeni (CSA) 12400-142
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1
Navod k instalaci Pfima montaz Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne
Typ montaze Prichytka
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Jmenovity prirez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 20 A
Proud pfi maximu vodi¢t 20A Standardy IEC 61210, V souladu
s normou IEC 60947-7-1

Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x
UL data hodnoceni
Velikost proudu C (UR) 13A Velikost napéti C (UR) 300V
C. osvéd&eni (UR) E60693
Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)
Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Pfipojeni s plochym bfitem
Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Smeér pripojeni vrchol
Typ pfipojeni Pfipojeni s plochym bfitem Pocet pfipojeni 4
Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Prifez propojeni AWG, min. AWG 24 Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm2

s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 2.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.5 mm?2 Priifez pfipojeni vodica, splétané, max. 2.5 mm?2
min.
Prarez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicCe, pevné jadro, 2.5 mm?2

max.
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné splétané, 0.5 mm?2
min. min.
Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 12 Navod k instalaci Pfima montaz
Prirez propojeni AWG, min. AWG 24 Standardy IEC 61210, V souladu

s normou IEC 60947-7-1

Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovaciim.

Vseobecné objednaci udaje
Typ Q 2 SAK4 Verze
Cislo 0336700000

Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, 32 A, Podet polt: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 11 mm

GTIN (EAN) 4008190033842

MnozZstvi 50 ST

Propojky
r— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
‘ svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl 777 preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
- zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
P

systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje
Typ Q 3 SAK4 Verze
Cislo 0336800000

Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 32 A, Poget péli: 3, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 18 mm

GTIN (EAN) 4008190089795

MnozZstvi 50 ST

Odpojovaci zastréky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muize byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k naSim standardnim
odpojovacum.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ Q 4 SAK4 Verze
Cislo 0336900000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 32 A, Podet polt: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 24.5 mm

GTIN (EAN) 4008190036201
MnozZstvi 50 ST

Typ Q 10 SAK4 Verze
Cislo 0368800000 Propojka (svorka), Pfidroubovano, Seda, 32 A, Poget pélt: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 6.00, Izolované: Ne, Sitka: 63.5 mm

GTIN (EAN) 4008190049478
MnozZstvi 20 ST

Koncové a pfedélové desky

Bocénice se pripeviiuji na otevienou stranu posledni
modularni svorkovnice pred zakonéenim. Pouziti bo¢nice
zajistuje funkci modularni svorkovnice a dané jmenovité
napéti. Zarucuje ochranu proti kontaktu s Zivymi ¢astmi a
| % ‘g“' ‘ déla posledni svorkovnici bezpeénou na dotyk.

Vseobecné objednaci udaje

Typ AP AST1+5 DB Verze
Cislo 0266400000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézov4, Vyska: 58 mm,
objednavky Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4008190176488
MnozZstvi 20 ST

Typ TSCH 1 Verze
Cislo 0319160000 Mala predélova deska (svorka), PA 66, BéZzova, Trvala provozni teplota,
objednavky max.: 100 °C

GTIN (EAN) 4008190097219
MnozZstvi 100 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
LI,

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.
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Typ PS 2.3 RT Verze

Cislo 0180400000 Testovaci adaptér (svorka), 230 V, 20 mA
objednavky

GTIN (EAN) 4008190060121

MnozZstvi 20 ST

Typ STB 14/D5/2.3/M3 SAK2.5  Verze

Cislo 0168600000 SAK tada, Patice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190135225

MnozZstvi 50 ST

Typ STA 2.5/2 Verze

Cislo 0165860000 Testovaci adaptér (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4008190129491

Mnozstvi 100 ST

Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vS§echny

vodi¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znadek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti

* Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete ndm soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6.5 MC NE WS Verze
Cislo 1609840000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203429

MnozZstvi 900 ST
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Vlastni tisk

------- Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
""""" vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a
““““““““ zahrnuje Sirokou fadu predtiSténych znacek.
,,,,,,,, Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k
dispozici v rliznych sirkach.
------- « Siroka fada potiténych znadek pro okamzité pouziti
"""" ¢ Pasky pro rychlou instalaci
* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas
software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6.5 MC SDR Verze
Cislo 1609850000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456610
MnozZstvi 180 ST

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znagek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusSném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
Mnozstvi 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnoZstvi 100 ST
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