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Podobné ilustraci

Kromé kabelovych prichodek pro nejriznéjsi pouziti je
portfolio produktd doplnéno o zaslepky, prvky na vyrov-
nani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfisluSenstvi, jako jsou
pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a uzem-
novaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Verze KSWN (ploché tésnéni - nylon), Automaticky
nastroj na obnazovani vodic¢i a nalisovani konco-
vek, M 40, Nylon 6

Cislo objednavky 0899780000
Typ KSWN M40

GTIN (EAN) 4032248850150
MnozZstvi 25 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 2 mm Vyska (v palcich) 0.0787 inch
Cista hmotnost 1.68¢g

Teploty

Provozni teplota -40 °C...135 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Silikon Ne Pocet vodicu 1

Rozsah provozni teploty, max. 135 °C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C
Stoupéani zavitu 1.5 mm Kabelova priichodka M 40
Zakladni material Nylon 6 Pramér tésnéni 52.00 mm
Vnéjsi zavit M 40 Vnitfni zavit M 40
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001181 ETIM 9.0 EC001181
ETIM 10.0 EC001181 ECLASS 14.0 27-43-03-19
ECLASS 15.0 27-43-03-19
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