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Podobné ilustraci

KDSU ma specialni krouzek ve tvaru komolého kuzele.
Tento krouzek umoznuje pfipojeni mezi kabely s jednodra-
tovym pancéfovanim, s pancérovanim kovovou folii a s
pletenym pancérovanim. To zajistuje vodivé pfipojeni mezi
kabelem a kabelovou priichodkou. Je také mozné pf¥ipo-
jit nepancérované kabely a linky. Navic je KDSU dodéa-
vano se dvéma tésnicimi krouzky, které utésni vnéjsi i
vnitfni ¢asti izolace kabelu. Pancérovani kabelu se nachazi
mezi vnitfni a vnéjsi izolaci. Kdyz se kabelova prichodka
objedna s neoprenovym tésnénim, tésnéni umozni tep-
loty od -35°C do +90°C. P¥i pouziti silikonového tésnéni

je teplotni rozsah -60°C az +180°C. O-krouzek a kabelova
prichodka soucasti dodavky jsou vyrobeny ze stejného
materialu. P¥i pouzZiti obou tésnicich material( je zaru¢en
stupen kryti IP66 nebo IP68 pfi hloubce 25 metr pod
vodou (tlak 2,5 bara). KDSU je povoleno pro pouziti u tla-
kové odolnych Ex d zapouzdreni a Ex e se zvySenou bez-
pecnosti. Mimo mechanické ochrany kabell a linek muze
toto byt pouzito také pro EMC aplikace.

Vseobecné objednaci udaje

Verze KDSU (Klippon dvojité tésnéni univerzalni Ex kabe-
lové prichodka), Kabelové tésnéni, rovny, M 40,
16 mm, Jednodratové pancéfovani, Pancérovani
kovovym plechem, Pletené pancéfovani, 0.1 - 2
mm, OD min. 33 - OD max. 40.6 mm, ID min.

23.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar,

Mosaz
Cislo objednavky 0930051212
Typ KDSU M40 BS O SC 2 G40
GTIN (EAN) 4032248917990
MnozZstvi 10 items
Stav objednavky Preruseno

K dispozici do 2023-07-30T00:00:00+02:00

Alternativni vyrobek

E1W/40/M40-WM
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Osvédcéeni
Schvaéleni IECEXSIR; SIRAATEX
Certifikace EAC; ATEX; IECEX
Schvaleni @
IECEx -7,
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Vyska 113 mm Vyska (v palcich) 4.4488 inch
Délka 113 mm Délka (v palcich) 4.4488 inch
Cista hmotnost 1113.1¢
Teploty
Provozni teplota -60 °C...180 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218¢c1d069 1
Vseobecné informace
Vnéjsi pramér kabelu, max. 40.6 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 33 mm
Vnitini pramér kabelu, max. 32.20 mm Vnitini pramér kabelu, min. 23.00 mm
Tésnici O-krouzek Silikon Stupen kryti s GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Pancéfovani, max. 2 mm Pancérovani, min. 0.1 mm
Rozsah provozni teploty, max. 180 °C Rozsah provozni teploty, min. -60 °C
Stoupéni zavitu 1.5 mm Halogen Ne
AF velikost 1 55 mm AF velikost 2 55 mm
Stupen kryti IP66, IP68 - 2,5 bar Kabelova priichodka metrické, mosaz
Zakladni material Mosaz Tésnéni Silikon
Tésnéni Silikon Vnéjsi zavit M 40
Délka zavitu 16 mm Hloubka vody 25 m (30 Min.)
Typ pancérovani, kratkodobé SWA, STA, SWB Typ pancéfovani Jednodratové pancérovani,

Pokyny k instalaci

Viz navod k instalaci

Velikost ochranného vika

Pancérovani kovovym
plechem, Pletené
pancérovani

EL55

Cisla certifikata, kabelova priichodka

Identifikace

ATEX: Il 2G, Ex db IIC Gb, Cislo certifikatu, kabelova prachodka

Ex eb IIC Gb, Il 1D, Ex ta (IECEx)
llIC Da, IECEx: Ex db IIC
Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta llIC

IECEx CML 19.0109X

Da
C. osvédéeni (IECEX) IECEXSIR05.0067X C. osvédéeni (ATEX) SIRAOS5ATEX1285X
DEF | Podminky osvédceni ATEX, IECEX
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04
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Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M40 MS Verze
Cislo 1737030000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956509
MnozZstvi 50 ST

SKMU MS (mosazné pojistnad matice), Pojistnd matice, M 40, 5 mm,
Mosaz poniklovana

Bezpecénostni vroubkovana podlozka

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SZS M40 Verze
Cislo 1736340000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190963545
MnoZzstvi 5 ST

SZS (roubkovana podlozka), Pfidrzné ozubené podlozky, M 40,
Nerezavéjici ocel 1.4404 (316L)

Zemnici oka

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, t€snici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ EA-RING MS/M 40 Verze
Cislo 1736520000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190963637
Mnozstvi 10 ST

EA (uzemriovaci krouzky), Zemnici krouzek, Rtizné, M 40, Mosaz
poniklovana

Tésnéni z vulkanizovaného vliakna - KSWF

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje
Typ KSWF M40 Verze
Cislo 1076710000
objednavky

KSWEF (ploché tésnéni - vulkanizované vlakno), Automaticky nastroj

na obnaZovani vodi¢l a nalisovani koncovek, M 40, Vulkanizované
GTIN (EAN) 4032248838639 vldkno

MnozZstvi 25 ST

Ploché nylonové tésnéni - KSWN

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
o jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KSWN M40 Verze
Cislo 0899780000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248850150
MnozZstvi 25 ST

KSWN (ploché té€snéni - nylon), Automaticky nastroj na obnazovani

vodicl a nalisovani koncovek, M 40, Nylon 6
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Ochranné kryty

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako

\ jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
[S——

uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KSP EL55 Verze
Cislo 1076760000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248838578
MnozZstvi 10 ST

KSP (Klippon kryt), Ochranny kryt, PVC
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