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Obrazek vyrobku

Integrace, rozsiteni a pfizplsobeni: idealni rozSifeni kazdé
aplikace

Konzistentni struktura pfislusenstvi pro nové kryty Klip-
pon® Rada krytt TB umoziiuje snadné pfizptisobeni kra-
bice ke splnéni specifickych pozadavki( kazdé aplikace.
Rozpérka

Nerezové ocelové rozpérky ve ¢tyrech délkach pro zvét-
Seni vzdalenosti montaznimi listami nebo listami DIN a
zadni sténou krytu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon TB (Terminal Box), Rozpérka, Vyska: 11.2
mm, Sitka: 10 mm, Hloubka: 20 mm, Zakladni
material: Nerezavéjici ocel 1.4305 (303), Stfibrna

Cislo objednavky 0935130000
Typ SP M6 20 S2
GTIN (EAN) 4032248699001
MnozZstvi 4 items

Datum vytvoreni 23.03.2026 09:29:29 MEZ
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 20 mm Hloubka (v palcich) 0.7874 inch
Vyska 11.2 mm Vyska (v palcich) 0.4409 inch
Sitka 10 mm Sitka (v palcich) 0.3937 inch
Cista hmotnost 12.25¢g
Teploty
Provozni teplota
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné informace
Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4305
(303)
Vseobecné informace o prislusenstvi
Zakladni material Nerezavéjici ocel 1.4305
(303)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002625 ETIM 9.0 EC002625
ETIM 10.0 EC002625 ECLASS 14.0 27-18-28-07
ECLASS 15.0 27-18-28-07
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