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RoHS

Vnmrum

Vykonové rozvadéce FieldPower® podporuji bezchybnou
instalaci v extrémné kratkém Case.

Odbocky a funkce integrované v krytu je mozné jedno-
duSe zasunout.

Robustni s vysokym stupném ochrany.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Box rozvod( elektrické energie FieldPower®, AC,
IP65, v kompletnim stavu, Polykarbonat vyztuzeny
skelnymi vlakny, PUSH IN, Pfipojeni s odstranénim
izolace (IDC), Distribuce

Cislo objednavky 1002900000

Typ FP BOX 10P 4XVG
GTIN (EAN) 4032248697038
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 67 mm Hloubka (v palcich) 2.6378 inch
Vyska 181 mm Vyska (v palcich) 7.126 inch
Sitka 223 mm Sitka (v palcich) 8.7795 inch
Cista hmotnost 1500 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85°C Provozni teplota -40 °C...55 °C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95¢c10

Kabelova prichodka

Pocet kabelovych prichodek 4 Plocha upnuti kabelové prichodky, min. 6 mm

Material kabelové prichodky

Polyamid 6

Plocha upnuti kabelové priichodky, max. 12 mm

Jmen. datovy pFist. k UL

Standardy

Jmenovité Udaje podle UL pro kontaktni
prvek

neni schvaleno UL
Standardni
Poznamka

UL 1059
K pouziti s kabely TC-ER uvedenymi v UL

Prifez pfipojeni vodi¢t, AWG, max.

AWG 10

Prafez pfipojeni vodic¢u, AWG, min. AWG 14
Rated voltage 600V
Jmenovity proud 30A
Jmenovité Udaje podle UL pro konektor  Standardni UL 1059
Pozndmka K pouZiti s kabely TC-ER uvedenymi v UL

Prifez pfipojeni vodi¢a, AWG, max.

AWG 12

Prafez pfipojeni vodi¢t, AWG, min. AWG 16
Rated voltage 600V
Jmenovity proud 20A
Jmenovita data podle normy IEC
Jmenovité Gdaje podle IEC pro konektor Typ napéti AC
Number of phases 3
Standardni IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984

Rated voltage

690V

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8.00 kv
Jmenovity proud (3 zatizené pdly) 32A
Jmenovity proud (4 zatizené pdly) 25 A
Jmenovité Udaje podle IEC pro kontaktni Typ napéti AC, DC
prvek Standardni IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage 800V
Jmenovité impulzni vydrZzné napéti 8.00 kV
Jmenovity proud (3 zatizené pdly) 41 A
Jmenovity proud (4 zatizené pdly) 25 A
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Vseobecné udaje

Zakladni material Polykarbonat, vyztuzeny Izolaéni materidl Polykarbonat
skelnymi vlakny
Material plasté Polykarbonat vyztuzeny Silikon Ne
skelnymi vlakny
Barevny cerna Stupen kryti IP65, v kompletnim stavu
Klasifikace hoflavosti UL 94 5 VA Utahovaci moment $roub( vika 2 Nm
Pfipojeni vika Srouby TX20 Typ montaze Sroubova montaz,
Upevnovaci oka
Navod k instalaci Soucasti dodavky jsou Funkce Distribuce
Srouby vika
S kabelovou vyvodkou Ano Muze byt kodovano Ano, Kédovano na PE
Typ napéti AC Pocet kontaktl (text) 2xb
Pocet pfipojeni / pél 1 Metoda pfipojeni vodice PUSH IN, Pfipojeni s

odstranénim izolace (IDC)

Svérna schopnost

Data pfipojeni - kontaktni prvek Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
odboceni / napéjeni Rozmér &epele skoby provozovaného nastroje 0,6 x 3,5 mm

Délka odizolovani 14.00 mm

Pocet pola 5

Prafez pfipojeni vodiCe, pevny, max. 6 mm?2

Prafez pfipojeni vodict, pevny, min. 0.50 mm?2

Prafez pfipojeni vodiéa, vicevodicovy, max. 6.00 mm?2

Prafez pfipojeni vodicu, vicevodiCovy, max. 0.50 mm?2

Prafez pfipojeni vodi¢a, jemny vicevodiGovy, 10.00 mm?

max.

Prirez pfipojeni vodica, jemny vicevodiCovy, 0.50 mm?2

max.

Prarez pfipojeni vodicl, velmi jemny 6.00 mm?2

vicevodi¢ovy, max.

Prafez pfipojeni vodicu, velmi jemny 0.50 mm?2

vicevodi¢ovy, min.

Prifez pfipojeni vodi¢l s koncovkou Typ koncovky vodice 12 mm s plastovou

pfirubou

Standardni DIN 46228/4
Prarez, min. 0.5 mm?2
Prlfez, max. 6 mm?2

Typ koncovky vodice

12 mm s plastovou
prirubou

Standardni DIN 46228/4
Prafez, min. 0.5 mm2
Prafez, max. 6 mm?2

Typ koncovky vodice

8 mm s plastovou
prirubou

Standardni DIN 46228/4
Prarez, min. 0.5 mm?2
Prirez, max. 6 mm?2

Typ koncovky vodice

8 mm s plastovou
prirubou

Standardni
Prafez, min.
Prifez, max.

DIN 46228/4
0.5 mm?2
6 mm?2

Typ koncovky vodice

Zdvojené koncovky

Prafez, min.

0.5 mm?2

Prifez, max.

6 mm?2

Data pfipojeni - kontaktni prvek napajeci Metoda pfipojeni vodice

Pfipojeni s odstranénim izolace (IDC)

sbérnice Rozmér ¢epele skoby provozovaného nastroje 0,6 x 3,5 mm
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Pocet pola 5

Prirez pfipojeni vodiCe, pevny, max. 6 mm?2

Prafez pfipojeni vodicu, pevny, min. 1.50 mm?2

Prafez pfipojeni vodicu, vicevodiGovy, max. 6.00 mm?2

Prafez pfipojeni vodicu, vicevodiGovy, max. 2.50 mm?2

Prafez pfipojeni vodic¢u, jemny vicevodicovy, 6.00 mm?2

max.

Prafez pfipojeni vodict, jemny vicevodicovy, 2.50 mm?2

max.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000214 ETIM 9.0 EC000214
ETIM 10.0 EC000214 ECLASS 14.0 27-14-24-09
ECLASS 15.0 27-14-24-09
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>-AC - Markierung

DC - Markierung
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Odstrarnovac plasté PVC kabelu

Vseobecné objednaci udaje

Typ AM 16 Verze
Cislo 9204190000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4032248608133
MnozZstvi 1ST

Typ AM 25 Verze
Cislo 9001540000 Naradi, Nastroje na odstranéni oplasténi
objednavky

GTIN (EAN) 4008190138271
MnozZstvi 18T

Plochy Sroubovak

Plochy Sroubovék s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
Mnozstvi 1ST

Datum vytvoreni 22.03.2026 08:57:18 MEZ
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DMS PRO
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Vseobecné objednaci udaje

Momentové Sroubovaky spole¢nosti Weidmiiller maji
ergonomicky design a jsou tudiz idedlni pro jednoruéni
pouziti. Lze je pouzit bez ndmahy ve vSech instala¢nich
polohach. Navic obsahuji automaticky omezovac tocivého
momentu a maji dobrou presnost opakovani.

Typ DMS PRO Verze
Cislo 1479120000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4050118287011
MnozZstvi 1ST

Nastavce E6.3 - Torx®

Vseobecné objednaci udaje

Bity spolec¢nosti Weidmiiller jsou standardni bity, které
jsou diky své dobré kvalité, Siroké nabidce a efektivité
mezi uzivateli velmi popularni. Pocitacem fizend metoda
tvrzeni umoznuje spolec¢nosti Weidmidiller zarucit
dusledné vysoky standard kvality.

Vysoce kvalitni suroviny umoznuji docileni mnohem

vys$Siho toc¢ivého momentu nez je specifikovany v

pfislusnych normach DIN:

* DIN 5261 pro PH/PZ bity,

* DIN 5263 pro rovné bity,

* Norma Camcar pro Torx® bity

To znamena vysokou zZivotnost pfi vysokych to¢ivym

momentech a tudiz idealni podminky pro standardni

situace.

Vyhody:

* Vhodné pro vSechny typy Sroub(. Diky vynikajicim
hodnotdm tvrdosti 59-6 1 HRC jsou vhodné pro pouziti v
manualnich i elektrickych nastrojich.

¢ Dobra odolnost proti opotiebeni a tim padem dlouha
Zivotnost.

¢ Optimalni zapadani do vSech DIN Sroubl znamena
nizké opotfebeni a optimalni pfenos to¢ivého momentu.

* VVyrobeno ke splnéni poZadavku profesionalni kvality
podle pfislusnych norem ISO s trvale vysokym
standardem kvality.

Typ BITE6,3T20 X 70 Verze
Cislo 2749010000 Vlozka Sroubovaku
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895308
MnozZstvi 5 ST
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