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Uginna ochrana, optimalizovana ergonomie a uzaviena Vgeobecné objednaci udaje
konstrukce:
Od odlehéeni tahu na pfipojenych vodi€ich pfes vizu- Verze Zasuvny konektor PCB plug in, Pfisluenstvi, Kryt,
alni/kontaktni ochranu az po pomoc pfi odpojovani: voli- . cernd, Pocet polu: 8
telné retrofitové kryty pini mechanické, vizualni a haptické Sl oblednavky 1005330000
Typ BCZ 3.81 AHO8 BK BX
funkce. GTIN (EAN) 4032248752553
Dvé poloviny se k sobé bezpecné pficvaknou, Uplné tak MnoZstvi 10 items
konektor uzaviou a nabizeni tyto funkce: Udaje vyrobku
* Vazaci pasky nebo integrované kabelové pFichytky Baleni Box

poskytuji odlehcéeni tahu.

¢ Oznaceni pomoci $titk( Dekafix nebo lepicich paskd

¢ Montaz vedle sebe bez ztraty poli nebo vytlacovani roz-
tece

* Kompatibilita: vhodné pro konektory s i bez pfiruby a
nebo montazni drzaky

e Flexibilita: k dispozici 1-3 kabelové vyvody v riiznych
smérech podle velikosti

Kryty spole¢nosti Weidmiiller nabizi vétsi stabilitu, lepsi

identifikaci, kompletni kompatibilitu a v8estrannost.

Vysledek: maximalni spolehlivost a uzivatelska privétivost

v jakékoliv aplikaci.
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Datovy list

BCZ 3.81 AHO8 BK BX

Technické udaje
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 6.1g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni
Baleni Box Délka VPE 204.00 mm
Sitka VPE 108.00 mm Vyska VPE 28.00 mm

Parametry systému

Skupina produktt

OMNIMATE Signal - fada BC/SC 3,81

Rozte¢ v mm (P) 3.81 mm
Rozte¢ v palcich (P) 0.150"
Pocet polu 8
L1 v palcich 0.150"
MnozZstvi fady kolikl 1
Utahovaci moment Typ kroutictho momentu Sroub krytu
Informace o pouziti Utahovaci moment min. 0.4 Nm
max. 0.5 Nm
Udaje o materialu
Izolaéni material PA 66 GF 30 Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 100 °C
Teplotni rozsah, instalace, min. -25 °C Teplotni rozsah, instalace, max. 100 °C

Jmenovité adaje podle IEC

testovano podle normy

IEC 60664-1, IEC 61984

Dilezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliiuji zaji$téné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splnuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na poZadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05

ECLASS 15.0 27-46-04-05
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Obrazek vyrobku

Priklad pouziti

Dimensional drawing
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