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Podobné ilustraci

Kromé rozsahlé palety krytl nabizi spole¢nost Weidmiiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou $kalu aplikaci.
Kabelové prichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli spl-
nuji nejrazné;jsi tiidy ochrany IP, aby byly vhodné pro jaky-
koliv primyslovy kryt.

V zavislosti na fadé kabelovych priichodek a jejich pou-
Ziti jsou kabelové priichodky schvéaleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Vseobecné objednaci udaje

Verze VG S (standardni nerezova kabelova priichodka),
Kabelové tésnéni, rovny, M 50, 9 mm, OD min. 22
- OD max. 32 mm, Nerezavéjici ocel 1.4305 (303)

Cislo objednavky 1009900000

Typ VGM50-SS 68 KB 22-32
GTIN (EAN) 4032248714728
MnozZstvi 5 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 46 mm Vyska (v palcich) 1.811 inch
Délka 55 mm Délka (v palcich) 2.1654 inch
Cista hmotnost 2495¢g

Teploty

Provozni teplota -40 °C...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Vseobecné informace

Vnéjsi pramér kabelu, max. 32 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 22 mm
Tésnici O-krouzek NBR Utahovaci moment 40 Nm
Rozsah provozni teploty, max. 100 °C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C
Stoupani zavitu 1.5 mm Halogen Ano

AF velikost 1 50 mm AF velikost 2 55 mm
Velikost AF 50 mm Stupen kryti IP54, IP66, IP67, IP68 - 5

bar (30 min.), IP69K

Kabelova prichodka

metrické, M 50 Zakladni material

Nerezavéjici ocel 1.4305
(303)

Tésnéni CR Tésnéni NBR
Vnéjsi zavit M 50 Délka zavitu 9 mm
Utahovaci moment uzaviené matice, 43.00 Nm Stupen kryti (UL) Type 4X
max.

Utahovaci moment pfipojovaciho 18.50 Nm Utahovaci moment pfipojovaciho 17.50 Nm
adaptéru, max. adaptéru, min.

Utahovaci moment uzaviené matice, 41.00 Nm

min.

Cisla certifikati, kabelova prichodka

Cislo certifikatu, kabelova prachodka E-14047 DEF | Podminky osvédceni DNV
(GERMLLOYD)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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Mosazné pojistné matice, poniklované

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M50 MS Verze
Cislo 1737040000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956516
MnozZstvi 25 ST

SKMU MS (mosazné pojistnad matice), Pojistnd matice, M 50, 5 mm,
Mosaz poniklovana

Mosazné pojistné matice, pfirodni povrch

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M50 MS SC Verze
Cislo 0930640006
objednavky

GTIN (EAN) 4032248976102
MnoZzstvi 5 ST

SKMU MS (mosazné pojistnd matice), Pojistnd matice, M 50, 5 mm,
Mosaz

Ploché neoprénové tésnéni - GWDR NP

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, t€snici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ GWDR M50-NP Verze
Cislo 1736280000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956073
Mnozstvi 20 ST

GWDR NP (ploché tésnéni - neopren), Automaticky nastroj na

obnaZovani vodi¢u a nalisovani koncovek, M 50, Neoprén

Ploché polyethylenové tésnéni - GWDR PO

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
4 = uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ GWDR M50-PO Verze
Cislo 1777980000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248158249
Mnozstvi 50 ST

GWDR PO (ploché tésnéni - polyetylen), Automaticky nastroj na

obnaZovani vodi¢a a nalisovani koncovek, M 50, Polyetylén

Tésnéni z vulkanizovaného vlakna - KSWF

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje
Typ KSWF M50 Verze
Cislo 1076720000
objednavky

KSWEF (ploché tésnéni - vulkanizované vlakno), Automaticky néastroj

na obnaZovani vodi¢t a nalisovani koncovek, M 50, Vulkanizované
GTIN (EAN) 4032248838646 vlakno

MnozZstvi 25 ST
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Ploché nylonové tésnéni - KSWN

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
o jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ KSWN M50 Verze
Cislo 0900660000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248850105
MnozZstvi 25 ST

KSWN (ploché tésnéni - nylon), Automaticky nastroj na obnaZovani
vodicél a nalisovani koncovek, M 50, Nylon 6
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