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PushPull zasuvné konektory podle IEC 61076-3-117
ver.14 (PROFINET), kov, RJ45, prazdny kryt

Vseobecné objednaci udaje

Verze Empty enclosure
Cislo objednavky 1011540000
Typ IE-BHS-V14M-RJA
GTIN (EAN) 4032248718689
Mnozstvi 10 items
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Datovy list

IE-BHS-V14M-RJA

Technické udaje
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Osvédcéeni
Schvaleni

e(UL)us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E316369
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 34.7 mm Hloubka (v palcich) 1.3661 inch
Vyska 42 mm Vyska (v palcich) 1.6535 inch
Sitka 22.2 mm Sitka (v palcich) 0.874 inch
Cist4 hmotnost 20.49 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -40°C..70°C
Teplota instalace
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Vseobecné udaje
Barevny Rizné Hlavni material krytu Tlakové lity zinek
Stupen kryti IP67 Cykly zapojovani 750
SloZeni Kryt zastréky s oznacenim/

drzakem popisju: 911

mm; vhodné k umisténi

RJ45 a vlaknovych

optickych vlozek
Obecné standardy
Standardni konektor IEC61076-3-117 Var. 14 C. osvédé&eni (cULus) E316369
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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Vyfez instalace
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Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom
jediném ramu. Tento systém se snadno instaluje a mizete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéjecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvyssi odolnost proti otfestim a pIné spliiuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ IE-BI-RJ45-FJ-B
Cislo 1963840000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248651894
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvka RJ45, Konektor pro zékladnu, TIA-568B

Typ IE-BI-RJ45-FJ-P
Cislo 1963830000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248646159
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvka RJ45, Konektor pro zakladnu, PROFINET

Typ IE-BI-RJ45-FJ-A
Cislo 1962850000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248645053
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvka RJ45, Konektor pro zakladnu, TIA-568A

Typ IE-BI-RJ45-C
Cislo 1962840000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248645046
Mnozstvi 10 ST

Verze

Zéasuvka RJ45, Vlozky upinaci hlavy - spojka

USB

Vseobecné objednaci udaje

FrontCom® Vario integruje rdzné funkce v jednom
jediném rdamu. Tento systém se snadno instaluje a muzete
si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napajecich
moduld. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni a
nabizi fadu jedinec¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vase planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nad¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera

nabizi tu nejvy$si odolnost proti otfestim a pIné spliuje
pozadavky stupné kryti IP 65.

Typ IE-BI-USB-A
Cislo 1019570000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248731602
MnozZstvi 1ST

Verze

USB vloZzka, Pfirubova viozka, typ A
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Hybridni, 10-pdlové. Vlozky pro konektory varianty 14

Vseobecné objednaci udaje

Typ |E-BI-HYB-10P Verze
Cislo 1069010000 Flange insert, for flange insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248823970
MnozZstvi 10 ST

Typ |IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Verze
Cislo 1096 150000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
objednavky

GTIN (EAN) 4032248869114
MnozZstvi 300 ST
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