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Podobné ilustraci

Vlastnostmi vazacich paskd jsou maximalni vazaci sila a

dlouha zZivotnost. Ocelové vazaci pasky poskytuji trvalé

pfipevnéni v extrémnich podminkach, jako jsou vysoké

teploty nebo silné chemické vlivy.

* Zcela potazené nerezové vazaci pasky

¢ Bezpecny zamykaci mechanismus umoznujici rychlé a
jednoduché pouziti

* Lze pfipevnit rukou nebo pomoci nastroje

* Tyto vazaci pasky jsou doporuéeny pro specialni apli-
kace, jako napfiklad pro pouziti se solnym roztokem, v
extrémnich teplotach nebo v Ziravém prostredi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Kabelové vazaci pasky, 4.6 x 150 mm, Nerezova
ocel potazena polyesterem, 445 N

Cislo objednavky 1015240000

Typ SCT-C 4.6/150

GTIN (EAN) 4032248724222

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 11.11.2025 10:52:37 MEZ
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E524836
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 0.26 mm Hloubka (v palcich) 0.0102 inch
Vyska 150 mm Vyska (v palcich) 5.9055 inch
Sitka 4.6 mm Sitka (v palcich) 0.1811 inch
Cista hmotnost 29
Teploty
Rozsah provozni teploty -80...1560 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 165 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Instalaéni materialy
Odolné proti UV zareni Ano Pro znovuotevieni Ne
Klasifikace hoflavosti UL 94 None Rozsah provozni teploty, max. 150 °C
Rozsah provozni teploty, min. -80°C Halogen Ne
Pramér kabelu, max. 35 mm Zakladni material Nerezova ocel potazena

polyesterem

Pevnost v tahu 445 N Prdmeér svazku, max. 35 mm
Pevnost v tahu (sila v librach) 100 Ibf Pramér svazku, min. 20 mm
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000046 ETIM 7.0 EC000046
ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 9.0 27-14-07-02
ECLASS 9.1 27-14-07-02 ECLASS 10.0 27-14-07-02
ECLASS 11.0 27-14-07-02 ECLASS 12.0 27-14-07-02
ECLASS 13.0 27-14-07-02 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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