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Na stinéni konektort je kladeno mnoho narokd. Nékolik
feSeni na miru je k dispozici pro splnéni téchto pozadavki:
* Vybijeni stinéni pres EMC kabelovou priichodku

¢ Pouziti stinicich pak spolu se stinicimi sponami

Stinici spony se pouzivaji k pfipevnéni stinéného vodice
ke stinici pace. Stinici spony jsou k dispozici v riznych
velikostech pro rizné velikosti vodicu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zatézové konektory, Pfislusenstvi, Svorka na sti-
néni

Cislo objednavky 1017050000

Typ SHIELD LEVER 4 CSB 45°

GTIN (EAN) 4032248727582

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 05.03.2026 02:29:58 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1017050000

Datovy list

SHIELD LEVER 4 CSB 45°

Technické udaje
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 14.08 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Verze

Instalaéni velikost 4 Zakladni material Ocelové plechy,
galvanizované

Vhodné pro systém ModuPlug® Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0 27-44-02-92

Datum vytvoreni 05.03.2026 02:29:58 MEZ
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