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Znacky DMC Ize pouZzit pro oznaceni spinacich zafizeni
nebo sub-montazi. Velka znacici plocha (12 x 27 mm)
poskytuje dostateény prostor na informace o zafizeni a
jeho funkci. Pouze jedna velikost stitk( pro kabely s priife-
zem od 0,5 do 10 mm2 umozniuje kombinované pouziti
vicejadrovych a jednojadrovych fidicich kabelud. Pro vlastni
potisk: Prosime zaslete nAm soubor pro nas software

na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez in-
stalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze DMC,vZnaéky na pfistroje, 1.5-7.5 mm, 12 x 27
mm, Zluta

Cislo objednavky 1018190000

Typ DMC 12/27 MC NE GE

GTIN (EAN) 4032248729241

Mnozstvi 50 items

Creation date 08.01.2026 05:54:04 MEZ
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 5 mm Hloubka (v palcich) 0.1968 inch
Vyska 12 mm Vyska (v palcich) 0.4724 inch
Sitka 27 mm Sitka (v palcich) 1.063 inch
Cista hmotnost 2.28¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.015 kg CO2 eq.
Obecné udaje

Barva materialu podle kédu odporu 4

Sitka 27 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Zluta

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky prazdné

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

kompatibilni tiskarna

PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Pocet znacek na kombinaci

1 MultiCard = Device markers

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Znacky na pFistroje

Halogen Ne

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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