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FrontCom® Vario integruje rizné funkce v jednom jedi-
ném ramu. Tento systém se snadno instaluje a muizete

si vybrat z Siroké fady datovych, signalovych a napéje-
cich modul(. FrontCom® Vario je extrémné kompaktni
a nabizi fadu jedine¢nych produktovych vlastnosti, které
zajisti, Ze vaSe planovani projektu a pracovni aktivity
budou bezpecné, rychlé a nadc¢asové. Navic ma systém
FrontCom® Vario atraktivni konstrukci krytu, ktera nabizi
tu nejvyssi odolnost proti otfesiim a plné splnuje poza-
davky stupné kryti IP 65.

Vseobecné objednaci udaje

Verze USB vlozka, Pfirubova vlozka, typ A
Cislo objednavky 1019570000

Typ IE-BI-USB-A

GTIN (EAN) 4032248731602

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 27.11.2025 08:19:46 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/1019570000
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UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E471884
Rozméry a hmotnosti
Cistd hmotnost 11g

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

-40°C..70°C

Teplota instalace

Vihkost

Rel. vlhkost 0...93 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Typ produktu

USB vlozka

Stupen kryti

IP67 s pouzdrem

Typ vliozky

Vlozka data SteadyTec

Obecné informace

Pfipojeni 1 USB A Pfipojeni 2 USB A

Popis vyrobku Pfirubova vlozka, typ A Propojeni Typ A

Barevny cerna VlIhkost Rel. vlhkost 0...93 %
Hlavni material krytu PC UL 94 VO Stinéni 360&deg, celkovy kryt
Stupen kryti IP67 s pouzdrem Cykly zapojovani = 1500

Elektrické vlastnosti

Odpor kontaktu =30mQ Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni =500V DC
Odpor izolace = 1000 MQ Proudova zatizitelnost az do 90 °C 3A

Obecné standardy

C. osvéd&eni (DNV) TAA000022B Standardni konektor IEC 61076-3-107
C. osvéd&eni (cULus) E471884

Dulezita poznamka

Informace o produktu

Vlozky USB pro FrontCom ®

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001121 ETIM 7.0 ECO01121
ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 ECO01121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-09-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90

Datum vytvoreni 27.11.2025 08:19:46 MEZ
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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ECLASS 11.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90

Datum vytvoreni 27.11.2025 08:19:46 MEZ
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Rozmérovy vykres

13,2
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Objimky na kabelova oka

Izolované objimky konektortl z PVC s médénou objimkou
* Bézneé dostupné designy

* Nepéjené

* S kénickym vstupem

b &

Vseobecné objednaci udaje

Typ LIF 1,5F288 R Verze
Cislo 9200520000 kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy konektor, 1.5 mmz2,0.5
objednavky mm2 - 1.5 mm2,Cervena

GTIN (EAN) 4032248410361
MnozZstvi 100 ST

Datum vytvoreni 27.11.2025 08:19:46 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 5


https://eshop.weidmueller.com/p/9200520000

