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Obrazek vyrobku
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Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izolaéni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Praichozi svorkovnice, Sroubové piipojeni, Tmavé
bézova, 6 mm?, 41 A, 800 V, Pocet pripojeni: 2

Cislo objednavky 1020200000

Typ WDU 6

GTIN (EAN) 4008190163440

Mnozstvi 100 items

Creation date 08.01.2026 05:35:17 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni p .
.‘ € ‘ CSAEX CURUSEX ATEX | &
IECEx . IR E R ™ &5
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
C. osvédéeni (cURuUSEX) E184763
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 46.5 mm Hloubka (v palcich) 1.8307 inch
Hloubka vcerné DIN listy 47 mm Vyska 60 mm
Vyska (v palcich) 2.3622 inch Sitka 7.9 mm
Sitka (v palcich) 0.311inch Cista hmotnost 12.75¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -60 °C...85 °C
Trvala provozni teplota, min. -60 °C Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0,118 kg CO2 eq.
Specifikace systému
Verze Sroubové pfipojeni, na Nutna koncova deska Ano
Sroubovaci propojku,
Jeden konec bez
konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvéd&eni (ATEX) DEMKO 14ATEX1338U C. osvéd&eni (IECEX) IECEXULD14.0005U
Max. napéti (ATEX) 690V Proud (ATEX) 41 A
Prifez vodiée max. (ATEX) 10 mm?2 Max. napéti (IECEX) 690V
Proud (IECEX) 41 A Priifez vodi¢e max. (IECEX) 10 mm?2
Znaceni EN 60079-7 Ex eb Il C Gb Ex 2014/34/EU znacka 12GD
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Zakladni material

Wemid

Barevny

Tmavé bézova

Klasifikace hoflavosti UL 94

V-0

2 upnutelné vodice (HO5V/HO7V) se stejnym prifezem (jmenovité pfipojeni)

Prifez pfipojeného vodiCe, pevny, dva 2.5 mm?2 Prafez pfipojeného vodice, pevny, dva 0.5 mm?2

vodice k upevnéni svorkou, max. vodice k upevnéni svorkou, min.

Prlrez vodiCového pripojeni, jemné 2.5 mm?2 Prarez vodiCového pfipojeni, jemné 0.5 mm?2

slanéné a s koncovkami DIN 46228/1, slanéné a s koncovkami DIN 46228/1,

2 upnutelné vodic¢e, max. 2 upnutelné vodice, min.

Prafez vodice, jemné staceny, dva 2.5 mm? Prafez pfipojeni vodice, jemné stacené, 0.5 mm?2

prisvorkované vodice, max. dva prisvorkované vodic¢e, min.

CSA data hodnoceni

Prafez vodi¢e max. (CSA) 8 AWG Velikost napéti C (CSA) 600V

Velikost proudu C (CSA) 50 A C. osvéd&eni (CSA) 200039-1057876

Prafez vodic¢e min. (CSA) 22 AWG

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1

Verze testovana ve vybusném prostfedi Ano Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 6 mm?2 Jmenovité napéti 800V

Jmenovité DC napéti 800V Jmenovity proud 41 A

Proud pfi maximu vodi¢t 57 A Standardy IEC 60947-7-1

Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC ~ 1.31W Zavaznost znecisténi 3

60947-7x

UL data hodnoceni

Prlfez vodiCe propojeni z vyroby max. 8 AWG Velikost proudu C (UR) 50 A

(UR)

Velikost napéti C (UR) 600V Prafez vodice propojeni z vyroby min. 22 AWG
(UR)

C. osvédéeni (UR) E60693 Prafez vodice propojeni v terénu min. 22 AWG
(UR)

Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 8 AWG

(UR)

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalSi pripojeni

Sroubové pfipojeni

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 Ab
Prafez propojeni AWG, max. AWG 8
Smér pfipojeni na strané
Utahovaci moment, max. 1.6 Nm
Utahovaci moment, min. 0.8 Nm
Délka odizolovani 12 mm

Typ pfipojeni

Sroubové pfipojeni
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Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 10 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.22 mm?2
Svérny Sroub M 3,5
Velikost noze 0,8 x4,0 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Prirez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2

s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 10 mm?2
max.

Prirez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 10 mm2
Priifez pfipojeni vodica, splétané, min. 1.6 mm?2
Dvojdutinka, max. 4 mm?
Dvojdutinka, max. 0.5 mm?2
Urovei krouticiho momentu s 3
elektrickym Sroubovdkem DMS

Prarez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm?2
max.

Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 0.5 mm?2

min.
Upinatelny vodic¢

Specifikace pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Prafez pfipojeni vodice Typ pevny, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 10 mm?2
jmen. 6 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovaci moment min. 0.8 Nm
max. 1.6 Nm

Specifikace pripojeni

Sroubové pfipojeni

Prifez pfipojeni vodice Typ splétany, HO7V-R
min. 1.5 mm?2
max. 10 mm?2
jmen. 6 mm?
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovaci moment min. 0.8 Nm
max. 1.6 Nm

Specifikace pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Prafez pfipojeni vodice Typ flexibilni, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm2
max. 10 mm?2
jmen. 6 mm?2
vodi¢ova koncovka Délka odizolovani min. 12 mm
max. 12 mm
jmen. 12 mm
Utahovaci moment min. 0.8 Nm
max. 1.6 Nm
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Vseobecné

Prirez propojeni AWG, max. AWG 8 Pratez propojeni AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 356
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ waQv 6/2 Verze

Cislo 1052360000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Zluta, 57 A, Poget poli: 2, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190075866

MnozZstvi 50 ST

Typ waQyv 6/3 Verze

Cislo 1054760000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 57 A, Poget polt: 3, Rozteé v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190174163

MnozZstvi 50 ST

Typ wav 6/4 Verze

Cislo 1054860000 Propojka (svorka), Pfiroubovano, Zluta, 57 A, Poget péld: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190180799

MnozZstvi 50 ST

Typ waQv 6/10 Verze

Cislo 1052260000 Propojka (svorka), Pfidroubovano, Zluta, 57 A, Poget péld: 10, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190153977

MnozZstvi 20 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
MnoZstvi

WAP 2.56-10

1050000000

4008190103149

50 ST

Verze

Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 56 mm,

Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne
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Typ WAP 2.5-10 BL Verze
Cislo 1050080000 Koncové desti¢ka pro svorkovnice, Modra, Vyéka: 56 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

GTIN (EAN) 4008190136611
MnozZstvi 50 ST

Typ WAP 16+35 WTW 2.5-10 Verze
Cislo 1050100000 Koncova a délici deska pro svorky, Tmavé bézova, Vyska: 56 mm,
objednavky Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190079901
Mnozstvi 20 ST

Typ WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL  Verze
Cislo 1050180000 Koncova a délici deska pro svorky, Modra, Vyska: 56 mm, Sitka: 1.6
objednavky mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190013899
MnozZstvi 20 ST

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ WEW 35/2 Verze
Cislo 1061200000 Boénice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190030230
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrCky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.

Typ WTA 3 WDU4 Verze
Cislo 1632350000 Testovaci adaptér (svorka), 1.6 mm2, 250V, 6 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190209711
MnozZstvi 25 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Znacka na konektory WAD je vhodna pro svorky rady

W a boénice WEW 35/2 a ZEW 35/2. Znacky jsou

k dispozici bez potisku, s vlastnim potiskem nebo se
standardnim symbolem blesku. Znac¢ky WAD MultiCard
jsou vhodné pro znaéeni pomoci tiskaren PrintJet
CONNECT.Pro vlastni potisk: Prosime zaslete ndm soubor
pro nas software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print
PRO Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WAD 8 MC NE WS Verze

Cislo 1112940000 Oznaceni skupiny, Kryt, 33.3 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00 WDU 4,
objednavky WEW 35/2, ZEW 35/2, Bila

GTIN (EAN) 4032248891825

MnozZstvi 48 ST

Typ WAD 8 MC NE GE Verze

Cislo 1112950000 Oznadeni skupiny, Kryt, 33.3 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00 WDU 4,
objednavky WEW 35/2, ZEW 35/2, Zluta

GTIN (EAN) 4032248891696

MnozZstvi 48 ST

Typ DEK 5/8 MC NE WS Verze

Cislo 1856740000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248400850

Mnozstvi 800 ST

Typ WS 12/8 PLUS MC NE WS Verze

Cislo 1906000000 WS, Oznaceni svorek, 12 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248528158

MnozZstvi 420 ST

SchT skupinovy drzak znacek

Vseobecné objednaci udaje

Skupinové drzaky na znacky SchT 5 S se pripinaji pfimo
na listu TS 32 (G-lista) nebo na listu TS 35 (cylindrova
lista). Je tudiz mozné oznacit svorkovnici paskovym
oznacenim bez ohledu na jeji typ.

SchT 5 a SchT 5 S jsou vybaveny ochrannymi pasky ESO
5, STR 5.

SchT 7 je oto¢ny skupinovy nosi¢ znacek na zasouvaci
Stitky, ktery umoziuje snadny pfistup k upinacimu Sroubu.
SchT 7 se pouziva s ochrannymi pasky ESO 7, STR 7
nebo DEK 5.

Zasouvaci Stitky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
.Prislusenstvi”.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

SCHT 7

0517960000

4008190001742

20 ST

Verze

SCHT, Oznaceni svorek, 39.3 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 7.00

Weidmueller, Bila
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ZGB pantové skupinové drzaky

Vseobecné objednaci udaje

ZGB 15 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muZe pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 15.

ZGB 30 je oto¢ny drzak stitkd. Tento drzak na znacky
muze pojmout znacky na konektory Dekafix 5, WS 12/5
nebo vkladaci stitky ESO 7.

Zasouvaci $titky a ochranné pasky neleznete pod zalozkou
LPrislusenstvi”.

Typ ZGB 15
Cislo 1636530000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190297053
MnozZstvi 20 ST

Verze
Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 15 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Typ ZGB 30
Cislo 1611930000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190002251
MnozZstvi 20 ST

Verze
Oznaceni svorek, Oznaceni svorek, 32 x 7 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Svorka na stinéni

Vseobecné objednaci udaje

S nasi Sirokou Skalou stinénych pfipojeni KLBU mizete
dosahovat flexibilnich a samonastavitelnych stinénych
kontakt( a zajistit bezchybny provoz zafizeni.

Typ LS 2.8 WDU2.5-10
Cislo 1056400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190036454
Mnozstvi 100 ST

Verze

W fada, Sbérnice stinéni
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Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

B optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
s M Eh i funkénich skupin, ¢imz zvysuji bezpecénost a zajistuji
| * I prfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

vy desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s

pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k

bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WTW EN Verze
Cislo 1058800000 Piedé&lova deska (svorka), Tmavé bézova, Vyska: 86 mm, Sitka: 3 mm,
objednavky V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4008190140175
MnozZstvi 20 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 Verze
Cislo 0280600000 PrisluSenstvi, Patice
objednavky

GTIN (EAN) 4008190023188
Mnozstvi 50 ST

Prislusenstvi

Kabelaz proudového a napétového transforméatoru
NasSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecéné a
sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.
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Typ STB 21.6/IH/BL WTL6/3 Verze

Cislo 1071080000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.1 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190043957

MnozZstvi 50 ST

Typ STB 21.6/IH/DB WTL6/3 Verze

Cislo 1071000000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.1 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190259204

MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrCky se pouzivaji pro
elektrické pripojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofrit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.

Typ STB 21.6/IH/GE WTL6/3 Verze
Cislo 1071010000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.1 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN) 4008190259211
MnozZstvi 50 ST
Typ STB 21.6/IH/GN WTL6/3 Verze
Cislo 1071020000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.1 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN) 4008190259228
MnozZstvi 50 ST
Typ STB 21.6/IH/RT WTL6/3 Verze
Cislo 1778990000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.1 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm
GTIN (EAN) 4032248169665
MnozZstvi 50 ST
PrisluSenstvi
Kabelaz proudového a napétového transforméatoru
- NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
i ‘ l nebo Sroubovou technologii umozZnuji vytvoreni vSech

dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a
sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ STB 21.6/IH/SW WTL6/3 Verze
Cislo 1071040000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.1 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190859985
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ STB 21.6/IH/VIWTL6/3 Verze
Cislo 1071030000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.1 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 26.6 mm

GTIN (EAN) 4008190259235
MnozZstvi 50 ST

Typ STB 21.6/IH/WS WTL6/3 Verze
Cislo 1312520000 Konektor samice (svorka), Hloubka zadsuvného pfipojeni: 11.1 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4050118121704
MnozZstvi 50 ST

Drzak stitku znaceni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znacek s rozte¢i 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze volitelné zacvaknout a lze je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanalt modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném prislusenstvi drzaku oznaceni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5 Verze
Cislo 1805490000 PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
Mnozstvi 100 ST
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Verze
Cislo 1805520000 PFisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni
objednavky
GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST
DEK 5/8

\a

{8

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK

MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno ¢itelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

* Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller

¢ Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

* Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni &itelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK 5/8 MM WS Verze

Cislo 2007130000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392012

MnozZstvi 500 ST

Kfizovy konektor

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou pdly
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zasuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ wayv 35-4/6 Verze

Cislo 1064200000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 41 A, Poget polt: 2, Rozteé v
objednavky mm (P): 16.00, Izolované: Ano, Sitka: 13 mm

GTIN (EAN) 4008190072919

MnozZstvi 10 ST
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Propojky

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
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Germany

www.weidmueller.com

Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ waQv 6/12 Verze

Cislo 1062720000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 57 A, Poget péli: 12, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4050118259391

MnozZstvi 50 ST

Typ waQv 6/7 Verze

Cislo 1062680000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 57 A, Poget polt: 7, Rozteé v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190261788

MnozZstvi 50 ST

Typ waQv 6/6 Verze

Cislo 1062670000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Zluta, 57 A, Poget péld: 6, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190261771

MnozZstvi 50 ST

Typ waQyv 6/5 Verze

Cislo 1062660000 Propojka (svorka), PFisroubovéno, Zluta, 57 A, Poget poli: 5, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 7.6 mm

GTIN (EAN) 4008190176914

MnozZstvi 50 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

=

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
Mnozstvi

WAP 2.56-10/0.56MM

1966380000

4032248688616

50 ST

Verze

Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé béZova, Vyska: 54.5 mm,

Sitka: 0.35 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano
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