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Kabely snimacd - akénich ¢lend se pouzivaji v rdznych
aplikacich k pfipojeni snimacu a akénich ¢lent a pro pre-
nos dat nebo energie. Lisovany kabel zavodu nabizi ozkou-
§ené pripojeni zdsuvného konektoru ke kabelu. Kabely
jsou zde vystavény Siroké radé vliva, jako jsou vihkost,
prach, teplo, chlad, otfes a vibrace.

Nasi vyvojari se zamérili konkrétné na tento problém a
vyvinuli fadu jinych kabel snimac(i - akénich ¢lenti M8 a
M 12 k poskytnuti feSeni pro kazdou vasi aplikaci.
Existuje néco, co se vdm zde nepodafilo najit, nebo néco,
co potrebuje vysvétlit? Kontaktujte nas!

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M12 / M12,
Pocet pola : 3, 1.6 m, pin, rovny - patice, rovna,
Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR, Halo-

gen: Ne
Cislo objednavky 1021710160
Typ SAIL-M12GM12G-3-1.6T
GTIN (EAN) 4050118623130
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 709

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbcbbb

Technické specifikace kabelu

Délka kabelu 1.6 m Barva oplasténi cerna

Vhodné pro nosice kabell Ano Prirez jadra 0.34 mm?2
Stinény Ne Halogen Ne

Izolace PP Zrychleni b m/s2

Polomér ohybu, min., pohyblivy 7,5x pramér kabelu Polomér ohybu, min., stacionarni 4x pramér kabelu
Cykly ohybu 10 mil. Rychlost 200 m/s
Material plasté PUR Konfigurovatelna délka kabelu Ano

Vnéjsi potah v souladu se stylem UL 20233 (80°C/ 300V) Zesiténé vyzarovani Ne

AWM

Odolnost vidi jiskram ze svareni Ano Barevné kédovani hnéda, modra, ¢erna

Odolnost proti zkrutu 360 °/m Teplotni rozpéti, stacionarni -40...105 °C

Odolné vici perldm kovu ze svafovani  Ano Teplotni rozpéti, pohyblivé -30...105 °C

Pocet polu 3 Vnéjsi pramér 49 mMm=0.2 mm

Vseobecné technické udaje

Koédovani A-kédovani Pfipojovaci zavit M12 /M12

Povrch kontaktu Pozlacené LED Ne

Verze pin, rovny - patice, rovna Hlavni material krytu PUR

Odpor izolace 108 Q Jmenovité napéti 250V

Jmenovity proud 4 A Stupen kryti IP67, IP68, plné
nainstalované, IP65, IP66

Cykly zapojovani = 100 Zavaznost znecisténi 3

propojeno muistkem Ne Material krouzku se zavitem Tlakové lity zinek

Rozsah teplot krytu -25...+85 °C Odolnost proti otfestim a vibracim podle Oddil B

Utahovaci moment

M12:0,8- 1,2 Nm

Elektrické vlastnosti

Odpor izolace

108 O

Jmenovité napéti 250V

Standardy

Odolnost proti otfestim a vibracim podle Oddil B
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Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

M12, A-kédovani, IP69,
Kontakt samice, pfimy,
Plast, nestinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

M12, A-kédovani, IP69,
Kontakt samec, pfimy,
Plast, nestinéné

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Rozmérovy vykres Rozmérovy vykres

i =l mE= e 101 =
Male, straight Straight socket

Schéma pola Schéma polia

4 4

Male Socket
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Schéma pFipojeni Idealni nastroj: Screwty ® s momentovou funkci
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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