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Rada konektorti MixMate m(ize souéasné pienaset
vysoké jmenovité proudy, napéti i signaly.

Uroveii vodiového pfipojeni je navrzena pro Sroubové pfi-
pojeni

Sroubové pfipojent.

Vseobecné objednaci udaje

Verze I:|DC vlozka, Zasuvka, 400V, 80 A, Pocet poli: 12,
Sroubové pfipojeni, Instalacni velikost: 8

Cislo objednavky 1023250000

Typ HDC S4/8 FS

GTIN (EAN) 4032248739424

Mnozstvi 1 items
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni
']
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 111 mm Hloubka (v palcich) 4.3701 inch
Vyska 46.2 mm Vyska (v palcich) 1.8189 inch
Sitka 34 mm Sitka (v palcich) 1.3386 inch
Cista hmotnost 124.96 g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Chemicka odolnost

Latka Aceton

Chemicka odolnost Odolné

Latka Amoniak, vodny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Benzin

Chemicka odolnost Odolné

Latka Benzen

Chemicka odolnost Odolné

Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Kyselina octovd, koncentrovana
Chemickéa odolnost Odolné

Latka Hydroxid draselny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Metanol

Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Motorovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Louh, roziedény
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydrochlorofluorouhliky
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Venkovni pouZiti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry
Sitka 34 mm Celkovéa délka zakladny 111 mm
Vyska, samice 46.2 mm
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Vseobecné udaje

Pocet pola 12 Utahovaci moment 0.5 Nm
Zapojovaci cykly, stfibrné =500 Zapojovaci cykly, zlaté 2500
Typ pfipojeni Sroubové pripojeni Instalaéni velikost 8
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Objemovy odpor <1 mQ
Barevny Bézova Odpor izolace 1010 Q
Izola¢ni material PC vyztuzené skelnym Skupina izola¢niho materialu llla

vldknem (uvedeno
v seznamu UL a

certifikovano k provozu na

zeleznici)
Utahovaci moment, max., zemnici 2.5 Nm Provedeni povrchu Pasivované stfibro
pripojeni
Typ Zasuvka Zavaznost znecisténi 3
Utahovaci moment, min., zemnici 2 Nm Zakladni material Slitina médi
pfipojeni
Rada MixMate Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 400V
Jmenovité napéti: podle UL/CSA 600V AC/DC Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV
61984)
Jmenovity proud (DIN EN 6 1984) 80 A Neobsahuje halogeny true
Nizka koufivost podle DIN EN 45545-2 Ano BG 8
Pocet signalnich kontaktu 8 Pocet silovych kontaktu 4
Pfipojeni datové, uzemnéni
Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni Velikost Cepele, plocha drazka (zemnici SD 1,2 x 6,5
pfipojenti)
Délka odizolovani - ochranné zemnici 13 mm Utahovaci moment, max., zemnici 2.5 Nm
pripojeni pripojeni
Utahovaci moment, min., zemnici 2 Nm Upevriovaci Sroub M5
pfipojeni
Jmenovity priifez 16 mm?2 Prafez vodic¢e, AWG (uzemnéni), min.  AWG 20
Prifez vodice, AWG (uzemnéni), max. AWG 6
Signalni kontakt
Typ pfipojeni, signalni Sroubové pfipojeni Pocet polu, signalni 8
Signalni kontakt velikosti AF SD0,6x3,6 Utahovaci moment, max. 0.55 Nm
Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Upinaci rozsah, signélni kontakt, max. 2.5 mm?
Upinaci rozsah, signalni kontakt, min. 0.5 mm?2 Délka odizolovani, signalni 8 mm
Jmenovité napéti (DIN EN 61984), 400V Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV
signdlni kontakt 61984), signalni
Jmenovity proud (DIN EN 61984), 16 A
signalni
Silovy kontakt
Typ pfipojeni, silovy kontakt Sroubové pfipojeni Pocet poly, silovy kontakt 4
Utahovaci moment, max. 0.55 Nm Utahovaci moment, min. 0.5 Nm
Délka odizolovani, silovy kontakt 15 mm Upinaci rozsah, silovy kontakt, max. 16 mm?2
Upinaci rozsah, silovy kontakt, min. 1.5 mm?2 Jmenovité napéti (DIN EN 6 1984), silovy400 V
kontakt
Jmenovité razové napéti (DIN EN 6 kV Jmenovity proud (DIN EN 6 1984), silovy 80 A

61984), silovy kontakt

kontakt
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Technické udaje
Verze
Velikost Cepele, plocha drazka (Sroubové SD 0,8 x 4,0 Prafez propojeni AWG, max. AWG 6
pripojeni)
Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 15 mm Typ pripojeni Sroubové pfipojeni
Instalacni velikost 8 Objemovy odpor <1 mQ
Svérny Sroub M 6 Prafez propojeni AWG, min. AWG 16
Prafez vodice, pevny, max. 16 mm?2 Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm?2
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 16 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 16 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.5 mm2
max. min.
Prafez vodice, max. 16 mm?2 Prafez vodice, min. 1.5 mm?
Provedeni povrchu Pasivované stf¥ibro Zakladni material Slitina médi
BG 8
Dulezita poznamka
Informace o produktu PE pfipojeni pres zastréku/zasuvku Upinaci rozsah:
0,5 - 16 mm2 (0,5 mm2 s AEH)
10 - 16 mm? (s krouzkovou kabelovou patkou)
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 0.8X4.0X100
Cislo 9008400000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056361
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.8X4.0X100
Cislo 9008340000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056293
MnozZstvi 18T

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDIS 0.6X3.5X100
Cislo 9008390000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sroubovak

Typ SDS 0.6X3.5X100
Cislo 9008330000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286
MnozZstvi 18T

Verze

Sroubovak, Sroubovak
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