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Obrazek vyrobku

Jsou aplikace, kde je vyhodné pfipojit k priichozi svorce
pro ucely testovani a zabezpeceni zkusebni bod nebo
odpojovaci prvek. Se zkusebnimi rozpojovacimi svorkami
meéfite elektrické obvody bez napéti. Neposuzuje se jen
vzdu$na a povrchova vzdalenost pfi rozpojeni, ale je nutné
prokazat i stanovenou jmenovitou rdzovou elektrickou pev-
nost.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zku$ebni odpojovaci svorka, Pfipojeni s kotevni
svorkou, 6 mm?2, 690V, 32 A, oto¢né, Tmavé
béZzova

Cislo objednavky 1023830000

Typ ZTR 6-2

GTIN (EAN) 4032248744855

MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 10.12.2025 10:15:52 MEZ
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Osvédcéeni
o ( € “
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 50 mm Hloubka (v palcich) 1.9685 inch
Hloubka véerné DIN listy 51 mm Vyska 70 mm
Vyska (v palcich) 2.7559 inch Sitka 8.1 mm
Sitka (v palcich) 0.3189 inch Cistd hmotnost 17.8 g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..56 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze Pfipojeni taZznou pruzinou, Nutna koncova deska Ano
Rozpérka, pro zasuvné
propojeni, Jeden konec
bez konektoru
Pocet potenciall 1 Pocet Grovni 1
Pocet svérnych bodu na Groven 2 Pocet polu na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmaveé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
Oteviené strany prava Navod k instalaci Pfima montaz
Typ montaze Prichytka
Data hodnoceni
Jmenovity prifez 6 mm?2 Jmenovité napéti 690V
Jmenovité DC napéti 690V Jmenovity proud 32 A
Proud pfi maximu vodict 32A Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ
Jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kv Ztrata vykonu v souladu s normou IEC~ 1.31W
60947-7-x
Zavaznost znecisténi 3
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Rozméry

TS 35 offset 41 mm

UL data hodnoceni

Velikost napéti B (UR) 300V Velikost proudu B (UR) 25 A
Prifez vodiCe propojeni z vyroby max. 8 AWG Velikost proudu D (UR) 5A
(UR)

Velikost proudu C (UR) 25 A Velikost napéti C (UR) 300V
Prarez vodiCe propojeni z vyroby min. 22 AWG C. osvédéeni (UR) E60693
(UR)

Prafez vodic¢e propojeni v terénu min. 22 AWG Velikost napéti D (UR) 600V
(UR)

Prifez vodice propojeni v terénu max. 8 AWG

(UR)

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pripojeni Pfipojeni s kotevni svorkou

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pripojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 Ab Prafez propojeni AWG, max. AWG 8
Smeér pfipojeni Sklonény / Ghlovy Délka odizolovani 12 mm

Typ pfipojeni 2

Pfipojeni s kotevni svorkou

Typ ptipojeni

Pfipojeni s kotevni svorkou

Pocet pfipojeni

2

Upinaci rozsah, max.

10 mm?2

Upinaci rozsah, min. 0.05 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prarez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.05 mm?2 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/ 1, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.05 mm2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 0.05 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 6 mm?2
min.
Prifez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.05 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm?2

max.
Prarez pripojeni vodice, pevné jadro, 0.05 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné splétané, 0.05 mm2
min. min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 8 Néavod k instalaci Pfima montaz
Prafez propojeni AWG, min. AWG 26 Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 6/2 GE Verze

Cislo 1627850000 PrisluSenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190200428

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6/3 GE Verze

Cislo 1627860000 Pfislusenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190200435

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6/4 GE Verze

Cislo 1627870000 PrisluSenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4008190200442

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6/24 GE Verze

Cislo 1908990000 Prislusenstvi, Spojovaci konektor, 41 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248535309

MnozZstvi 10 ST

Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSsenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)
Mnozstvi

ZAP ZDUG6-2

1771440000

4032248169719

50 ST

Verze

Z fada, Bocnice
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Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ ZEW 35 Verze
Cislo 9540000000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 6 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190956264
MnozZstvi 20 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ ZTA 7/ZA Verze
Cislo 1780670000 Prislusenstvi, Adaptér zkousecky, 9 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248180202
MnozZstvi 25 ST

Drzak stitku znaéeni

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znag&ek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky Ize volitelné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanall modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v prislusném pfisluSenstvi drzaku oznaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ BZT 1 WS 10/5
Cislo 1805490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnozZstvi 100 ST

Verze

PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni

Typ BZT 1 ZAWS 10/5
Cislo 1805520000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Verze

Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

Plochy Sroubovak s kulatou hlavici SD DIN 5265, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1SO 2380/1. hrot
ChromTop, rukojet SoftFinish

Typ SDS 1.0X5.56X150
Cislo 2749380000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895605
MnozZstvi 18T

Verze
Sroubovak, Sitka Eepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 150 mm, Tloustka

Cepele (A): T mm

Drzak pojistky

Vseobecné objednaci udaje

Drzak pojistek SIHA rychle proméni rozpojovaci svorku na
svorku pojistkovou. Jednoduse vyjméte rozpojovaci nlz a
znovu zapojte jednotku s pojistkou.

Typ SIHA 3/G20/LD 10-36V
Cislo 7921570000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248322503
Mnozstvi 25 ST

Verze
Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, éerna, 2.31 mA, Ize
zapojit, V-0, Wemid

Datum vytvoreni 10.12.2025 10:15:52 MEZ
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Typ SIHA 3/G20/LD 35-70V Verze

Cislo 7921580000 Drzak na pojistku pro prtchozi modularni svorku, ¢erna, 2.31 mA, Ize
objednavky zapojit, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322619

MnozZstvi 25 ST

Typ SIHA 3/G20/LD 60-150V Verze

Cislo 7921590000 Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 2.31 mA, Ize
objednavky zapojit, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322626

Mnozstvi 25 ST

Typ SIHA 3/G20/LD 140-250V Verze

Cislo 7921600000 Drzak na pojistku pro priichozi modularni svorku, ¢erna, 2.31 mA, Ize
objednavky zapojit, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322633

MnozZstvi 25 ST

Zastréky komponenty

Vseobecné objednaci udaje

Konektor komponentt slouZi k integraci elektrického
komponentu do odpojené svorkovnice. Po pajeni
elektronického komponentu lze zastrcku integrovat
do oblasti odpojovani nasich svorkovnic a tim zménit
odpojovaci svorkovnici na modularni svorkovnici s
integrovanym elektronickym komponentem.

Typ BEST Verze

Cislo 1833100000 Pfislusenstvi, Komponentni zastrcka
objednavky

GTIN (EAN) 4032248501014

MnozZstvi 50 ST

Typ BEST/D Verze

Cislo 1878560000 PrisluSenstvi, Komponentni zastréka, 1 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248471492

Mnozstvi 50 ST

Typ BEST/DRBR Verze

Cislo 1878570000 Prislusenstvi, Komponentni zastrcka, 22 A
objednavky

GTIN (EAN) 4032248471508

MnozZstvi 50 ST
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim

odpojovaciim.
Vseobecné objednaci udaje
Typ TNST Verze
Cislo 1833090000 Prislusenstvi, Odpojovaci zastréka, 20 A
objednavky
GTIN (EAN) 4032248471485
MnozZstvi 50 ST
Typ DTLE 2.5/4 Verze
Cislo 2910530000 Zamykaci prvek (svorka), Wemid, Cervena
objednavky

GTIN (EAN) 4099986519466
MnozZstvi 25 ST
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