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Obrazek vyrobku
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Idealni pro energeticky, zpracujici a pfepravni primysl, to

je fada krytd Klippon® STB, kteréa je perfektnim dopliikem

naseho stavajiciho portfolia krytl Klippon® . Skfiné této

fady jsou schvaleny podle mezinarodnich standard, jako

jsou napriklad Lloyds Register a EN 62208.

* Ocelovy plech 1,0330, praSkové lakovany v RAL 7032

¢ Dodava se standardnim tésnénim odolnym proti vyso-
kym teplotam - s rozSitenym teplotnim rozsahem: -60
°Caz+120°C

* Schvaleno podle Lloyds Register

¢ Flexibilni moznosti montaze na vnitrni liStu

e Kryti IP 66

¢ Bezpecna a trvala funkénost tésnéni je zajisSténa ochra-
nou proti kompresi

* Uzemnovaci Sroub pfipajeny k viku a zakladné skfiné

* Laserové svary pro zvySenou kvalitu

* Pfivafeny montazni podstavec zajiStuje optimalni insta-
laci sk¥iné

Spole¢nost Weidmiiller muze tuto skfin dodat podle spe-

cifikaci zdkaznika - vybavenou vSemi potfebnymi svorkami

a kabelovymi prachodkami.
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Vseobecné objednaci udaje

Verze Klippon STB (Small Terminal Box), Prazdny plast,
Pouzdro z ocelového plechu, Vyska: 120 mm,
Sitka: 120 mm, Hloubka: 80 mm, Zakladni mate-

rial: Ocelové plechy, Praskové lakované, Oblazkové

Seda
Cislo objednavky 1024970000
Typ KLIPPON STB 1 MS HT
GTIN (EAN) 4032248745197
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 30.12.2025 07:42:06 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 80 mm Hloubka (v palcich) 3.1496 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 120 mm Sitka (v palcich) 4.7244 inch
Rozmeér pfi montazi - Sirka 145 mm Cistd hmotnost 1218 g
Teploty

Provozni teplota -60 °C...120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Kabelové priuchodky, leva strana

M12 10 M16 6

M32 M25 3

M20 6 M40 2
Kabelové prichodky, nahofe/dole

M20 6 M12 10

M40 2 M32 2

M25 3 M16 6
Kabelové prichodky, prava strana

M25 2 M16 4

M40 1 M32 1

M20 4 M12 8

Svisla montaz

WDU 10 / ZDU 10 1x8 WDU 16 / ZDU 16 1x7

WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x17 WDU 4 /ZDU 4 1x14

WDU 6 / ZDU 6 1x11

Vseobecné informace

Tloustka materialu krytu 1.5 mm Tloustka materialu sk¥iné 1.5 mm
Provozni teplota, max. 120°C Provozni teplota, min. -60 °C
Pfipojeni vika M5 Sroub se Sestihrannou Standardy DIN 4102-12

Provedeni povrchu

hlavou s drazkou a 1T0mm
vzdalenost mezi plochami
Praskoveé lakované

Odolnost proti narazu

Standardni verze 10 J
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IP66

Zakladni material

Ocelové plechy

Material tésnéni

Silikon

Integralni upevnéni

TAS 20 lista pripajena k
podlaze

Pfipojeni krytu

Navafené montazni stopy s
8mm otvory

Stupen kryti (UL)

Type 4, Type 4X

Viko - pocet Sroubt 4 Pristupové otevirani: Sirka 102 mm
Pfirubovéa deska Ne Max. uzite¢né zatizeni 10.1 kg
Viko Ano Pfistupové otevirani: vyska 100 mm
Mista vyuziti Doprava, Lodni

strojirenstvi,
Zpracovatelsky pramysl,
Balici priimysl

Zemnéni kryta

Prifez, max.

25 mm?2

Zemé, skrin, viko

M6 x 10 pripajeny
nerezovy zemnici kolik

Zemé, skfin, vnéjsi

M6 x 16 pfipajené
nerezové Srouby

Zemé, skfin, vnitfni

M6 x 16 pfipajené
nerezové Srouby

Cisla certifikata, kryt

Prohlaseni o shodé ¢. (DoC LVD)

DE PS2620 160412
0021SS02

C. osvédéeni (LLOYDSREG)

LR23307703TA

DEF | Podminky osvédéeni

LR

Dulezita poznamka

Informace o produktu

The fire rating up to EQO acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations

(details see “Declaration of Manufacturer” in “Downloads”)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000261 ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261 ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01
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Rozmérovy vykres

120
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Svorkovnicové listy - TS35

Vseobecné objednaci udaje

Systémoveé prislusenstvi pro fadu kryt Klippon® STB
umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro spinéni
specifickych poZadavku jakékoliv aplikace.

* DIN listy TS 35

* Montazni Srouby

Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfinn dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potrebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Typ SFNS5 VKMU M5 SW15 Verze
Cislo 0433500000 Klippon STB (Small Terminal Box), Upeviiovaci matice, Ctverec, Vy3ka:
objednavky

GTIN (EAN) 4008190494520
MnozZstvi 20 ST

15 mm, Sitka: 15 mm, Hloubka: 11.7 mm, Zakladni material: Ocel,

galvanizovand, galvanizované, Stiibrna

Zemnici pas

Vseobecné objednaci udaje

PIné strukturovany rozsah systémového prislusenstvi
pro nové kryty Klippon® Kryt TB umozriuje snadné
pfizpisobeni krytu ke splnéni specifickych pozadavku
jakékoliv aplikace. K dispozici jsou nasledujici moznosti:
* Uzaviraci dily

* Drzaky na dokumenty

e Zemnici kolik

¢ Priichodkové desky

* Instala¢ni materidl

* Montazni desky

* Kryty proti desti

* Rozpérka

* Nosna lista

¢ Drzak typového Stitku

Typ PECD WIRE 6/200/D6 SET Verze
Cislo 2475490000 Klippon TB (Terminal Box), Zemnici pas, Sroubovaci, Zakladni
objednavky

GTIN (EAN) 4050118487206
MnozZstvi 1ST

material: Ocel, zelend / Zluta

Ventila¢ni zatky - DAE

Kromé kabelovych priichodek pro nejriiznéjsi pouziti

je portfolio produktl doplnéno o zaslepky, prvky na
vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a
uzemnovaci krouzky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DAE M12 SS Verze
Cislo 1868550000 DAE (ventilaéni prvek), Kompenzacni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Nerezavéjici ocel 1.4305 (303)

GTIN (EAN) 4032248440405
MnozZstvi 10 ST

Typ DAE M12 PA LONG Verze
Cislo 1868570000 DAE (ventilaéni prvek), Kompenzaéni prvek, rovny, M 12, 10 mm,
objednavky IP66, IP68, IP69K, Polyamid 6

GTIN (EAN) 4032248440429
MnozZstvi 10 ST

Svorkovnicové listy - TS35

Systémové pfislusenstvi pro fadu krytd Klippon® STB
umoziuje snadné prizplsobeni krytu pro splnéni
specifickych poZadavku jakékoliv aplikace.
* DIN listy TS 35

: ¢ Montazni Srouby
Spolec¢nost Weidmiiller mize tuto skfini dodat podle
specifikaci zakaznika - vybavenou v§emi potfebnymi
svorkami a kabelovymi priichodkami.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS35X7.5 STSTB 1 Verze
Cislo 8410510000 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 7.5, Sitka: 80 mm, bez slotu, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4050118652758
MnozZstvi 20 ST

Typ TS35X15 ST STB 1 Verze
Cislo 8000073217 Nosna lista, TS 35, TS 35 x 15, Sitka: 80 mm, se slotem, Ocel,
objednavky pozinkovany a pasivovany

GTIN (EAN) 4064675356745
MnozZstvi 20 ST
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