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Obrazek vyrobku

RoHS

annpum

Pfivod napéjeni, signalu a dat je standardnim poZadav-
kem v elektrotechnice a stavbé rozvadécl. Mezi vlast-
nosti, které dany vyrobek odliSuji, patfi izolaéni material,
systém pfipojeni a konstrukce svorek. Priichozi svorka je
vhodna pro slou¢eni a/nebo pfipojeni jednoho nebo vice
vodi¢. Mohou mit jednu nebo vice Urovni pfipojeni, které
jsou na stejném potencialu nebo vzajemné izolované.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Vicevrstva modularni svorka, Sroubové pfipojeni,
Tmavé bézova, 2.5 mm?, 400 V, Pocet pfipojeni: 2,
Pocet urovni: 2, TS 35, V-0

Cislo objednavky 1038500000

Typ WDK 2.5 BLZ/7.62/ZA
GTIN (EAN) 4008190861179
MnozZstvi 50 items

Datum vytvoreni 03.12.2025 07:10:12 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 52.5 mm Hloubka (v palcich) 2.0669 inch
Vyska 58 mm Vyska (v palcich) 2.2835 inch
Sitka 7.62 mm Sitka (v palcich) 0.3 inch
Cista hmotnost 1158g¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Okolni teplota -5°C..40°C
Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 120°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Verze 2 Sroubova pfipojeni - Nutna koncova deska Ano
2 zasuvna pfipojeni, S
montaznim kolikem, Jeden
konec bez konektoru
Pocet potencialt 2 Pocet drovni 2
Pocet svérnych bodd na Uroven 2 Pocet pola na fadu 1
Urovné propojené interné Ne PE pfipojeni Ne
Nosna lista TS 35 N-funkce Ne
PE funkce Ne Funkce PEN Ne
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Barevny Tmavé bézova
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodice (HO5V/HO7V) se stejnym prifezem (jmenovité pfipojeni)

Prifez pfipojeného vodiCe, pevny, dva 2.5 mm?2 Prafez pfipojeného vodice, pevny, dva 0.5 mm?2
vodice k upevnéni svorkou, max. vodice k upevnéni svorkou, min.

Prafez vodicového pfipojeni, jemné 1.5 mm?2 Prafez vodic¢ového pfipojeni, jemné 0.5 mm?2
slanéné a s koncovkami DIN 46228/1, slanéné a s koncovkami DIN 46228/1,

2 upnutelné vodic¢e, max. 2 upnutelné vodice, min.

Prafez vodice, jemné staceny, dva 1.5 mm? Prafez pfipojeni vodice, jemné stacené, 0.5 mm?2
prisvorkované vodice, max. dva prisvorkované vodic¢e, min.

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Pocet podobnych svorek 1

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne Typ montaze Prichytka
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Data hodnoceni

Jmenovity prirez 2.5 mm?2 Jmenovité napéti 400V
Jmenovité DC napéti 400V Jmenovity proud 18.6 A
Proud pfi maximu vodi¢t 20A Standardy IEC 61984, V souladu
s normou IEC 60947-7-1
Vnitini odpor podle IEC 60947-7-x 1.33 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  0.77 W Zavaznost znecisténi 3
60947-7-x
Rozméry
TS 35 offset 31.5 mm

Vodiée k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Prarez vodicCe, pruzny plus plastova 2.5 mm?2 Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pfipojeni
manzeta DIN 46228/1, dalsi pfipojeni,
max.

Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A3 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 0.6 Nm
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Délka odizolovani 10 mm
Typ pfipojeni 2 Sroubové pfipojeni Typ ptipojeni Sroubové pfipojeni
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 4 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.13 mm?2 Svérny Sroub M 2,5
Velikost noze 0.6 x 3,5 mm Prifez propojeni AWG, min. AWG 26
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Priifez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max. s koncovkami DIN 46228/4, min.
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.13 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prirez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 4 mm?2 Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.13 mm2
max. min.
Prafez pfipojeni vodicd, splétané, max. 4 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicu, splétané, min.  0.13 mm?2
Urovei krouticiho momentu s 1 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 4 mm2
elektrickym Sroubovdkem DMS max.
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.13 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicl, jemné splétané, 0.13 mm2
min. min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 12 Prafez propojeni AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 61984, V souladu Nosn4 lista TS 35

s normou IEC 60947-7-1
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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T BLZ 7.62
o J
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Koncové a predélové desky

Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni rliznych potencialli a
funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecénost a zajistuji
prehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coZ pfispiva k
bezpe¢nému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ WAP WDK2.5/BLZ/0.ZA Verze
Cislo 1070000000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 45.4 mm,
objednavky Sitka: 5.08 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

GTIN (EAN) 4008190191221
MnozZstvi 20 ST

Typ WAP WDK2.5/BLZ/M.ZA Verze
Cislo 1070100000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 456.4 mm,
objednavky Sitka: 5.08 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ne

GTIN (EAN) 4008190191214
MnozZstvi 20 ST

Koncova podpéra

o PO
1%

Vseobecné objednaci udaje

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaéeni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ WEW 35/1 Verze
Cislo 1059000000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 12 mm, 100 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4008190172282
MnoZstvi 50 ST
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BLZ 7.62/180

Konektory samice se Sroubovym systémem pfipojeni
upinacim tfrmenem. Konektory samice maji prostor pro
oznaceni a lze je kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BLZ 7.62/04/180 SN ORBX Verze
Cislo 1623070000 Zasuvny konektor PCB plug in, zdifka, 7.62 mm, Pocet pdla: 4, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm2, Box

GTIN (EAN) 4008190194123
MnozZstvi 100 ST

Typ BLZ 7.62/06/180 SN ORBX Verze
Cislo 1623090000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm, Pocet péla: 6, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2, Box

GTIN (EAN) 4008190194147
MnozZstvi 50 ST

Typ BLZ 7.62/08/180 SN ORBX Verze
Cislo 1623110000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm, Pocet poéla: 8, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2, Box

GTIN (EAN) 4008190194161
MnozZstvi 40 ST

BLZ 7.62/180B

Konektory samice se Sroubovym systémem pfipojeni
upinacim tfrmenem. Konektory samice maji prostor pro
oznaceni a lze je kédovat.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BLZ 7.62/04/180BSN OR ... Verze
Cislo 1623400000 Zasuvny konektor PCB plug in, zdifka, 7.62 mm, Pocet pdéli: 4, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm2, Box

GTIN (EAN) 4008190194451
MnozZstvi 100 ST

Typ BLZ 7.62/06/180B SN OR ... Verze
Cislo 1623420000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm, Pocet péla: 6, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2, Box

GTIN (EAN) 4008190194475
MnozZstvi 50 ST
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Typ BLZ 7.62/08/180BSN OR ... Verze
Cislo 1623440000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm, Pocet pdéla: 8, 180°,
objednavky

GTIN (EAN) 4008190194499
MnozZstvi 40 ST

Pfipojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2, Box

Kédovaci prvky

Vseobecné objednaci udaje

Pfipojuje pouze to, co ma byt pfipojeno: spravné pripojeni
na spravném misté.

Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni jasné prirazuji
pfipojovaci prvky béhem vyrobniho procesu a provozu.
Kédovaci prvky a blokovaci zafizeni se vkladaji pred
montazi nebo béhem faze osazovani kabelu. Alternativa
spole¢nosti Weidmiiller online konfigurace pomoci
konfiguratoru variant pro okédovani pred dodavkou.
Nespravna instalace na obvodové desce a nespravné
zapojeni pfipojovacich prvkd uz neni mozné.

Vyhoda: Zadné feseni problém{ pfi vyrobé a zadné
provozni chyby u uzivatele.

Typ BLZ/SL KO BK BX Verze
Cislo 1545710000
objednavky Pocet polu: 1
GTIN (EAN) 4008190087142

MnozZstvi 50 ST

Zasuvny konektor PCB plug in, Pfisluenstvi, Kédovaci prvek, ¢erné,

Vystrazny kryt

N\
R i

) L

Vseobecné objednaci udaje

Vystrazné kryty se symbolem blesku poskytuji vétsi
bezpedénost pro ¢lovéka a stroj. Pouzivaji se tam, kde musi
byt v aplikaci ozna¢eno vnéjsi napéti.

Typ WAD WDU1.5/BLZ/BLA Verze
Cislo 1577400000 Viko svorky, Tmavé bézova, Wemid, Vy3ka: 12.76 mm, Sitka: 9.48
objednavky mm, Hloubka: 8.85 mm, V-0

GTIN (EAN) 4008190112165
Mnozstvi 20 ST
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Prazdné

Vseobecné objednaci udaje

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idedlni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre ¢itelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sirkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ DEK 5/6 MC NE WS
Cislo 1609801044
objednavky

GTIN (EAN) 4008190397111
MnozZstvi 1000 ST

Verze
Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 5 mm, Rozte¢ v mm (P): 5.00

Weidmueller, Bila

Typ WS 12/6.5 MC NE WS
Cislo 1609920000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190203511
MnozZstvi 540 ST

Verze
WS, Oznaceni svorek, 12 x 6.5 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.50

Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

Drzak stitku znaceni

Vseobecné objednaci udaje

Drzak znacky nabizi moznost dodate¢né montaze
standardnich znaéek s rozteéi 5 nebo 5,1 mm. Uhlové
drzaky lze voliteIné zacvaknout a Ize je namontovat do
vSech standardnich oznacovacich kanald modularnich
svorkovnic Klippon® Connect. Typy montaznich znacek
naleznete v pfisluSném prisluSenstvi drzaku oznaceni.

Typ BZT 1 WS 10/5
Cislo 1805490000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270231
MnoZstvi 100 ST

Verze

PrisluSenstvi, Drzak Stitku znaceni

Typ BZT 1 ZAWS 10/5
Cislo 1805520000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248270248
MnozZstvi 100 ST

Verze

Prislusenstvi, Drzak §titku znaceni
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WS 12/6.5

WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
i sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
. znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
/ specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi
snadno Citelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost
* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

\Y

BB,
7 S0n

Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 12/6.5 MM WS Verze
Cislo 2619930000 WS, Oznaceni svorek, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626155
Mnozstvi 600 ST

BLDF 5.08/180 SN

Vykonné fetézové feSeni pro sbérnicové aplikace s
vysokym vykonem je také vhodné pro 400 V pomocné
napajeni s proudovou zatizitelnosti 18,5 A. Velky rozsah
upnuti (do prafezu vodice 2,5 mm?2) je vzhledem k
nizkému poklesu napéti vhodny zejména pro dlouhé
sbérnicové kabely nebo vysoké proudy.

Ctyfi varianty s pfirubou, véetné patentované uvolfiovaci
zapadky, umoznuji uzivatelsky pfiznivé odpojovaci

systémy.
Vseobecné objednaci udaje
Typ BLDF 5.08/02/180 SN BK ... Verze
Cislo 1000860000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet poéla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817030 Box
Mnozstvi 120 ST
Typ BLDF 5.08/02/180 SN OR ... Verze
Cislo 1001150000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248818020 Box

MnozZstvi 120 ST
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Typ BLDF 5.08/03/180 SN BK ... Verze

Cislo 1000870000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polu: 3, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817276 Box

MnozZstvi 80 ST

Typ BLDF 5.08/03/180 SN OR ...  Verze

Cislo 1001160000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 3, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817726 Box

MnozZstvi 80 ST

Typ BLDF 5.08/03/180 SN OR ...  Verze

Cislo 2759190000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 3, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Pfipojeni s kotevni svorkou,

GTIN (EAN) 4064675007289 Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2, Box

MnozZstvi 80 ST

Typ BLDF 5.08/04/180 SN BK ...  Verze

Cislo 1000880000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 4, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817269 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLDF 5.08/04/180 SN OR ... Verze

Cislo 1001170000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet poéla: 4, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248818075 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLDF 5.08/05/180 SN BK ...  Verze

Cislo 1000890000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 5, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817078 Box

MnozZstvi 48 ST

Typ BLDF 5.08/05/180 SN OR ... Verze

Cislo 1001180000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 5, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248818228 Box

MnozZstvi 48 ST

Typ BLDF 5.08/06/180 SN BK ... Verze

Cislo 1000900000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 6, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817412 Box

MnozZstvi 40 ST

Typ BLDF 5.08/06/180 SN OR ... Verze

Cislo 1001190000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polu: 6, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248818174 Box

MnozZstvi 40 ST

Typ BLDF 5.08/07/180 SNBK ... Verze

Cislo 1000910000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 7, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817450 Box

MnozZstvi 32 ST
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Typ BLDF 5.08/07/180 SN OR ... Verze

Cislo 1001200000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 7, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248817535 Box

MnozZstvi 32 ST

Typ BLDF 5.08/08/180 SNBK ...  Verze

Cislo 1000920000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 8, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248817092 Box

Mnozstvi 28 ST

Typ BLDF 5.08/08/180 SN OR ...  Verze

Cislo 1001210000 Zasuvny konektor PCB plug in, zdifka, 5.08 mm, Pocet péli: 8, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248817573 Box

MnozZstvi 28 ST

BLDF 5.08/180F SN
Vykonné fetézové feSeni pro sbérnicové aplikace s
vysokym vykonem je také vhodné pro 400 V pomocné
napajeni s proudovou zatizitelnosti 18,5 A. Velky rozsah
upnuti (do prarezu vodice 2,5 mm?2) je vzhledem k
nizkému poklesu napéti vhodny zejména pro dlouhé
sbérnicové kabely nebo vysoké proudy.
Ctyfi varianty s pfirubou, véetné patentované uvoliiovaci
zapadky, umozZnuji uzivatelsky pfiznivé odpojovaci
systémy.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BLDF 5.08/02/180F SN BK... Verze

Cislo 1000930000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 2, 180°,

objednavky PFipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248817252 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLDF 5.08/02/180F SN OR... Verze

Cislo 1001220000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 2, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248817955 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLDF 5.08/03/180F SN BK... Verze

Cislo 1000950000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 3, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248817085 Box

MnozZstvi 48 ST

Typ BLDF 5.08/03/180F SN OR... Verze

Cislo 1012060000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 3, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248818037 Box

MnozZstvi 48 ST

Typ BLDF 5.08/04/180F SN BK... Verze

Cislo 1000960000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet poéla: 4, 180°,

objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248817344 Box

Mnozstvi 40 ST
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Typ BLDF 5.08/04/180F SN OR... Verze

Cislo 1059420000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polu: 4, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817894 Box

MnozZstvi 40 ST

Typ BLDF 5.08/05/180F SN BK... Verze

Cislo 1000970000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 5, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817337 Box

MnozZstvi 32 ST

Typ BLDF 5.08/05/180F SN OR... Verze

Cislo 1065080000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 5, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817856 Box

MnozZstvi 32 ST

Typ BLDF 5.08/06/180F SN BK... Verze

Cislo 1000980000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 6, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817375 Box

MnozZstvi 28 ST

Typ BLDF 5.08/06/180F SN OR... Verze

Cislo 1065090000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet poéla: 6, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817801 Box

MnozZstvi 28 ST

Typ BLDF 5.08/07/180F SN BK... Verze

Cislo 1000990000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 7, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817474 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLDF 5.08/07/180F SN OR... Verze

Cislo 1065110000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 7, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817832 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLDF 5.08/08/180F SN BK... Verze

Cislo 1001000000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 8, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817559 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLDF 5.08/08/180F SN OR... Verze

Cislo 1065120000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polu: 8, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248817658 Box

MnozZstvi 24 ST
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BLF 5.08HC/90F SN

Vseobecné objednaci udaje

Stejné spolehlivy jako milionkrat osvédceny original, ale

s inovativnimi drobnostmi:

BLF 5,08HC PUSH IN verze konektoru samice BLZP
5,08HC se nelisi jen v systému pfipojeni; je také
kompaktnéjsi. Inovativni pruzinovy systém pripojeni
PUSH IN spole¢nosti Weidmiiller predstavuje budoucnost
snadného pfipojeni vodic¢u bez potieby naradi. HC =

Vysoky proud.

Co se vSestrannosti ty¢e, BLF 5,08HC ji poskytuje stejné,

jako jeho predchtdce:

* 3 ozkousSené sméry vyvodu vodice poskytuji obvyklou
flexibilitu pro feSeni zamérenda na aplikaci

* 4 varianty priruby a patentovana uvolnovaci zapadka
umoznuji zaloZzeni konceptu zamykani na pozadavcich

uzivatele

* Pouziti kombinace BLF 5,08HC a SL 5,08HC dociluje
maximalnich jmenovitych specifikaci

Typ BLF 5.08HC/21/90F SN OR... Verze

Cislo 1477230000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polt: 21, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4050118284546 Box

MnozZstvi 12 ST

Typ BLF 5.08HC/20/90F SN OR... Verze

Cislo 1002270000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 20, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694433 Box

MnozZstvi 12 ST

Typ BLF 5.08HC/19/90F SN OR... Verze

Cislo 1002260000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 19, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694419 Box

MnozZstvi 12 ST

Typ BLF 5.08HC/18/90F SN OR... Verze

Cislo 1002250000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 18, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694402 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/16/90F SN OR... Verze

Cislo 1002230000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Poc¢et péla: 16, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694389 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/17/90F SN OR... Verze

Cislo 1002240000 Zasuvny konektor PCB plug in, zdifka, 5.08 mm, Pocet péla: 17, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694396 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/16/90F SN BK... Verze

Cislo 1000360001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 16, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690329 Box

MnozZstvi 18 ST
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Typ BLF 5.08HC/15/90F SN OR... Verze

Cislo 1002220000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polt: 15, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694372 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/14/90F SN OR... Verze

Cislo 1002210000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Poc¢et péla: 14, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694365 Box

Mnozstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/13/90F SN OR... Verze

Cislo 1002200000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 13, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694358 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/12/90F SN OR... Verze

Cislo 1002190000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 12, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694341 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/12/90F SN BK... Verze

Cislo 1000320001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Poéet péla: 12, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690282 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/11/90F SN OR... Verze

Cislo 1002180000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdla: 11, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694334 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/10/90F SN OR... Verze

Cislo 1002170000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 10, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694327 Box

MnozZstvi 30 ST

Typ BLF 5.08HC/10/90F SN BK... Verze

Cislo 1000300001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Po¢et péla: 10, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690268 Box

MnozZstvi 30 ST

Typ BLF 5.08HC/09/90F SN OR... Verze

Cislo 1002160000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdlu: 9, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694310 Box

MnozZstvi 30 ST

Typ BLF 5.08HC/08/90F SN OR... Verze

Cislo 1002150000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 8, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694105 Box

MnozZstvi 36 ST
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Typ BLF 5.08HC/08/90F SN BK... Verze

Cislo 1000280001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdlu: 8, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690244 Box

MnozZstvi 36 ST

Typ BLF 5.08HC/07/90F SN OR... Verze

Cislo 1002140000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 7, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694099 Box

MnozZstvi 36 ST

Typ BLF 5.08HC/06/90F SN BK... Verze

Cislo 1000260001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 6, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690220 Box

MnozZstvi 42 ST

Typ BLF 5.08HC/06/90F SN OR... Verze

Cislo 1002130000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdla: 6, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694082 Box

MnozZstvi 42 ST

Typ BLF 5.08HC/05/90F SN OR... Verze

Cislo 1002120000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 5, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694075 Box

MnozZstvi 48 ST

Typ BLF 5.08HC/04/90F SN OR... Verze

Cislo 1002110000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694068 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLF 5.08HC/04/90F SN BK... Verze

Cislo 1000240001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdla: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690206 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLF 5.08HC/03/90F SN OR... Verze

Cislo 1002100000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 3, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694051 Box

MnozZstvi 72 ST

Typ BLF 5.08HC/03/90F SN BK... Verze

Cislo 1000230001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdlu: 3, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690190 Box

MnozZstvi 72 ST

Typ BLF 5.08HC/02/90F SN OR... Verze

Cislo 1002090000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 2, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248694044 Box

MnozZstvi 90 ST
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Typ BLF 5.08HC/02/90F SN BK... Verze
Cislo 1000220001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdlu: 2, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690183 Box
MnozZstvi 90 ST
BLF 5.08HC/90 SN
Stejné spolehlivy jako milionkrat osvédceny original, ale
s inovativnimi drobnostmi:
BLF 5,08HC PUSH IN verze konektoru samice BLZP
5,08HC se nelisi jen v systému pfipojeni; je také
kompaktnéjsi. Inovativni pruzinovy systém pfipojeni
PUSH IN spole¢nosti Weidmiuiller predstavuje budoucnost
snadného pfipojeni vodi¢l bez potfeby naradi. HC =
Vysoky proud.
Co se vSestrannosti ty¢e, BLF 5,08HC ji poskytuje stejné,
jako jeho predchidce:
* 3 ozkouSené sméry vyvodu vodic¢e poskytuji obvyklou
flexibilitu pro feSeni zamérena na aplikaci
* 4 varianty ptiruby a patentovand uvolfiovaci zadpadka
umoznuji zalozeni konceptu zamykani na pozadavcich
uzivatele
¢ Pouziti kombinace BLF 5,08HC a SL 5,08HC dociluje
maximalnich jmenovitych specifikaci
Vseobecné objednaci udaje
Typ BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... ~ Verze
Cislo 1000030001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 2, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248689965 Box
Mnozstvi 180 ST
Typ BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... Verze
Cislo 1001530000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 2, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693337 Box
MnozZstvi 180 ST
Typ BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... ~ Verze
Cislo 1000040001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdla: 3, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248689972 Box
MnozZstvi 120 ST
Typ BLF 5.08HC/03/90 SNOR ... Verze
Cislo 1001540000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 3, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693344 Box
Mnozstvi 120 ST
Typ BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... Verze
Cislo 2766910000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 3, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4064675022527 Box
MnozZstvi 120 ST
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Typ BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... Verze

Cislo 2764380000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdlu: 3, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Pfipojeni s kotevni svorkou,

GTIN (EAN) 4064675017332 Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2, Box

MnozZstvi 120 ST

Typ BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000050001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248689989 Box

MnozZstvi 90 ST

Typ BLF 5.08HC/04/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001550000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 4, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693351 Box

MnozZstvi 90 ST

Typ BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... ~ Verze

Cislo 1000060001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 5, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248689996 Box

MnozZstvi 72 ST

Typ BLF 5.08HC/05/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001560000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 5, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693368 Box

MnozZstvi 72 ST

Typ BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000070001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdla: 6, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690008 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLF 5.08HC/06/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001570000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 6, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693375 Box

MnozZstvi 60 ST

Typ BLF 5.08HC/07/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001580000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 7, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693382 Box

MnozZstvi 48 ST

Typ BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000090001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdlu: 8, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690022 Box

MnozZstvi 42 ST

Typ BLF 5.08HC/08/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001590000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 8, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693399 Box

MnozZstvi 42 ST
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Typ BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... Verze

Cislo 1001600000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdlu: 9, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693405 Box

MnozZstvi 36 ST

Typ BLF 5.08HC/10/90 SN BK... Verze

Cislo 1000110001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Poc¢et péla: 10, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690046 Box

MnozZstvi 36 ST

Typ BLF 5.08HC/10/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001610000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 10, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693412 Box

MnozZstvi 36 ST

Typ BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... ~ Verze

Cislo 1000120001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdli: 11, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690060 Box

MnozZstvi 30 ST

Typ BLF 5.08HC/11/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001620000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Po¢et péla: 11, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693429 Box

MnozZstvi 30 ST

Typ BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000130001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdla: 12, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690084 Box

MnozZstvi 30 ST

Typ BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... Verze

Cislo 1001630000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 12, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693436 Box

MnozZstvi 30 ST

Typ BLF 5.08HC/13/90 SN BK... Verze

Cislo 1000140001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Po¢et péla: 13, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690091 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/13/90SN OR ... Verze

Cislo 1001640000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polt: 13, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693443 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/14/90 SN BK... Verze

Cislo 1000150001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Poc¢et péla: 14, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690107 Box

MnozZstvi 24 ST
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Typ BLF 5.08HC/14/90 SN OR ... Verze

Cislo 1001650000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polt: 14, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693450 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/15/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001660000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Poc¢et péla: 15, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693467 Box

MnozZstvi 24 ST

Typ BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000170001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 16, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690121 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... Verze

Cislo 1001670000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 16, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693474 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000180001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Po¢et péla: 17, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690138 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/17/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001680000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 17, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693481 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000190001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 18, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690145 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/18/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001690000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Po¢et péla: 18, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693498 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... Verze

Cislo 1000200001 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet polt: 19, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248690152 Box

MnozZstvi 18 ST

Typ BLF 5.08HC/19/90 SNOR ... Verze

Cislo 1001700000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 19, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248693504 Box

Mnozstvi 18 ST
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Typ BLF 5.08HC/20/90 SNOR ... Verze
Cislo 1001710000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet péla: 20, 90°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,

GTIN (EAN) 4032248693511 Box
MnozZstvi 18 ST
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