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Nabizime celou fadu doplnkd ke krytim, véetné tésnéni.
S nasimi kryty muizete dosahnout nejlepsiho mozného
tésnéni.

Rozsahlé testovani to potvrdilo - RockStar® z(stava vodé
nepropustny do hloubky 50 metr(i. To vdm umozni pou-
Zivat téZké konektory v prostiedi, které dfive vyZzadovalo
instalaci s fixnim dratem.

Vseobecné objednaci udaje

Verze PrisluSenstvi, Lisované ploché tésnéni
Cislo objednavky 1044630000

Typ HDC DG 16B

GTIN (EAN) 4032248777075

Mnozstvi 5 items

Datum vytvoreni 04.03.2026 03:04:57 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1044630000

Datovy list

HDC DG 16B

Technické udaje
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Osvédéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 5.63 g
Teploty

Mezni teplota -40°C..120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Verze

Instalacni velikost 6 Tésnéni NBR

Barva (RAL) RAL 7035 BG 6
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92

Datum vytvoreni 04.03.2026 03:04:57 MEZ
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