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RS 100 Profi nabizi flexibilni feSeni pro vase montazni
potieby, protoze je mozna jak montaz na li§tu DIN, tak i na
sténu. Tato univerzalnost usnadriuje integraci do riiznych
prostredi a typU systém(. Pouzdro lze pouZzit pro standard
desek plosnych spoju Eurocard.

Profil Ize fezat na miru, takze jej mUzete presné pfizplso-
bit svym specifickym pozadavkim. Pro obzvlasté tézké
komponenty Ize pouzit pfidavné zajistovaci patky, které
zlepSi stabilitu a zvysi tak bezpecénost vasi instalace.

Dalsi praktickou funkci je moznost pouziti kryciho profilu k
ochrané velkych komponent.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Nasazovaci podstavce, RS 80, RS 90, RS 1OQ
¢erna, Patka se sponou pro RS 80/90/100, Sitka:
17.5 mm
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 26.6 mm Hloubka (v palcich) 1.0472 inch
Vyska 79.2 mm Vyska (v palcich) 3.1181 inch
Sitka 17.5 mm Sitka (v palcich) 0.689 inch
Cista hmotnost 6.25¢

Teploty

Rozsah provozni teploty -50...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Udaje o materialu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Izolaéni material PA 66
Provedeni povrchu neosetiené Zakladni material PA 66
Obecné udaje

Barevny cerna Stupen kryti IP20, IPOO
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Encapsulation option Ne
Klasifikace

ETIM 8.0 EC002779 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-05
ECLASS 15.0 27-19-06-05
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